
 
 

Datenblatt 
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  DEUTSCH  

Ultraschallreiniger RS Pro 9L 
 
 
 
 
• Tankinhalt 9 Liter 
• Heizleistung 300 W, Frequenz 40 kHz und Ultraschallleistung 150 W 
• (L x B x H) 300 x 153 x 150 mm 
• Entfernt Schmutz, Fett, Korrosion – zum Reinigen von elektronischen und 

mechanischen Teilen. Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Reinigungsflüssigkeit 
oder das Lösungsmittel, das/die für das jeweilige Produkt geeignet ist 

• Degasmodus – Dieser Modus ist nach einem Flüssigkeitswechsel zu verwenden, 
um schnell Luft aus der Flüssigkeit zu entfernen, sodass sie von Beginn des 
Reinigungszyklus an die maximale Reinigungswirkung entwickeln kann 

• Feinmodus – Der Reiniger arbeitet mit halber Leistung, was eine weniger 
aggressive 
Reinigungswirkung für zerbrechliche/empfindliche Gegenstände hat 

• Full-Power-Modus – Eine leistungsstarke Tiefenreinigung für stark verunreinigte 
Artikel 

• Temperatur- und Zeitsteuerungsmodus – Ermöglicht dem Benutzer die 
Einstellung der Flüssigkeitstemperatur und der Dauer des Reinigungszyklus. 
Diese Parameter ändern sich je nach Reinigungsmittel und dem zu reinigenden 
Gegenstand 

• Tank, Deckel und Gehäuse aus Edelstahl 
• Umfassendes Handbuch im Lieferumfang enthalten 
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