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Felicitaciones — Usted ha comprado un banco de pruebas de la empresa SAUTER.
Le deseamos mucho placer con nuestro producto de calidad y de gran repetibilidad y
funcionalidad. Para cualquier consulta, deseo o sugerencia non dude en ponerse en
contacto con nuestra casa
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1 Lieferumfang

- SAUTER TVL
- Ungancho

2 Atencion

Mediciones de fuerza incorrectas pueden resultar en heridas serias de personas y
pueden causar danos de objetos. Sélo personal debidamente capacitado debe ma-
nejar y cuidar estos equipos.

Hay que evitar de todas maneras que por el banco de pruebas el dinamometro esté
expuesto a cargas que excedan la maxima carga prevista para el dinamémetro te-
niendo en cuenta una eventual tara (hay que deducir este peso). Sobrecargas
podrian averiar el medidor de fuerza.
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3 Datos tecnicos

Carga maximal admisible: 500 Newton

Direcciones de medicion: vertical y horizontal
Colocacion horizontal en trasladando el banco de pruebas y
Ajuste de altitud para un tornillo de nivelacion M6.

Manejo de manivela con un recorrido de torno por rotacién: 3,1 mm

Altura de colocacién del gancho superior: 460 mm arriba de la placa de base.

Altura del torno: 297 mm a partir de la placa de base

Altura: 495 mm / Longitud: 235 mm /Latitud: 150 mm

Peso propio: 8,6 kg

Sistema lineal LA (sin interfaz serial): longitud de la escala: 200 mm
Lectura (precision): 0,01 mm
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Conmutadores:

- ON/O: encender
Posicién cero

- mm/In: conmutacion entre milimetros y Inch

- A: preseleccion manual de longitud, arriba
- ¥: preseleccién manual de longitud, abajo
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Horizontal Install

4 Adaptacion de los instrumentos de medicion

Por medio de 4 tornillos M 3
(incluidos en el volumen de entrega)
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5 llustracion con dimensiénes
Medidas en milimetros (mm)
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Datos por la <
serie FH, 50mm
Sensor interior

200mm (max.
espacio abierto)

M6
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