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Euro Stecker muB eingesteckt sein/
Euro—plug must be connected

LITHIUM-ION BATTERY CHARGER
PRI :100V - 240V ~ 50/60Hz 19.5VA
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SEC: 148V = 1200mA
£ CHARGE charge end voltage: 16.8V

CAUTION ATTENTION D

Dual LED FISK OF ELECTRIC SHOCK_ POUR UTILISATON A 1
B ORY LOCATION USE ONLY  LINTEREUR SEULEMENT
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2 MODEL AN11005 —
CLASS 2 c E
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part. no.: 9094131
o e—

Rundleitung schwarz geschirmt Lénge 1,8m £10cm/
roundcable black with shield length 1.8m £10cm

Hohlstecker/ Hohlstecker/ Hahlstecker/
\ hollowplug hollowplug hollowplug

#2,35x20,75x10mm  ®1,75x¢4,75x10mm $2,5x85,5%12mm

Technische Daten/ . Steckerladegerdt/ -
technical data plug—in charger
Chemie/ : Li-lon
chemistry
Zellenzahl / : 4 Zellen/ cells Umpo\kupp\ung/
no. of cells reverse polarity socket
ladbare Kapazitit/ - min. 1200mAh Hahlstecker/ Hohlstecker/ Klinkenstecker,/
loadable capacity max. XXXXmAh gﬂ;sw%‘ggﬁ 0 gﬂ‘;wqgu%o Jﬂjcgp‘g
Fingangsspannung,/ . 100-240VAC +10% / 50/60Hz IXBIXITmm. - P AXERLmm 25:5x15mm
inplt voltage switch—mode
EiﬂgorwgsfSchutz( : Glassicherung T2A/
4 primary electrical protection glas fuse TZA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ : ca./ approx. 1.5W
stand—by power consumption .
Nenn—Leistungsaufnahme/ : ca./ approx. 23W Nettogewicht/ i XXXg
H nominal power consumption Bgkeweight .
Ausgangsspannung im Leerlauf/ : max. 17VDC — pulsed Gehduse/ © Steckergehduse, schwarz/ AH410GT
: output voltage - . plug=in~housing, black
Nennausgangsspannung,/ . 14.8VDC (4 Zellen/ cells) Gehuusergoﬁe‘r\u\/ : ABS plastic
nominal ‘output voltage i case matena . Klinkenstecker/ Hohlstecker/
2 Ladestrom/ : 1200mA £10% — continuous Schutzart/ S IP 20 jackplug hollowplug
H charge current case protection . 2,5¢12mm 92,1x85x12mm
Ladeschluspannung,/ - 16.8VDC 1% Tygeﬂsch”d Vorderseite/  : ———
charge end voltage ratingplate front o
LadeschluBstrom / - 130mA....170mA Ty?eﬂsch\\d Riickseite/ . schwarzer Aufkleber mit weiBer Bedruckung/
final charge current ratingplate back black label with white printing
: Nachladeschwelle / : 16VDC -5% Anleitungen/ : Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch/
recharge start voltage instructions user manual German/English
Unterspannungsschwelle/ : 12VDC +£10% (pulsed pre charging) Approbationen/ . CE
low voltage level approvals
Ausgangs—Schutz : gegen KurzschluB/ Normen/ : EN60335-1, EN60335-2-29
secondary electrical protection against short circuit standards
Akku—Vollerkennun: : CCev Anzeigen : Dual LED
bty T ol Raedars e e e N Ty
Sicherheitstimer/ B kein Akku/ . LED aus Werkstoff/Work material, Modell-Nr
safety timer no Battery LED off
Spannungsfestigkeit : 4 kV Eingang/Ausgan niedrige Batteriespannun . LED blinkt rot 1 Hz 2012 |Dafum/Dafe|N
e\Pectric gfreﬂgﬁw / pri%or?%secgndgry Boftegy low vo\toge o/ LED flashing red 1 {-12 Beartefe aou;jo;E aj; Ze‘[h”ungsnamemraw?”am .
Schutzk\osse/ c Laden/ : LED leuchtet rot/ o Steckerladegerdt/ plug—in charger
protection class charge LED lights red Ui 4 I 1200mA
Betriebstempemtur{ : 0C..+25C Batterie voll/ : LED leuchtet griin . lon. ce S/ m
operating temperature Battery full LED lights green Zeichnungsnunmer/Drawing number Blaft/
Lagertemperatur/ . =25C..4+70C Kurzsch\uss{ . LED aus A@ 9C94131-01 Sh?“
storage temperature short circui LED off Vo | --- x| JE
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