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EEBI(ENIX

Repeater - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si

intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.

(http://phoenixcontact.it/download)

Repeater, per la separazione del potenziale e 'aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili,
separazione a 3 vie, montabile su guida

| vantaggi

Velocita di trasmissione fino a 1,5 MBit/s
Apparecchiatura compatta di soli 22,5 mm
Separazione a 3 vie affidabile tra tutte le interfacce

Resistenze terminali integrate e disinseribili

B B EE R E

Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL

Tutte le connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON

A
VL

Dati commerciali

Datnbuwsed
Metvacik
Britial

Pezzi/conf. 1PZ
T
47017918%"171797

GTIN 4017918171797

Peso per pezzo (confezione esclusa) 188,800 g

Numero tariffa doganale 85176200

Paese di origine Germania

Sales Key DNC111

Dati tecnici
Nota

Limitazione dell'uso

EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore
nell'area download

Dimensioni

Didascalia Esecuzione compatta
Larghezza 22,5 mm

Altezza 99 mm
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Dati tecnici
Dimensioni
| Profondita 114,5 mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -40°C...70°C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40°C...85°C

Umidita dell'aria consentita (esercizio)

10 % ... 95 % (senza condensa)

Posizione elevata

5000 m (Per le limitazioni vedere la dichiarazione del produttore)

Grado di protezione

IP20

Immunita ai disturbi

EN 50 082-2

Generalita

Canali di trasmissione

2 (1/1), TD, RD; half duplex

Ritardo bit <200 ns

Distorsione bit <1,5%

Distorsione bit ingresso max. = 35 %

Distorsione bit, uscita <36 %

Separazione galvanica VCC /| RS-485 (A) /| RS-485 (B)
Tensione di prova interfacce dati 1,5kV AC

Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione 1,5kV AC

1,5 V5 (50 Hz, 1 min)

Compatibilita elettromagnetica

Conformita alla direttiva EMC 2014/30/EU

Emissione disturbi EN 50 081-1

Peso netto 188,89

Materiale custodia PA 6.6-FR

Colore verde

MTTE 1808 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%

(5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno))

796 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25
% (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno))

334 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100 %
(7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno))

Grado d'inquinamento

2

Conformita CE conforme

#11 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Rispettare le note particolari relative
ATEX , . - )

all'installazione riportate nella documentazione!)
IECEX Ex nAlIC T4 Ge

UL, USA / Canada

508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class |, Zone 2, AEx nA lIC T4

Class |, Zone 2, ExnA lIC T4 Gc X

Alimentazione

Tensione nominale

24V AC/DC
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Dati tecnici

Alimentazione

Range tensione di alimentazione

18 V AC/DC ... 30 V AC/DC (mediante morsetto a vite a innesto
COMBICON)

Max. corrente assorbita 100 mA
Corrente assorbita tipica 90 mA (24 V DC)
Sezione conduttore flessibile max. 2,50 mm?
Sezione conduttore flessibile min. 0,20 mm?
Sezione conduttore rigido max. 2,50 mm?
Sezione conduttore rigido min. 0,20 mm?
Sezione max. del conduttore flessibile AWG 12

Sezione min. conduttore flessibile AWG 24

Sezione trasversale conduttore AWG max. 12

Sezione trasversale conduttore AWG min. 24

Interfacce seriali

Interfaccia 1

Interfaccia RS-485, secondo EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 a 2 fili

Funzionamento

half duplex

Collegamento

Morsetto a vite estraibile

Formato dati/Codifica dati

UART (conversione 11/10 bit, NRZ)

Commutazione direzione dati

automatica, min. station response time 1 Bit

Mezzo trasmissivo

2 fili twisted pair, schermati

Lunghezza di trasmissione

<1200 m (secondo il sistema bus impiegato - in funzione della velocita
di trasmissione e del tipo di cavo)

Possibilita di configurazione a cascata

9 (4,8 ... 93,75 kBit/s)

8 (115,2 kBit/s)

7 (136 kBit/s)

6 (187,5 kBit/s)

5 (375 ... 1500 kBit/s)
Resistenza terminale 390 Q

180 Q

390 Q (inseribile)
Sezione conduttore flessibile min. 0,2 mm?
Sezione conduttore flessibile max. 2,5 mm?
Sezione trasversale conduttore AWG min. 24
Sezione trasversale conduttore AWG max. 12

Protocolli

protocollo trasparente

Velocita di trasmissione seriale

1,2/24/4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/
375 /500 /1500 kBit/s

Interfaccia 2

Interfaccia RS-485, secondo EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 a 2 fili

Funzionamento

half duplex

Formato dati/Codifica dati

UART (conversione 11/10 bit, NRZ)

Commutazione direzione dati

automatica, min. station response time 1 Bit

Mezzo trasmissivo

2 fili twisted pair, schermati
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Dati tecnici

Interfacce seriali

Lunghezza di trasmissione

< 1200 m (secondo il sistema bus impiegato - in funzione della velocita
di trasmissione e del tipo di cavo)

Possibilita di configurazione a cascata

9 (4,8 ... 93,75 kBit/s)

Sezione conduttore flessibile min. 0,2 mm?
Sezione conduttore flessibile max. 2,5 mm?
Sezione trasversale conduttore AWG min. 24
Sezione trasversale conduttore AWG max. 12

Protocolli

protocollo trasparente

Velocita di trasmissione seriale

1,2/24/4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/
375/ 500/ 1500 kBit/s

Normative e prescrizioni

Compatibilita elettromagnetica

Conformita alla direttiva EMC 2014/30/EU

Tipo di prova

Caduta libera secondo IEC 60068-2-32

Risultato della prova

1m

Tipo di prova

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6

Risultato della prova

5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ

Tipo di prova

Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27

Risultato della prova

25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale

Emissione disturbi

EN 50 081-1

Immunita ai disturbi EN 50 082-2
Attacco a norma CUL
Norme/Disposizioni EN 61000-4-2

Scarica contatti

* 6 kV (Grado severita collaudo 3)

Scarica indiretta

+ 6 kV (Grado severita collaudo 3)

Norme/Disposizioni EN 61000-4-3

Frequenza 26 MHz ... 3 GHz (Grado severita collaudo 3)
Norme/Disposizioni EN 61000-4-4

Osservazioni Criterio B

Norme/Disposizioni EN 61000-4-5

Segnale + 1 kV (Linea dati, asimmetrica)
Norme/Disposizioni EN 55011

EN 61000-4-6
Frequenza 0,15 MHz ... 80 MHz
Conformita CE conforme
ATEX #1113 GExnAlIC T4 Ge
IECEx ExnAlIC T4 Gc

UL, USA / Canada

508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class |, Zone 2, AEx nA lIC T4

Class |, Zone 2, ExnA lIC T4 Gc X

Omologazione navale

DNV GL
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Dati tecnici

Normative e prescrizioni

DNV GL-Temperature

DNV GL-Humidity

DNV GL-Vibration

DNV GL-EMC

W|>|>|

DNV GL-Enclosure

Required protection according to the Rules shall be provided upon
installation on board

Test dei gas tossici

ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Environmental Product Compliance

REACh SVHC

Lead 7439-92-1

Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per I'ambiente

(i) (R (EFUP): 50 anni
Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Classifiche
eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 19179290

eCl@ss 4.0 27250312

eCl@ss 4.1 27250312

eCl@ss 5.0 27242208

eCl@ss 5.1 27242200

eCl@ss 6.0 19179200

eCl@ss 7.0 19179290

eCl@ss 8.0 19179290

eCl@ss 9.0 19179290

ETIM

ETIM 2.0 EC000698

ETIM 3.0 EC000698

ETIM 4.0 EC000698

ETIM 5.0 EC000310

ETIM 6.0 EC000310

ETIM 7.0 EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 43222604
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Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / KC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

IECEx / ATEX / cUL Recognized / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Dettagli omologazione

DNV GL ) https://approvalfinder.dnvgl.com/ TAAO0001KR

UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705

cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705
C

EAC [ H [ EAC-Zulassung

KCC-REI-

KC [E http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do PCK-FL274442

cULus Recognized “
H us

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio
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Accessori

Fascetta per schermatura - ME-SAS - 2853899

Morsetto per collegamento schermatura.

Resistenza terminale

Resistenza terminale - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Resistenza terminale attiva, per sistemi bus PROFIBUS e RS-485, alimentazione di tensione ridondante, ripartizione
della tensione di alimentazione tramite connettore bus guide DIN, separazione galvanica, terminazione inseribile,
interfaccia di programmazione

Utensile per viti

Cacciavite - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x1 00 mm, manico a
2 componenti, con protezione anti-svitamento
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