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AnschluBmaBe nach IEC 60169-16 / mating face according to IEC 60169-16
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mechanische Eigenschaften / mechanical characteristics
AuBenleiter / outer conductor CuZn39Pb3 CuSnZn3
Innenleiter / inner conductor CuPb1.15Ni1 (C97) Cu2Ag5
sonstige Metallteile / other metal parts CuZn39Pb3 CuSnZn3
Isolierung / insulation PTFE
Dichtung / gasket Silikon
elektrische Eigenschaften / electrical characteristics
Widerstand / impedance 50 Ohm Belastbarkeit in Abhdngigkeit von
Leistung / power 10 Watt der Umgebungstemperatur /
Power derating in free air
Frequence | VSWR VSWR 14.0
Frequenz min. typ. 12'0
1.0 GHz | 1.064 | 1.015 10.0
4.0 GHz 1.100 1.020 — 8.0
6.0 GHz | 1142 | 1.045 S50
9.0 GHz 1.220 1.073 4.0
15.0 GHz 1.430 1.220 2.0
18.0 GHz 1.578 1.285 0.0
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