SIEMENS

Datenblatt 3RF2900-3PA88

Klemmenabdeckung fur 3RF21/3RF23 Ringkabelanschluss und
Schraubanschluss

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Klemmabdeckung

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion fur Halbleiterrelais / -schiitze 3RF2
Verschmutzungsgrad 3

Schockfestigkeit / gemanR IEC 60068-2-27 159/ 11 ms

Schwingfestigkeit / geman IEC 60068-2-6 2g

Anzahl der Wechsler / fur Hilfskontakte 0

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart aufsteckbar
® Reiheneinbau Ja
Hohe 36,5 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 37,5 mm
Umgebungstemperatur
e wahrend Lagerung -55 ... +80 °C

Elektromagnetische Vertraglichkeit
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leitungsgebundene Storeinkopplung

® durch Burst / geméaR IEC 61000-4-4 2 kV / 5 kHz Verhaltenskriterium 2
e durch Leiter-Erde Surge / gemaR |IEC 61000-4- 2 kV Verhaltenskriterium 2
5
e durch Leiter-Leiter Surge / gemaR IEC 61000- 1 kV Verhaltenskriterium 2
4-5
e durch Hochfrequenzeinstrahlung / gemafR IEC 140 dBuV im Frequenzbereich 0,15 ... 80 MHz,
61000-4-6 Verhaltenskriterium 1
elektrostatische Entladung / geman IEC 61000-4-2 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung, Verhaltenskriterium 2
leitungsgebundene HF-Stéraussendung / geman Klasse A fur Industriebereich
CISPR11
feldgebundene HF-Stéraussendung / geman Klasse B fir Wohn-, Geschafts- und Gewerbebereich
CISPR11
allgemeine EMV (Elektro- Konformitétserklédrung Sonstige
Produktzulas- magnetische
sung Vertréglichkeit)
2 c E Sonstige Bestatigungen
[ H [ RCM EG-Konf.

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
https://www.siemens.de/ic10

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RF2900-3PA88

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RF2900-3PA88

Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RF2900-3PA88

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF2900-3PA88&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RF2900-3PA88/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RF2900-3PA88/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RF2900-3PA88/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RF2900-3PA88/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RF2900-3PA88/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RF2900-3PA88
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RF2900-3PA88
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RF2900-3PA88
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF2900-3PA88&lang=de
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