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RS Pro, 24 ml transparenter 
Epoxidkleber mit zwei 

Patronen für verschiedene 
Materialien 

RS Best.-Nr. 132-605             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie 
die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Multiuse Epoxidharz  

 

• Die Gelzeit von 
Epoxidharz beträgt 
4-6 Minuten 

 

• Doppelspritze für ein 
müheloses 
Mischverhältnis 

 

• Betriebstemperatur 
von bis zu 60 °C. 

 

• Beständig gegen 
Wasser und eine 
Vielzahl von 
Lösungsmitteln. 

 

• Rapid-Aushärtung 
von 2 Stunden bei 
Raumtemperatur 

MERKMALE 
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Das schnell trocknende Epoxid von RS PRO sorgt für eine zuverlässige und feste Klebeverbindung. 
Dieser schnell zu fixierende Zweikomponenten-Epoxidkleber wird in zwei Tuben geliefert, um eine 
einfache und saubere Anwendung zu ermöglichen. Dieser hochfeste und leistungsstarke Klebstoff 
kann auf den meisten Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff verwendet werden.  

 

 

 

Materialkompatibilität Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Stein, Holz 

Farbe Transparent 

Gehäusetyp Doppelpatrone 

Gehäusegröße 24ml 

Besondere Merkmale Ein Rapid-einstellender zweiteiliger Epoxidkleber 

Chemische Zusammensetzung Epoxidharz 

Geruch Mercaptan 

Physische Form Fest 

Nutzungsdauer (bei 23 °C) 20 g 3-4 Minuten Probe 

Anwendungen Kleben , Abdichtung , Beschichtung 

Mischverhältnis (nach Gewicht) 100:80 25 100:100 25 100:120 24 

    

     

 

Füllmaterial Epoxid 

Viskositätsbeschreibung 10Pa.s 7Pa.s 

Abziehfestigkeit (Aluminium) 
T-Stück-Abziehfestigkeit (DIN 53282), Stahlplatten, 
gebeizt in HCl (DIN 53281) Aushärtezeit Haftfestigkeit 
N/mm2 3 Tage bei Raumtemperatur. 4 

  

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Maximale Betriebstemperatur 60 °C. 

 

 

 

 

   

Betriebsumgebungsspezifikationen 


