
六角ナット� ワッシャー� ストッパーリング� ストッパーリング付� ストッパーリング無し�
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極�

品　　　　　名� スイッチ特性�

スタンダード� 太線用� からげタイプ�
回　  路�

〈　〉はモーメンタリー�

FTD01
FTE01
FTF01
FTG01
FTH01

FTD02
FTE02
FTF02
FTG02
FTH02

FTD09
FTE09
FTF09
FTG09
FTH09

単極双投�
〃�
〃�
〃�
〃�

ON
ON
ON
〈ON〉�
ON

―�
OFF
―�
OFF
OFF

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

ON
ON
〈ON〉�
〈ON〉�
〈ON〉�

2-1

2-1

2-1

2-1

2-1

　  

　
極�

品　　　　　名� スイッチ特性�

スタンダード� 太線用� からげタイプ�
回　  路�

〈　〉はモーメンタリー�

F3TD01
F3TE01
F3TF01
F3TG01
F3TH01

F3TD02
F3TE02
F3TF02
F3TG02
F3TH02

F3TD09
F3TE09
F3TF09
F3TG09
F3TH09

3極双投�
〃�
〃�
〃�
〃�

ON
ON
ON
〈ON〉�
ON

―�
OFF
―�
OFF
OFF

2-3 8-9�
5-6�
�2-3 8-9�
5-6�
�2-3 8-9�
5-6�
�2-3 8-9�
5-6�
�2-3 8-9�
5-6�
�

2-1 8-7�
5-4
2-1 8-7�
5-4
2-1 8-7�
5-4
2-1 8-7�
5-4
2-1 8-7�
5-4

ON
ON
〈ON〉�
〈ON〉�
〈ON〉�

3

　  

　
極�

品　　　　　名� スイッチ特性�

スタンダード� 太線用� からげタイプ�
回　  路�

〈　〉はモーメンタリー�

FTN01
FTP01
FTR01
FTS01
FTT01
FTPA01
FTSA01
FTTA01

FTN02
FTP02
FTR02
FTS02
FTT02
FTPA02
FTSA02
FTTA02

FTN09
FTP09
FTR09
FTS09
FTT09
FTPA09
FTSA09
FTTA09

2極双投�

単極3投�

〃�
〃�
〃�
〃�

〃�
〃�

ON
ON
ON

ON
〈ON〉�

〈ON〉�

ON

ON

―�
OFF
―�
OFF
OFF

2-3 �
5-6 �
�2-3  �
5-6 �
�2-3  �
5-6 �
�2-3  �
5-6 �
�2-3  �
5-6 �
�2-3  �
5-6 �
�2-3  �
5-6 �
�2-3  �
5-6 �
�

ON
ON
ON

2-3  �
4-5 �
�2-3  �
4-5 �
�2-3  �
4-5 �
�

2-1  �
5-4 
2-1 �
5-4 
2-1  �
5-4 
2-1  �
5-4 
2-1  �
5-4 
2-1  �
5-4 
2-1  �
5-4 
2-1  �
5-4 

ON
ON
〈ON〉�
〈ON〉�

ON
〈ON〉�
〈ON〉�

〈ON〉�

2

　  

　
極�

品　　　　　名� スイッチ特性�

スタンダード� 太線用� からげタイプ�
回　  路�

〈　〉はモーメンタリー�

F4TN01
F4TP01
F4TR01
F4TS01
F4TT01
F4TPA01
F4TSA01
F4TTA01

F4TN02
F4TP02
F4TR02
F4TS02
F4TT02
F4TPA02
F4TSA02
F4TTA02

F4TN09
F4TP09
F4TR09
F4TS09
F4TT09
F4TPA09
F4TSA09
F4TTA09

4極双投�

2極3投�

〃�
〃�
〃�
〃�

〃�
〃�

ON
ON
ON

ON
〈ON〉�

〈ON〉�

ON

ON

―�
OFF
―�
OFF
OFF

2-3 8-9 �
5-6 11-12�
�2-3 8-9 �
5-6 11-12�
�2-3 8-9 �
5-6 11-12�
�2-3 8-9 �
5-6 11-12�
�2-3 8-9 �
5-6 11-12�
�2-3 8-9 �
5-6 11-12�
�2-3 8-9 �
5-6 11-12�
�2-3 8-9 �
5-6 11-12�
�

ON
ON
ON

1-2 8-9 �
5-6 11-10�
�2-3 8-9 �
4-5 11-10�
�2-3 8-9 �
4-5 11-10�
�

2-1 8-7 �
5-4 11-10
2-1 8-7 �
5-4 11-10
2-1 8-7 �
5-4 11-10
2-1 8-7 �
5-4 11-10
2-1 8-7 �
5-4 11-10
2-1 8-7 �
5-4 11-10
2-1 8-7 �
5-4 11-10
2-1 8-7 �
5-4 11-10

ON
ON
〈ON〉�
〈ON〉�

ON
〈ON〉�
〈ON〉�

〈ON〉�
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