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EIB
RS Stock NO : 1368221

Caractéristiques

Les produits homologués par RS apportent des pièces de qualités 
professionelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme 
de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité 
comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

 
• Blindage recouvrement 
100% 
• Conforme protocole pour 
systèmes EIB/KNX

Câble bus
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Description du produit

Le câble BUS EIB, est utilisé pour la gestion technique des bâtiments (détection, éclairage, air condi-
tionné, ventilation...) à usage tertiaire ou industriel selon le protocole EIB/KNX.   
Le blindage général par ruban aluminium lui confère une bonne immunité électromagnétique.

Caractéristiques

Norme Française Feu NF C32-070 Cat. C2

Norme Internationale Feu IEC 60332-1

Nombre de conducteurs 4

Section 0,80 mm

Couleur Vert

Spécifications mécaniques

Matériau du conducteur Cuivre nu

Nature de l’isolant PVC

Mode de repérage de l’isolant Rouge, noir, blanc, jaune

Type d’Assemblage Âme En quarte

Blindage général Ruban aluminium / PES avec drain de masse

Nature de la gaine externe PVC

Couleur de la gaine externe vert

Diamètre Externe 6.0000

Rayon de courbure en pose fixe 10 x Ø

Rayon de courbure en pose mobile 15 x Ø

Température Utilisation Fixe 
(-x°C / +x°C)

-30°C / +70°C

Spécifications électriques

Résistance d’isolement mini > 100 MΩ x km

Résistance du conducteur ≤ 36.5 Ω / km
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 Schémas de montage / Illustrations / Accessoires

Classification

eCl@ss (Version)

UNSPC (Version)

Homologations

Déclarations

Produits similaires

Code commande Marque Nom produit Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3


