Fiche produit

Caractéristiques

XGHBPB3345

OsiSense XG - Badge jeton bleu 1ko eepr om

Complémentaires

Principales

Gamme de produit

Type de produit ou

Identification par radiofréquence Telemecanique XG

Etiquette électronique

équipement

Nom d'étiquette XGHB
électronique RFID

Fréquence RFID 13,56 MHz
Conception Anneau pour clefs
Capacité mémoire 112B

Antenne intelligente XGCS

associée

Portée nominale

30 Mm avec XGCS49
35 Mm avec XGCS89
35 mm avec XGCS85

Gabarit 40 x 31 x 4,8 mm
Quantité du lot Lot de 10
Degré de protection (IP) IP67

Mode de fixation

Anneau métallique

Type de mémoire EEPROM
Exploitation mémoire Lecture/écriture
Nombre de cycles de lecture lllimité

Nombre de cycles d'écriture

100000 & -25...80 °C

Durée de rétention des données

10 année(s)

Matiere Plastique
Poids du produit 0,005 kg
Environnement

Normes 1ISO 15693
Température de fonctionnement -5...80 °C
Température ambiante de stockage -25...80 °C

Tenue aux vibrations

2 mm (f=5...29,5 Hz) se conformer a EN 60068-2-6
7 gn (f = 29,5...150 Hz) se conformer a EN 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques

Tenue aux chocs IK

30 gn pour 11 ms se conformer a EN 60068-2-27
IK02 se conformer a EN 50102

de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans I'emballage 1 1
Hauteur de I'emballage 1 1cm
Largeur de I'emballage 1 8cm
Longueur de I'emballage 1 10 cm
Poids de I'emballage 1 59
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans I'emballage 2 10
Hauteur de I'emballage 2 1cm
Largeur de I'emballage 2 8cm
Longueur de I'emballage 2 10 cm

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabi
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Poids de I'emballage 2 60 g
Hauteur de I'emballage 3 15cm
Durabilité de I'offre

Régulation REACh &
Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE) 72

Sans métaux lourds toxiques Qui
Sans mercure QOui
Information sur les exemptions RoHS 7]
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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