Produktdatenblatt

Technische Daten

RSL1PVEU
Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6
A, LED, Schraubk., 48 VAC/DC

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie Zelio Relay

Name der Reihe Schnittstellenrelais

Produkt oder Komponententyp Steckrelais

Kurzbezeichnung des Gerats RSL

Aufbau und Typ des Anschlusses 1TW

Betrieb der Kontakte Standard

Steuerkreisspannung 48V DC

Thermischer Strom [lthe] 6 A bei -40-55 °C

Status-LED Mit

Stiftform Flachstifte (fir Leiterplattenmontage)

Verkauf je unteilbare Menge

10

Zusatzmerkmale

Befestigungsart
Mittlerer Widerstand

Kunststoffdruckfeder
10600 Ohm (DC) bei 23 °C +/- 10 %

Nennisolationsspannung Ui

277 V gemal cUL
250 VgemaR EN/IEC

BemessungsstolRspannungsfestigkeit
[Uimp]

Material der Kontakte

6 kVgemal IEC

Silberlegierung (AgSn02)

Nennbetriebsstrom le

6 A1 W (AC-1/DC-1) entspricht IEC/UL

Minimaler Schaltstrom 100 mA
Maximale Schaltspannung 277V
Schaltspannung 12V
Maximale Schaltleistung 1500 VA
150 W
Minimale Schaltleistung 120 mW

Schalthaufigkeit

<= 72000 Zyklen/Stunde keine Last

07.06.2019

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



<= 360 Zyklen/Stunde unter Last

Mechanische Lebensdauer

<= 10000000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer

60000 Zyklen fiir ohmsch Belastung (6 Abei 250 V, AC-1)

Ansprechzeit 5ms
12 ms Ricksetzen
Beschriftung CE
Schutzkategorie RT Il
Betriebsart Alle Positionen
Hoéhe 78.6 mm
Breite 6.2 mm
Tiefe 95 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (11-12-14)0C
(A1-A2)CO
Produktgewicht 0,029 kg
Laststrom 6 Abei 250 V AC fiir 0,5 mm Montageabstand
Mittl. Leistungsaufnahme in W 0.17WDC
Abfallspannungsschwelle >= 0,05 Uc
Anordnung der Kontaktklemmen Separat

Anschlisse - Klemmen

Schraubstecker (1 x 0,2-1 x 2,56 mm? / AWG 24-AWG 14) flexibel Kabel mit Kabelende
Schraubstecker (1 x 0,2-1 x 2,5 mm? / AWG 24-AWG 14) starr Kabel ohne Kabelende

Anzugsmoment

Daten bezuglich Sicherheit und
Zuverlassigkeit

< 0.5 N.m (M2.5)
B10d = 60000

Betatigungsart

Ohne Drucktaster

Montagehalterung

Erlauterungen zum Geréat

35 mm symmetrische Hutschiene
Produkt, komplett

Montage

Eingangsspannung

48 V AC/DC (Eingangsspannungsgrenzwert: 43,2-57,6 V)

Spannungsfestigkeit

Normen

1000 V AC (zwischen Kontakten)
4000 V AC (zwischen Spule und Kontakt)

EN/IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 No 14

Produktzertifizierungen

CSA
GOST
uL

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40-85 °C

Vibrationsfestigkeit

5gn +/- 1 mm (f = 10-150 Hz) 10 Zyklen in Betrieb entspricht EN/IEC 60068-2-6
10 gn +/- 1 mm (f = 10-150 Hz) 10 Zyklen nicht in Betrieb entspricht EN/IEC 60068-2-6

Schutzart (IP)

IP40 entspricht EN/IEC 60529

Stol¥festigkeit

5 gn fiir11 ms nicht in Betrieb gemaR EN/IEC 60068-2-27
10 gn fir11 ms im Betrieb gemaR EN/IEC 60068-2-27

Umgebungstemperatur bei Betrieb

Nachhaltigkeit

-40-55 °C

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

REACH

Konform
BP'Schneider-Electric-Konformitétserklaru ng

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt

Entsorgungshinweise

Verfligbar
EPProduktu mweltprofil
Verfligbar

IZ'-F‘Entsorgungsinformationen



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267968174&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=267968174&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1405004EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1405004EN

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate




Produktdatenblatt

Malzeichnungen

RSL1PVEU

Abmessungen
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