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L'Ixxat USB-to-CAN V2 compact con&nbsp; isolamento galvanico 
è un modo semplice ed economico per collegare un computer a 
una rete di bus CAN. È un assistente instancabile e molto affida­
bile per le applicazioni CAN, ad esempio nel campo delle appli­
cazioni di test, sviluppo, manutenzione o controllo.

L'isolamento galvanico aumenta in modo affidabile la protezione 
del dispositivo contro i danni ai componenti elettronici causati 
da picchi di tensione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

NUMERO D'ORDINE 1.01.0281.12001

Canali CAN (alta velocitр) 1

Interfaccia bus CAN 1 D-Sub 9, perno standard CiA secondo CiA 303-1

Bit rate CAN Da 10 kbit/s a 1 Mbit/s

Resistenze di terminazione CAN bus Nessuno

Controller CAN Interno; CAN 2.0 A/B

Ricetrasmettitore CAN ad alta velocitр SN65HVD251D

Isolamento galvanico 1000 V DC per 1 sec., 500 V AC per 1 min.

Risoluzione marcatura temporale 150 - 250 μs

Interfaccia USB USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps), compatibile con USB 1.1 e USB 3.x

Connettore USB Connettore tipo A

Microcontroller 32 Bit

RAM 192 kByte

Economico ed estremamente affidabile■

Elevata accuratezza della data e dell'ora■

Elevata velocità di trasmissione dei dati e bassa latenza■

Alta velocità USB 2.0 nativa (480 MBit/s) compatibile con USB 1.1 e 
USB 3.x

■

Isolamento galvanico■

Connessione CAN ad alta velocità fino a 1 Mbit/s con connettore D-
Sub a 9 pin

■

Interfaccia driver comune per una facile sostituzione del tipo di inter-
faccia del PC

■

Potente interfaccia di programmazione per Windows (VCI) e per Linux 
(socketCAN o ECI), QNX e VxWorks (ECI)

■

SCHEDA TECNICA

USB-to-CAN V2 compact
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NUMERO D'ORDINE 1.01.0281.12001

Flash 512 kByte

Alimentazione +5 V DC / 300 mA (tramite porta USB)

Consumo di potenza 48 mA a max. 300 mA

Dimensioni 80 x 50 x 22 mm

Peso Circa 100 g

Temperatura di funzionamento Da -20 °C a +70 °C

Temperatura di stoccaggio Da -40 °C a +85 °C

Classe di protezione IP40

Umidità relativa Da 10 a 95 %, non condensante

Certificazione CE, FCC, UKCA

Materiale alloggiamento Plastica ABS

LED 2 LED per comunicazione CAN e USB

Sistemi operativi Windows 11, Windows 10 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 7 
(32/64), Linux

CERTIFICAZIONI ACCESSORI NUMERO 
D'ORDINE

Adattatore di terminazione per CAN/CAN FD (da 
D-Sub male a female)

1.04.0075.03000

Cavo CAN 2,0 m (da D-Sub male a female) 1.04.0076.00180

Cavo CAN Y 0,22 m 1.04.0076.00001

Cavo CAN Y 2,1 m 1.04.0076.00002
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ASSEGNAZIONE DEI PIN

Pin no. Signal
7 CAN-High
2 CAN-Low
3, 6 CAN-GND

CAN CONNECTOR D-Sub 9

DISEGNO TECNICO

80 mm

50
 m

m

22 mm

SUPPORTO SOFTWARE

Driver e interfacce di programmazione
Per la serie USB-to-CAN V2 è disponibile un pacchetto completo e stabile di driver e software, scaricabile gratuita-
mente dal sito ixxat.com/support.

I pacchetti di driver Ixxat per Windows (VCI), Linux, INtime, RTX, VxWorks e QNX (ECI) consentono inoltre l'utilizzo in 
applicazioni esistenti senza adattamento del software. Le API per CANopen e SAE J1939 supportano anche la fami-
glia di dispositivi USB-to-CAN V2.

Il VCI V4 (Virtual Communication Interface) è l'interfaccia driver per le interfacce Ixxat in ambiente Windows e può 
essere scaricato gratuitamente da ixxat.com/vci o ixxat.com/support. Le applicazioni specifiche del cliente per la co-
municazione via CAN, CAN-FD, LIN e Industrial Ethernet possono essere sviluppate sulla base della VCI.

Strumenti software
Lo strumento software canAnalyser3 Mini è incluso nel pacchetto di download del VCI V4 e consente le prime fasi di 
analisi e monitoraggio nelle reti CAN. Ulteriori informazioni sugli strumenti e sulle versioni demo/di prova sono di-
sponibili sulla pagina web di Ixxat.
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