35 Nm
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M12x40
(ISO 4762)
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» Vielseitig einsetzbar

» Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften

» Lieferbar als Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrolle und
Bockrolle

g Besonders bodenschonend

=s| Olbestandig, fiir den Einsatz im
Werkstattbereich

% Geeignet fiir Einsatz in Reinraumen.

Room| | eitfahige Materialausfihrung nach

DIN EN 61340-5-1; Ableitwiderstand 103 bis
108 Q

Laufgummi aus Vollgummi mit hoher

- Rickverformungselastizitat. Keine dauerhafte
Abplattung des Rades bei Fahrten liber Kanten
oder langen Standzeiten

& Geeignet flr ESD-sensitive Bereiche.
= Leitfahige Materialausfihrung nach
DIN EN 61340-5-1; Ableitwiderstand < 106 O

» Anbau aller Rollen in der Profilnut oder im Profilkernzug
(Zubehor erforderlich)

» Profilbearbeitung: Gewindeschneiden M12 bei Montage
im Profilkernzug

Zubehor, erforderlich:

» Schraube M12x40 (ISO 4762) zur Befestigung im
Kernzug des Profils (U 35 Nm)

» Stitzring bei Verwendung einer Abdeckkappe mit Loch
(S. 6-16)

Bosch Rexroth AG, 3842 540391 (2017-08)
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» Lenkrolle mit Feststeller: Arretierung verhindert Rollen
und Drehen des Rades

112
" (5 FS1
F ‘ = M12X30
DIN 985
M12
e
™ D
S
LD
00109721
F§ 40 FS1
M12X30
‘ DIN 985
- M12
&)
™ D
—
Q ~ &
=k
00109722
10 FS1
F ‘ 2
- M12X30
- DIN 985
M12
- D
—
N

00116466

Lenkrolle mit F (N) D (mm) h (mm) ESD Nr. FS
Feststeller
900 80 108 3842541226 FS1
1100 125 158 3842541228 FS1
900 80 108 (& 3842541230 FS1
1100 125 158 (&) 3842541232 FS1
= 1100 125 158 3842515 367 FS1
R
= 1000 125 158 (&) 3842524499 FS1
2
600 80 108 (&) 3842547836 FS1
800 125 158 (& 3842547838 FS1
Lenkrolle F (N) D (mm) h (mm) ESD Nr. FS
900 80 108 3842541234 FS1
1100 125 158 3842541 236 FS1
900 80 108 @& 3842541238 FS1
1100 125 158 (& 3842541240 FS1
= 1100 125 158 3842515366 FS1
Ko
= 1000 125 158 3842524500 FS1
600 80 108 (4) 3842547835 FS1
800 125 158 (&) 3842547837 FS1
Bockrolle F (N) D (mm) h (mm) ESD Nr. FS
900 80 108 @& 3842541242 FS1
1100 125 158 (& 3842541244 FS1
600 80 108 (& 3842547839 FS1
800 125 158 (&) 3842547840 FS1

Material:

1) et

[2]
o
o
5

Thermoplastischer Gummi

PA-verstarkt

PU grau, Gehduse: Stahl; verchromt

Vollgummi

Leitfahig, Ableitwiderstand <106 Q

Bosch Rexroth AG, 3842 540391 (2017-08)




