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Robinet à boisseau sphérique 
haute pression en laiton RS 

Pro 1 pouce 2 contacts 
RS code commande : 733-5132            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• Vannes à boisseau 
sphérique en laiton 
à port complet de 
haute qualité 

 

• Système 
d'étanchéité double 

 

• Lubrifiant sans 
silicone sur tous les 
joints 

 

• La course s'arrête 
sur le corps pour 
éviter toute 
contrainte sur la tige 

 

• Aucune pièce 
mobile métal à métal 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

Gamme RS Pro de vannes à boisseau sphérique manuelles en laiton. Les vannes à boisseau 
sphérique manuelles sont utilisées pour faire fonctionner les vannes d'arrêt qui contrôlent le débit 
d'eau et la pression. Ces vannes à boisseau sphérique à alésage complet en laiton quart de tour 
sont dotées d'une poignée à levier et sont adaptées pour les services d'eau chaude à haute 
température dans les applications domestiques, commerciales et industrielles. 
733-5151 - Vanne à boisseau sphérique à levier de gaz 1/4" 
733-5158 - Vanne à boisseau sphérique à levier de gaz 3/8" 
733-5154 - Vanne à boisseau sphérique à levier de gaz 1/2" 
733-5167 - Vanne à boisseau sphérique à levier de gaz 3/4" 
733-5160 - Vanne à boisseau sphérique à levier de gaz 1 pouce 
733-5164 - Vanne à boisseau sphérique à poignée à levier à gaz 1 1/4" 
733-5173 - Vanne à boisseau sphérique à poignée à levier à gaz 1 1/2 pouce 
733-5176 - Vanne à boisseau sphérique à levier de gaz 2 pouces 

 

 

 

Connexion filetée BSPP de 3/4 pouce 
Type de fixation Fileté 
Matériau du corps Laiton 
Taille du filetage 3/4in 
Sans risque pour une utilisation avec Air, Huile, Vapeur, Eau 
Type 2 contacts 

Application Systèmes de chauffage ; Traitement de l'eau ; 
Contrôle du débit de liquide 

 

     

 

Taille de connexion  20mm 
 

 

 

Description du produit  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 

Spécifications de l'environnement de 
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Température de fonctionnement  -40 à +170 °C 
Pression de service maximale 40 bar 

 

 

 

Conformité/certifications WRAS (Royaume-Uni), GOST-R (Russie), Expert 
Fination (Russie), EAC Conforming (Russie), 
UkrSEPRO (Ukraine), Conforme à la directive RoHS 

       

Homologations 
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