Interruptores de presion y vacio R

CARACTERISTICA
S

Construccion Interruptor de presion RS Pro,
oruse G 1/4 10bar a 100 bares

Se puede montar en
cualquier
orientacion

Frecuencia de
conmutacién de 90
ciclos/min

Larga vida util
mecéanica (10"6
ciclos a 70bar)

Carga maxima de
0,5A kg (a 250 V ac)

Precision del 4% de
la presion de ajuste

Detiene la
presurizacion
mecanica

Amplio rango de
ajuste

Contactos N/C o N/A
SPDT

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

De la marca de confianza RS Pro, una serie de interruptores de presion ajustables de contacto
doble disefiados para aplicaciones hidraulicas y neumaticas. Disefiados para detectar una subida o
bajada de la presion del liquido, los interruptores robustos proporcionan una sefial eléctrica una vez
gue se alcanza la presién de punto de ajuste. La presion preajustada se ajusta girando un tornillo
situado en el centro del cabezal del interruptor. Hacia la derecha para aumentar la presion y hacia
la izquierda para disminuirla.

Especificaciones

Tipo de presién Presién positiva
Punto de funcionamiento Ajustable mediante un tornillo interno
Tipo de salida NA/NC
Conexion G1/4
Tipo Ajustable
Serie de fabricante F4
Estandar de rosca de conexion G
Operacion de contacto Normalmente cerrado; normalmente abierto;
Indicador LED No
Bombas, sistemas de aire comprimido, herramientas
Aplicaciones mecanicas, equipos de control de procesos, sensores,

Sistema hidraulico y neumatico, valvulas e interruptores

Especificaciones

Tension nominal 250V ac
Carga méaxima 0,5 amperios a 250 voltios CA
Contacto de intercambio NAy NC

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 4 de 424



Interruptores de presion y vacio R

Especificaciones mecanicas

Tamarfio

hexagonal de 24 mm en acero al carbono chapado en

zinc
Frecuencia de conmutacion 90 ciclos/min
Tamafio de rosca de conexion 1/4in
Ajuste de presion maxima 300bar
Rango de ajuste de presion Obar a 250bar
Ajuste de presion minima Obar
Precision de conmutacion + 4% de la presién establecida a 20°C.
Ejecucién de membrana ~ 10% del valor liquidado
Ejecucion de piston ~ 15% del valor liquidado
Peso 0.05kg
Vida mecéanica 1 millén de ciclos a 70 bar (1000 psi) a 20 °C.

Especificaciones del entorno de

Presiéon de funcionamiento minima 10bar
Presion maxima de funcionamiento 100bar
* Temperatura de funcionamiento min.: R
20 °C -25°C

Temperatura de funcionamiento

maxima; 90 °C 85°C

Categoria de proteccion

indice de proteccion IP IP65 para ejecucion M2/M3, IP54 para ejecucion P2 y

P3
Proteccion eléctrica DIN43650, DIN40050
Cumple con el estandar Compatible con RoHS
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