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RS Pro panel 存储装置百叶板、 
946mm x 914mm 、灰色 

RS 号： 231-399 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 不包括固定件 

• 适用于标准存储箱 

• 预切割开槽孔、易于

连接 

• 壁挂式 

• 面板由低碳钢制成 - 使
其坚固 但重量轻 

特点 
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RS Pro 板、带预打孔固定孔。此灰色百叶板存储装置适用于标准存储箱。百叶板是对工作区域的极佳补

充、可释放宝贵的工作空间、并为日常使用提供节省空间和实用的存储解决方案。这些面板特别适用于仓

库、车间、车库和工厂。 
可用选项：  
555-471 -48 槽百叶板、 438 （ h ） x 457 （ w ） mm  
257-6975 -96 槽百叶板、 438 （ h ） x 914 （ w ） mm ）  

 

 

 

类型 百叶板 
箱材料 pp 
颜色 灰色 
总数（荷兰 216 
表面 环氧粉涂层 

应用 可用于办公室、商店、车间、实验室、医院和仓库、甚

至用于家中置物台 
  

 

 

兼容的纸槽尺寸 1,2,3,4,5,6 

百叶板规格 946mm x 914mm 
 

百叶窗数量 
宽度 12. 
高度  18 

 

 

 

合规性 / 认证 EN61340 
   

商品描述属性  

机械规格 

认证 

一般规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/555471/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2576975/
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