Batteries au plomb R

CARACTERISTIQUES
Batterie au plomb de RS

Batterie AGM a cycle PRO 12 V’ 33 Ah

profond - plus
longue durée de vie

Alliage de grille
spécial : moins de
gaz

Processus de
fabrication optimisé
- décharge profonde

Matériau ABS
robuste : augmente
la résistance du

compartiment a
batterie

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Une série de batteries au plomb rechargeables de RS PRO. Ces batteries sont fabriquées a partir
d'un matériau ABS qui augmente considérablement la résistance du compartiment a batterie. Les
batteries au plomb de RS PRO sont adaptées pour une utilisation dans un certain nombre de
secteurs et pour un usage général. Congu pour alimenter un certain nombre de véhicules
électriques tels que les fauteuils roulants et les scooters de mobilité et bien plus. RS PRO offre une
gamme de batteries au plomb rechargeables avec différentes tensions et chargeurs pour s'adapter
a tous vos besoins. Tous les modéles sont extrémement fiables et d'une excellente qualité.

La gamme inclut la batterie au plomb suivante avec 12 V et une capacité d'intensité en heures
différentes :

727-0405 - 12V, 20 Ah

727-0417 - 12V, 13 Ah

727-0420 - 12V, 33 Ah

727-0423 - 12V, 38 Ah

727-0427 - 12 V, 100 Ah

727-0433 - 12V, 120 Ah

727-0436 - 12 V, 55 Ah

727-0439 - 12V, 75 Ah

Caractéristiques

Technologie AGM

Concu pour une application cyclique Oui

Classification EUROBAT 3ab5ans

Matériau du récipient (UL94-HB) conforme
Application Produits cycliques
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Batteries au plomb

Spécifications électriques

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

Spécifications mécaniques

33Ah

12v

T6

6V

12v

4974A (5 s)

2.7A

13,5 a 13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C

13 mOhm

14,4V c.c. 215V c.c./unité moyenne a25°C

Les piles peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur a 3 %
par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
['utilisation.

Dimensions
Hauteur
Longueur
Largeur
Poids

195 mm x 130 mm x 164 mm
195mm
130mm
164mm
11.2kg

Spécifications de Il'environnement de fonctionnement

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation
nominale

Homologations

Décharge : -15 a 50 °C.
Charge : 0 a 40 °C.
Stockage : -15 a 40 °C.

25°C £3°C

Conformité/certifications

UL94-HB
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Batteries au plomb R

Dimensions

Unit: mm Dimension:195{L)> 130(W)> 164(H)< 16T(TH) Terminal TG
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Effect of Temperature on Long Tarm— Self Discharge Characteristics

Batteries au plomb E‘Elﬂg
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Charging Time(hours) Discharge Time

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type | ,5¢ | -10c | ocC 5C | 10c | 20C | 25C | 30C | 40C | 45C

Bgﬁ:"w 6Va12v| 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109%
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Batteries au plomb

Constant Current Discharge Ghﬂ_ Amps
FMITime | 10min | 15min 20min | 30min | 45min 3h 4h 5h Eh Bh 10h 20h
1.85Vcell| 483 407 355 2586 203 16.5 10.2 788 G486 525 458 374 312 1.75
1.80Wcell| 617 481 420 302 236 18.5 11.2 8.59 6.80 5.64 491 3ar 330 1.77
1.75Vcell| 678 537 452 M3 24.5 18.3 11.6 8.75 7.08 579 5.05 4.04 333 1.78
1.70Wcell| 738 573 47.5 26 255 19.9 12.0 8089 724 583 515 4.089 337 1.82
1.65Vcell| 788 60.9 50.4 344 26.1 206 12.4 2.3y 749 6.10 527 416 3.44 1.84
1.60Vcell| BEG B5.1 537 363 272 213 12.8 9.66 773 6.30 5.38 4.20 347 1.85

Constant Power Discharge Gﬁam_ Watts
FViTime | 10min | 15min | 20min | 30min | 4Smin 3h 4h 5h 6h 8h | 1on 20h
1.85Vcall| 001 766 B7.7 491 393 3210 19.9 156 127 10.3 9.05 740 617 351
1.80Wcall| 1136 912 78.8 57.3 453 356 216 16.7 13.4 11.0 967 7.84 6.53 353
1.75Wcall | 123.3 98.7 241 59.2 46.8 371 224 17.0 137 11.3 992 7.06 6.59 3.56
1.70Wcell| 1326 104.5 879 §1.3 485 382 232 17.4 14.1 11.6 10.1 8.ov 6.65 363
1.65V call| 142.0 1105 929 64.4 49.6 3483 23.8 18.1 14.5 11.8 10.3 819 6.78 367
160V call| 1516 116.8 ar 9 67.3 51.2 40.4 24.4 18.5 14.9 122 10.5 826 6.85 368

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage
Final Discharge
Voltage Vicell 1.80V 1.75V 1.60W
Discharge (A = = O = (Al =
Currant (A) A) =02C | 0.2C< (A) <1.0C Al =100
Charge the batteries atleast once every six months,
0
if they are stored at 25°C.
Charging Method:
Constant Voltage| -0.2Cx2h+2 4-2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current | -0.2Cx2h+0.1CAx 12h
Fast -0.2Cx2h+0_3CAx4 Oh
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