Conectores de horquilla E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S
Conector de horquilla sin
C d . ~
hgpqeu(:iiloarn(?aislado a|S|ar RS PRO, tamano de
et lengueta de 6,35 x 0,8mm mm,
cablede 1 mm2a0,5 2 2
mm2, 16 AWG a 14 0.5mm?a 1mm
AWG

Longitud de 20 mm

Ancho de lengueta
de 6,35 mm

Grosor de 0.8 mm
Conector macho
Descubierto

Método de
terminacién de

crimpado

Contactos de laton,
estafiado

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Conectores de horquilla RO

Descripcién de producto

El disefio de este conector de horquilla de RS PRO permite realizar conexiones y desconexiones
rapidamente, ya que no se necesita soldadura. El conector esta fabricado para encajar en conectores
hembra de 4,75 mm. El disefio acampanado del aislamiento de nylon permite insertar cables en el
Terminal mas facilmente. Disefiado para la terminacion de crimpado de cables con tamafios que
oscilan entre 0,5 mm2 (22 AWG) y 1,5 mm2 (16 AWG), crea juntas fiables mecanicamente resistentes.

Especificaciones generales

Aislamiento No aislados

Género Macho

Orientacion Recta

Cerrado/descubierto Descubierto

Método de terminacién Crimpado

Tipo de conector Pestana

Chapado de los contactos Estano

Material de contacto Latén

Color Gris

Aplicaciones Se utiliza en electrodomésticos, como lavavajillas y
lavadoras

Corriente nominal 15A
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Conectores de horquilla

Especificaciones mecéanicas

Tamafio minimo de cable 0,5mm?2

Tamafio maximo de cable 1mm?

Tamano de pestafia 6,35 x 0,8mm pulg
Tamaio de cable minimo (AWG) 16AWG

Tamafio maximo del cable (AWG) 14 AWG

Espesor de pestafia 0,8mm

Anchura de pestafia 6,35mm

Longitud total 20mm
Cumplimiento/Certificaciones EN61340
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Conectores de horquilla E‘Elﬂg

Tolerance/ Hem NEMA W02 F+0.3 L+1.0 B1l+ 0.5 B2+ 0.5 H1+ 0.5 HZ+ 0.5
TAB (“d2)
Size 20 20.0 3.0 4.8 32 4.5

032*350) 63
(0.8*6.35)
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