., MOISTURE GUARD Green Spray
ROCOL Fichas de Datos de Seguridad

. conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830
Fecha de emision: 06/07/2020 Fecha de revision: 11/02/2021 Version: 11.1

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre comercial : MOISTURE GUARD Green Spray
UFI : ED20-200K-K006-XXA0
Vaporizador . Aerosol

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal : Uso industrial,Uso profesional
Especificaciones de utilizacion : Reservado a un uso profesional
industrial/profesional Industrial

Uso de la sustancia/mezcla . Inhibidores de corrosién

1.2.2. Usos desaconsejados

Restricciones de utilizaciéon : La acetona figura en el anexo Il del Reglamento de la UE 2019/1148 como precursor de
explosivos notificables.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante Otro

ROCOL a division of ITW Ltd ITW Spraytec (Sté)

Rocol House 42, rue Gallieni

Wakefield Rd, Swillington 92 600 Asnieres sur Seine - France
LS26 8BS Leeds - United Kingdom T +33 140803232

T +44 (0)113 232 2600

customer.service@rocol.com - www.rocol.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : +44 (0)113 232 2600
Pais Organismo/Empresa Direccion Numero de Comentario
emergencia

Esparia Servicio de Informacion Toxicologica | C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid toxicologicas),
Ciencias Forenses, Departamento de Informacion en
Madrid espaniol (24h/365

dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Aerosol, categoria 1 H222;H229
Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 2 H315
Toxicidad especifica en determinados érganos — Exposicion Unica, H336

categoria 3, narcosis
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3 H412

Texto completo de las frases H: véase la Seccién 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de mas informacién

11/02/2021 (Fecha de revisién) ES-es 111


mailto:customer.service@rocol.com
www.rocol.com

MOISTURE GUARD Green Spray

Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)

Palabra de advertencia (CLP)
Contiene
Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

Frases EUH

2.3. Otros peligros

No se dispone de mas informacion

GHS02 GHSO07

. Peligro
. ACETONE; HEPTANE & ISOMERS
. H222 - Aerosol extremadamente inflamable.

H229 - Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.

H315 - Provoca irritacion cutanea.

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

°F.

: P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y
de cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.
P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion.
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P271 - Utilizar anicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 - Llevar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara/los

oidos.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
: EUHO066 - La exposicién repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la

piel.

SECCION 3: Composiciéon/informacién sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador del producto % Clasificacion segun
Reglamento (UE) n°
1272/2008 [CLP]
HEPTANE & ISOMERS (N° CAS) 64742-49-0 15-30 Flam. Liq. 2, H225
(N° CE) 927-510-4 Skin Irrit. 2, H315
(REACH-no) 01-2119475515-33 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411
ACETONE N° CAS) 67-64-1 5-10 Flam. Liq. 2, H225

sustancia con uno o varios limites nacionales de
exposicién en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la
que se aplica un limite comunitario de exposicion en
el lugar de trabajo

N° CE) 200-662-2
N° indice) 606-001-00-8
REACH-no) 01-2119471330-49

—~ o~

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Producto sujeto al Articulo 1.1.3.7 del reglamento CLP. Las normas de informacién de los componentes se modifican en este caso.

Texto completo de las frases H: ver seccion 16
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MOISTURE GUARD Green Spray
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por via oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de
malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalaciéon : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la
respiracién. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra

mal.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consultese con el médico si persiste el
con los ojos dolor o la irritacion.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion : Enjuagarse la boca. NO provocar el vémito. Acudir urgentemente al médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de inhalacion . Puede provocar somnolencia o vértigo.
Sintomas/efectos después de contacto con la piel . Provoca irritacion cutanea.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de mas informacién

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados : Espuma. Polvo seco. Diéxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.
Medios de extinciéon no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de mas informacién

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinciéon de incendio . Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente
a la hora de extinguir cualquier incendio de productos quimicos. Evitar que las aguas
residuales de extincion de incendios contaminen el medio ambiente.

Proteccion durante la extincion de incendios . No entrar en la zona de fuego sin el equipo de proteccion adecuado, incluida la proteccién
respiratoria.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia . Evacuar el personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : Proporcionar una proteccién adecuada a los equipos de limpieza. Evitar respirar el polvo/el
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Procedimientos de emergencia . Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetracion en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el liquido penetra en sumideros o en aguas publicas. Evitar su
liberacion al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Absorber inmediatamente el producto derramado mediante soélidos inertes como arcilla o
tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Alimacenar alejado de otros materiales.
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MOISTURE GUARD Green Spray
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Seccién 8. Control de exposicién/proteccion individual.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Precauciones para una manipulacién segura . Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabén suave y con agua antes de
comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilacién de la
zona de trabajo para evitar la formacién de vapores. Evitar respirar el polvo/el humo/el
gasl/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien
ventilado.

Medidas de higiene . Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulacién.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicion. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Productos incompatibles . Bases fuertes. Acidos fuertes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignicion. Luz directa del sol.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de mas informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

ACETONE (67-64-1)

UE - Valor limite de exposicién profesional indicativo (IOEL)

Nombre local Acetone

IOEL TWA 1210 mg/m?®

IOEL TWA [ppm] 500 ppm

Referencia normativa COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Espana - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Acetona

VLA-ED (OEL TWA) [1] 1210 mg/m?

VLA-ED (OEL TWA) [2] 500 ppm

Notas VLB® (Agente quimico que tiene Valor Limite Bioldgico), VLI (Agente quimico para el que

la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo).

Referencia normativa Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2019. INSHT

Espana - Valores limite biolégicos

Nombre local Acetona

BLV 50 mg/l Parametro: Acetona - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada
laboral - Notas: | (Significa que el indicador bioldgico es inespecifico puesto que puede
encontrarse después de la exposicion a otros agentes quimicos)

Referencia normativa Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2019. INSHT

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de mas informacién
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MOISTURE GUARD Green Spray
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de mas informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de mas informacién
8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacién
8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados
No se dispone de mas informacion
8.2.2. Equipos de proteccion personal
Equipo de proteccion individual:

Evitar toda exposicién innecesaria.

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:

Gafas quimicas o gafas de seguridad

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de proteccién adecuada

Proteccion de las manos:

Llevar guantes de proteccién. guantes de caucho nitrilo

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccion de las vias respiratorias:

En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria. Wear a respirator conforming to EN140 with Type A filter or better

8.2.2.4. Peligros térmicos
No se dispone de mas informacién

8.2.3. Control de la exposicion ambiental

Otros datos:
No comer, beber ni fumar durante la utilizacion.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado : Liquido

Color . Verde.

Olor : Characteristic odour.
Umbral olfativo : No hay datos disponibles
pH : No hay datos disponibles
Grado de evaporacion (acetato de butilo=1) . No hay datos disponibles
Punto de fusion . No hay datos disponibles
Punto de solidificacién : No hay datos disponibles
Punto de ebulliciéon : <0°C

Punto de inflamacién : <-100 °C

Temperatura de autoignicion : >200°C

Temperatura de descomposicion : No hay datos disponibles
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MOISTURE GUARD Green Spray
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Inflamabilidad (sélido, gas) : No inflamable.

Presién de vapor : No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles
Densidad relativa : =06

Solubilidad : insoluble en agua.
Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow) : No hay datos disponibles
Viscosidad, cinematica : No hay datos disponibles
Viscosidad, dinamica : No hay datos disponibles
Propiedades explosivas : No hay datos disponibles
Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles
Limites de explosion : No hay datos disponibles

9.2. Otros datos
Contenido de COV : 563 g/l

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Aerosol extremadamente inflamable.

10.2. Estabilidad quimica

No establecido.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

10.5. Materiales incompatibles

Acidos fuertes. Bases fuertes.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

humo. Mondxido de carbono. Diéxido de carbono.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda (oral) . No clasificado
Toxicidad aguda (cutanea) . No clasificado
Toxicidad aguda (inhalacion) : No clasificado

ACETONE (67-64-1)

DL50 oral rata 5800 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female
DL50 cutanea rata 15800 mg/kg
CL50 Inhalacién - Rata 76 mg/l/4h

HEPTANE & ISOMERS (64742-49-0)

DL50 oral rata 5840 mg/kg
DL50 cutanea rata 2800 — 3100 mg/kg de peso corporal Animal: rat
CL50 Inhalacién - Rata > 23,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
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MOISTURE GUARD Green Spray

Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Corrosion o irritacion cutaneas
Indicaciones adicionales

Lesiones oculares graves o irritacion ocular
Indicaciones adicionales

Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Indicaciones adicionales

Mutagenicidad en células germinales
Indicaciones adicionales

Carcinogenicidad

Indicaciones adicionales

Toxicidad para la reproduccién
Indicaciones adicionales

Provoca irritaciéon cutanea.

. La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

No clasificado

: Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

No clasificado

: Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

No clasificado

: Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

No clasificado

: Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

No clasificado

1 Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién

ACETONE (67-64-1)

LOAEL (animal/hembra, FO/P)

11298 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female

NOAEL (animal/macho, FO/P)

900 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results:
other:Generation not specified (migrated information)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicién unica

Puede provocar somnolencia o vértigo.

ACETONE (67-64-1)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicién Unica

Puede provocar somnolencia o vértigo.

HEPTANE & ISOMERS (64742-49-0)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicién unica

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion repetida
Indicaciones adicionales

No clasificado

: Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

HEPTANE & ISOMERS (64742-49-0)

LOAEC (inhalacion, rata, vapor, 90 dias)

16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

NOAEC (inhalacion, rata, vapor, 90 dias)

3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

Peligro por aspiracion
Indicaciones adicionales

No clasificado

. Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

MOISTURE GUARD Green Spray

Vaporizador

Aerosol

Efectos adversos y posibles sintomas para la salud

humana

SECCION 12: Informacion ecolégica

12.1. Toxicidad

Ecologia - agua
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuatico

. Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
No clasificado
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MOISTURE GUARD Green Spray
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio . Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
ambiente acuatico

ACETONE (67-64-1)

LOEC (crénico) > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

NOEC (crénico) > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

HEPTANE & ISOMERS (64742-49-0)

CL50 - Peces [1] > 13,4 mg/l

CES50 - Crustaceos [1] 3 mg/l

LOEC (cronico) 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (crénico) 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Persistencia y degradabilidad

MOISTURE GUARD Green Spray

Persistencia y degradabilidad ‘ Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

HEPTANE & ISOMERS (64742-49-0)
Persistencia y degradabilidad ‘ 98 % biodegradacion 28 days.

12.3. Potencial de bioacumulaciéon

MOISTURE GUARD Green Spray

Potencial de bioacumulacion ‘ No establecido.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de mas informacion

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de mas informacion

12.6. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales . Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminacion de . Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislacion local/nacional.

productos/envases Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Ecologia - residuos . Evitar su liberacién al medio ambiente.

SECCION 14: Informacioén relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Namero ONU
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
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MOISTURE GUARD Green Spray

Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

AEROSOLES

AEROSOLES

Aerosols, flammable

AEROSOLES

AEROSOLES

Descripcion del documento del transporte

UN 1950 AEROSOLES,
2.1, (D)

UN 1950 AEROSOLES, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

UN 1950 AEROSOLES, 2.1

UN 1950 AEROSOLES, 2.1

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

21 2.1 2.1 2.1 2.1
14.4. Grupo de embalaje
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio
ambiente : No

Peligroso para el medio
ambiente : No
Contaminante marino : No

Peligroso para el medio
ambiente : No

Peligroso para el medio
ambiente : No

Peligroso para el medio
ambiente : No

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cédigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)

Instrucciones de embalaje (ADR)
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)
Disposiciones para el embalaje en comun (ADR)
Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Bultos
(ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Carga,
descarga y manipulado (ADR)

Disposiciones especiales de transporte -
Explotacién (ADR)

Cédigo de restricciones en tuneles (ADR)
Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)

Instrucciones de embalaje (IMDG)
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)
N.° FS (Fuego)

N.° FS (Derrame)

Categoria de carga (IMDG)

Estiba y Manipulacion (IMDG)

Segregacion (IMDG)

Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros :

y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)
Instrucciones de embalaje para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

. 5F

190, 327, 344, 625
11

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

: MP9

D2

: V14

. CV9, CV12

. 82

D

63,190, 277, 327, 344, 381, 959

P207, LP200
PP87, L2
F-D

: S-U

Ninguno(a)

: SW1, Sw22
. SG69

EO

: Y203
: 30kgG

: 203
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MOISTURE GUARD Green Spray

Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y

de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para
aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para aviones
de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA)

Codigo GRE (IATA)

Transporte por via fluvial

Cadigo de clasificacion (ADN)

Disposiciones especiales (ADN)

Cantidades limitadas (ADN)

Cantidades exceptuadas (ADN)

Equipo requerido (ADN)

Ventilacién (ADN)

Numero de conos/luces azules (ADN)
Transporte ferroviario

Cadigo de clasificacion (RID)

Disposiciones especiales (RID)

Cantidades limitadas (RID)

Cantidades exceptuadas (RID)

Instrucciones de embalaje (RID)

Disposiciones especiales de embalaje (RID)
Disposiciones particulares relativas al embalaje
comun (RID)

Categoria de transporte (RID)

Disposiciones especiales de transporte - Bultos
(RID)

Disposiciones especiales relativas al transporte -
Carga, descarga y manipulacién (RID)
Paquetes exprés (RID)

N.° de identificacién del peligro (RID)

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC

No aplicable

. 75kg

: 203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

: MP9

D2
: W14

: CW9, CW12

. CE2
. 23

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVIl de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la
exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre

contaminantes organicos persistentes

Contenido de COV

15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de mas informacién

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

: 563 g/l

No se ha llevado a cabo la Evaluacion de la Seguridad Quimica
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MOISTURE GUARD Green Spray
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SECCION 16: Otra informacion

Fuentes de los datos

: REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEOQ Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre

de 2008, sobre clasificacién, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se maodifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

Texto integro de las frases H y EUH:

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiracion, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacién ocular, categoria 2

Flam. Lig. 2 Liquidos inflamables, categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosioén cutaneas, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados érganos — Exposicion Unica, categoria 3, narcosis
H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H229 Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias.
H315 Provoca irritaciéon cutanea.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

EUHO066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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