
Robinet à boisseau sphérique manuel 

Page 1De 55 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

   
 

       
 
Robinet à boisseau sphérique 

haute pression en acier 
inoxydable 1 pouce de RS Pro 

2 contacts 
RS code commande : 764-4262       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

• Port complet 1/4" à 
3" (DN8 à DN80) 

 

• Moulage 
d'investissement 

 

• Tige résistante au 
soufflage 

 

• Dispositif de 
verrouillage 

 

• Tampon de montage 
ISO 5211 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes 
les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une 
qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Gamme RS Pro de vannes à boisseau sphérique manuelles conçues pour les applications 
industrielles. Les vannes à boisseau sphérique manuelles sont utilisées pour faire fonctionner les 
valeurs d'arrêt qui contrôlent le débit d'eau et la pression. 
Robinets à boisseau sphérique à vis RS en acier inoxydable pour le contrôle du débit. Disponible en 
différentes tailles : 
764-4256 - vanne à boisseau sphérique 1/4" BSPP F-F. 
764-4250 - vanne à boisseau sphérique 1/2" BSPP F-F. 
764-4269 - vanne à boisseau sphérique 3/4" BSPP F-F. 
764-4262 - vanne à boisseau sphérique 1 pouce BSPP F-F. 
746-4266 - vanne à boisseau sphérique 1 1/2" BSPP F-F. 
764-4275 - Vanne à boisseau sphérique 1 1/2" BSPP F-F. 
764-4278 - vanne à boisseau sphérique 2" BSPP F-F. 

 

 

 

Connexion filetée BSPP de 1 pouce 
Type de fixation Fileté 
Matériau du corps ASTM A351-CF8M 
Taille du filetage 1in 
Sans risque pour une utilisation avec Gaz, pétrole, eau 
Matériau de la bille ASTM A351-CF8M 
Matériau de la poignée Acier inoxydable 
Type 2 contacts 

Application Systèmes de chauffage ; Traitement de l'eau ; 
Contrôle du débit de liquide 

 

     

 

Taille de connexion  25mm 
Couple 11Nm 
Poids 0.8kg 

 

Description du produit  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 
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Température de fonctionnement  -20 à 200 °C. 
Pression de service maximale 1 000 psi 

 

 

 

Conformité/certifications ISO-5211 
       

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 



Robinet à boisseau sphérique manuel 

Page 4De 55 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 



Robinet à boisseau sphérique manuel 

Page 5De 55 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 


	Robinet à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable 1 pouce de RS Pro 2 contacts

