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RS PRO 塑料柔性分离式导管，

黑色， 20mm x 100m  
  

RS 库存号： 875-0258             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产

品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付

高昂的价格。 

 

• 为布线织机和线束提

供极佳的保护 

 
 

•  封闭光纤 

 
 

•  可快速保护松散电缆 

 

 

• 在控制面板中布线 
 

 

•  在机柜，汽车和机器

上运行电线 

 

特点 
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介绍 RS PRO 系列柔性分离式导管，创建和设计用于保护和结构机械或建筑中的电气布线。分离式

导线管是寻求整齐密封电缆或需要维修受损导线管的用户的战略选择。  

 

 

导管类型 灵活、分离 
材料 塑料 
颜色 黑色 

   

 

 

标称直径 20mm 

外径 19.5mm 

内径 15mm 

长度 100mm 
  

 

 

最高工作温度 +80°C 
最低工作温度 -20°C 

 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863, 
符合标准 符合 RoHS 标准  

商品描述属性 1 

机械规格 

认证 

一般规格 

操作环境规格 
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