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Sensor Intelligence.
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IN30-E0208K | IN300O Direct
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Bestellinformationen

IN30-E0208K 6044655

Weitere Gerateausfliihrungen und Zubehor

C€ @-

Technische Daten im Detail

Merkmale

Sensorprinzip Induktiv

Anzahl sicherer Ausgange 2

Freigabezone 1mm.. 15 mm Y
Gesicherter Ausschaltabstand S, 22 mm
Betatigungsrichtungen 5

Aktive Sensorflachen 1

U Werte gelten fir Stahl (FE360).

Sicherheitstechnische KenngrofRen

Sicherheits-Integritatslevel SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061)
Kategorie Anwendbar bis Kategorie 3 (EN ISO 13849)
Performance Level PL d (EN ISO 13849)

PFH,, (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Ge- 1 0 x 107 (EN ISO 13849)
fahr bringenden Ausfalls pro Stunde)

Tm (Gebrauchsdauer) 10 Jahre (EN 1SO 13849) V)
20 Jahre (EN ISO 13849) 2

Bauart Bauart 3 (EN ISO 14119)

Codierungsstufe des Betatigers Uncodiert (EN ISO 14119)

1)
2)

Bei -25 °C ... +70 °Cund 5 % ... 95 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Bei +10 °C... +40 °Cund 5 % ... 70 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Schnittstellen

Anschlussart Steckverbinder, M12, 4-polig
Flexi-Loop-ready

Anzeige Power v

Anzeige Status v

Elektrische Daten

Schutzklasse 1Il (EN 50178)
Versorgungsspannung U, 24V DC (19,2VDC ... 28,8V DC)
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Ausgangsart

Ansprechzeit
Mechanische Daten

Bauform
Gehausedurchmesser
Gewicht
Gehausematerial

Einbauart

Umgebungsdaten

Schutzart
Betriebsumgebungstemperatur

Lagertemperatur
Klassifikationen

ECl@ss 5.0
ECI@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901

Mafzeichnung (Mafe in mm)

70
57

M12x 1
J
jl

M30x 15 |

LA/

LED4X90°/@36* 5

2018-07-31 08:57:55 | Online-Datenblatt

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten

Halbleiterausgang

<1ms

Zylindrisch

M30

0,19 kg

V4A (Gehause), PBT (Deckel)
Nicht blindig

IP65, IP67 (IEC 60529)
-25°C..+70 °C
-25°C..+70 °C

27272401
27272401
27272401
27272401
27272401
27272401
27272401
27272401
EC001818
EC001818
39122205
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Ansprechbereich

Gesicherter
Nahbereich Ausschaltabstand S,,
Freigabezone Bedampfungs-
— objekt (Metall)
Sensor
T T —
0 Distanz

Material des Freigabezone*) Gesicherter Aus-
Bedampfungsobjektes schaltabstand S,,
Stahl FE360 1,0 mm ... 15,0 mm
Edelstahl 1.4302 (V2A) Omm ... 11,4 mm
AlMg 3G22 Omm ... 6,8 mm 22 mm
CuZn 37 Oomm...7,2mm
Cu Omm ... 5,5 mm

*) Typische Werte bei Bedampfung mit einer Referenzmessplatte von
45 x 45 x 1 mm und nicht bindigem Einbau nach IEC 60947-5-2 bei einer
Umgebungstemperatur von 20 °C.

Anschlussschema

2 1
3 4
! L+ (BN) +24V
2 OUT1 (WH) IN1
<O> safety
_ controller
3 L- (BU) GND
4 OUT2 (BK) IN2
4 SICHERHEITSSCHALTER | SICK

Online-Datenblatt | 2018-07-31 08:57:55

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten



Online-Datenblatt

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der fuhrenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlésungen flr industrielle An-
wendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis fir sicheres
und effizientes Steuern von Prozessen, flr den Schutz von Menschen vor Unfallen und flr die Vermeidung
von Umweltschaden.

Wir verfligen Uber umfassende Erfahrung in vielfaltigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So kénnen wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemldsungen kundenspezifisch getestet

und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlassigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstlitzen wahrend des
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen flr Sicherheit und Produktivitat.

Das ist fiir uns ,Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NAHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



