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    传感器 >  温度传感器 >  NTC 热敏电阻传感器和探针 >  NTC 探头

 β 值 (25/85): 3435 K

 电阻的参考温度: 25 °C [ 77 °F ]

 25°C 时的电阻 [KΩ]: 10 kΩ

 传感器连接器类型: 开口端

 传感器类型: 暖通空调/制冷系统

产品特性

产品类型特性

传感器类型 暖通空调/制冷系统

电气特征

25°C 时的电阻 [KΩ] 10 kΩ

β 值 (25/85) 3435 K

机械附件

导线长度 1000 mm[39 in]

导线/覆层 24 AWG 绞合绝缘引线

使用环境

工作温度范围 -40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

电阻的参考温度 25 °C[77 °F]

温度精确度 ± .22 @ 25 °C

电阻公差 ±1 %

包装特性

包装 外模 TPE

其他

传感器连接器类型 开口端

产品合规性
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

 

 GA10K3435STM010  有效

 MEAS

 TE 内部编号 GA10K3435STM010

 TE 内部产品描述 PRO4-OVERMOLDED PROBE

在 TE 官网查看>

MEAS PRO4|

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-GA10K3435STM010.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZEvrl8.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-GA10K3435STM010.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Xoyeel.html


 

GA10K3435STM010

PRO4-OVERMOLDED PROBE

12/19/2023 01:32AM | Page 2 For support call+86 400 820 6015

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工
业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清
单: 2023年6月（235）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月
（235）
不含REACH SVHC

卤素含量 尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力 尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的
产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大
浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进
行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬
和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁
免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局
（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-

reach

NTC 探头(4)

 TE 产品编号 CAT-NTC0055

PRO4-Overmolded Probe

 TE 产品编号 GA10K3A1D

DISCRETE 10K OHMS,+/-1.0C FROM 

0C TO 70C

配套部件

 该系列中的其他产品 MEAS PRO4

客户还购买了

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-GA10K3435STM010.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ntc-probes-pro4/Y44amXoyeel.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-CAT-NTC0055.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-GA10K3A1D.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Xoyeel.html
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TE 产品编号ANT-DB1-WRT-SMA

Antenna Dome WiFi6 2.4/5.8GHz 

RG174 SMA

TE 产品编号ANT-5GW-SPS1-1

Antenna 5G LTE IP67 Puck RG174 1M 

SMA

TE 产品编号470037-000

CWT-9002

TE 产品编号794184-1

02P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号172501-1

MIC MARK-2 PLUG HSG 21P

TE 产品编号341002-6

PL 250 REC TERMINAL 18-14 PTPB LP

TE 产品编号EM7499-000

X4-0.8-0-SP-SM

TE 产品编号1-968699-1

MQS 连接器外壳
TE 产品编号2414-001-2486

LOCKWASHER, SIZE 24, HDP

文档

数据表/目录页
Single Insulated TPE OM Probe 5x15mm

英文版本

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-ANT-DB1-WRT-SMA.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-ANT-5GW-SPS1-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-470037-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-794184-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-172501-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-341002-6.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-EM7499-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-968699-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2414-001-2486.html
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FSingle_Insulated_TPE_OM_Probe_5x15mm%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_Single_Insulated_TPE_OM_Probe_5x15mm_B.pdf%7FGA10K3435STM010

