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MAXI-ROLL
ROUE POLYAMIDE

Les +

u Grande résistance à l’abrasion..

u Spéciale pour milieu humide ou

chimique.

APPLICATIONS

Manutention standard sur sols durs et
en bon état nécessitant une bonne ré-
sistance à l’abrasion et aux hy dro -
carbures.
Température d’utilisation de - 40 °C à
+ 80 °C.

MONTURE : • Pivotante ou fixe. • Acier embouti. • Fixation à platine. •
Pivote ment sur deux couronnes de billes. • Protection zinguée bril-
lante.

ROUE : • Polyamide : roue monobloc en polyamide 6.6 blanc. •
Roulement à rouleaux ou roulement à billes de précision. • Axe
boulonné.

BLOCAGE : • Stop-roll : frein avant réglable double action : roue
et pivotement. • Pédale acier.

OPTION : • Blocage directionnel à fixer sur la platine de la roulette afin
de transformer momentanément une roulette pivotante en roulette fixe.

SR

 125       40      165      62       45    135x110 105x80      11      350                               1,845      138 0527          339680 627051 6
                                                                                                                                         1,960      138 0551          339680 627052 3
                                                                                                                                         2,190      1 381 0527          339680 627054 7
                                                                                                                                         2,310      1 381 0551          339680 627055 4
                                                                                                                                         1,190      520 0527          339680 627057 8
                                                                                                                                         1,305      520 0551          339680 627058 5
 150       40      195      62       43    135x110 105x80      11      400                               2,110      138 0627          339680 627061 5
                                                                                                                                         2,250      138 0651          339680 627062 2
                                                                                                                                         2,430      1 381 0627          339680 627064 6
                                                                                                                                         2,570      1 381 0651          339680 627065 3
                                                                                                                                         1,355      520 0627          339680 627067 7
                                                                                                                                         1,500      520 0651          339680 627068 4
 200       50      235      62       57    135x110 105x80      11      400                               2,450      138 0827          339680 627071 4
                                                                                                                                         2,680      138 0851          339680 627072 1
                                                                                                                                         2,815      1 381 0827          339680 627074 5
                                                                                                                                         3,045      1 381 0851          339680 627075 2
                                                                                                                                         1,935      520 0827          339680 627077 6
                                                                                                                                         2,165      520 0851          339680 627078 3

Type Code EAN 13

En option : “Blocage directionnel”
BD pour MAXI-ROLL

code : 200 2000
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