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RS Pro RS-90 CTN, Vane rotatif 

25 m/s, température d'air de 
vitesse max., anémomètre de 

vitesse d'air 
RS code commande : 155-8899  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Batterie 9 V 
remplaçable  

 

• Cet anémomètre est 
également doté d'une 
fonction de maintien 
des données 

 

• Fonction de coupure 
d'alimentation 
automatique 

 

• Indication de batterie 
faible 

 

• Ecran LCD 4 digits à 
double ligne pour une 
lecture facile et claire 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation du mini anémomètre RS Pro. Cet anémomètre à hélice rotatif de haute qualité a été 
conçu pour la mesure de la vitesse de l'air et de la température de l'air et fournit des relevés Rapid et 
précis sans compromettre la qualité ou les performances. Le RS-90 est équipé de la technologie 
Bluetooth qui permet à l'utilisateur de transmettre facilement des données mesurées et l'état de 
l'instrument à un smartphone ou un appareil compatible Bluetooth. L'anémomètre compact utilise un 
capteur rotatif de haute précision pour fournir des relevés précis, même à faible vitesse de vent, ainsi 
que mesurer simultanément la température de l'air avec la thermistance CTN intégrée, ce qui rend ce 
compteur de poche idéal pour les ingénieurs, les techniciens de maintenance et les scientifiques. 
 
 

 

 

 

Numéro de modèle RS-90 
Paramètres de mesure Température de l'air, Vitesse de l'air 
Type de sonde Hélice rotative, CTN 
Type d'affichage LCD 
Mise hors tension automatique Oui  
Indication de batterie faible Oui  
Maintien des données Oui 
Stockage de données Non 

Application 
CVC et construction, voile, bateau et planche à voile, 
escalade et randonnée, aviation, direction du vent, débit 
d'air et rafale, stations météorologiques et études 
météorologiques, laboratoires d'étalonnage 

 

 

 

Paramètres Gamme Résolution Précision 

Vitesse de l'air (m/s) 1.10 – 25.00 0.01 ±(3 % +0,30 m/s) 

Vitesse de l'air (Km/h) 4.0 – 90.0 0,1 ±(3 % + 1 km/h) 
Vitesse de l'air (mi/h) 2.5 – 56.0 0,1 ±(3%+0.4 mph) 
Vitesse de l'air (boutons) 2.2 – 48.0 0,1 ±(3 % +0,4 nœuds) 
Vitesse de l'air (fpm)  220 – 4920 1 ±(3 % +40 pieds/min) 

Température  -10 à 60 °C (14~140 
°F ) 0.1°C/°F 2 °C (4 °F) 

 

Description du produit 
  

Mesure 

Caractéristiques 
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Tension d'alimentation de 
fonctionnement Batterie 

Type de pile 9 V 
 

 

 

Dimensions 21,5 x 54 mm x 36 mm 
Largeur 54mm 

Longueur 21.3 mm 

Hauteur 36mm 

Poids 172g 
 

 

 

Altitude 2 000 mètres maximum 7 000 pieds 
Humidité relative <80%RH 
Température d'utilisation minimale 50 °C 
Température d'utilisation maximale 0 °C 
Plage de températures de stockage -10 à 60 °C. 

      

 

 

 

 

   

Spécifications mécaniques 

Spécifications 
 

Spécifications de l'environnement de 
 


