Tornillos de perforacion automatica

CARACTERISTICA
S

Tornillo
autorroscante con
cabeza hexagonal

Acero chapado en
zinc para proteccion
contra la corrosion
en aplicaciones de
interior

Conforme a DIN
7504

Tornillo autoperforante de
acero chapado en zinc
brillante RS Pro N.o M8 x
13mm mm de longitud

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

De la marca de confianza RS Pro, estos tornillos autorroscantes de acero chapado en zinc ofrecen
todas las ventajas asociadas con los tornillos autorroscantes estandar, pero son capaces de
taladrar sus propios orificios guia en chapa metalica y materiales mas blandos. Puesto que tienen
un cabezal alomado, ofrecen una gran retencion de superficie entre el tornillo y el material de
superficie. También disponen de un cabezal posidriv para un excelente par durante el
accionamiento.

Especificaciones

Tipo de unidad Pozidriv
Forma de la cabeza Panoramica

Laminas de calibre ligero y pesado Metales, plasticos
Aplicaciones blandos, calefaccién y aire acondicionado, industrias de

fabricacion de metal y fibra de vidrio

Especificaciones mecanicas

Longitud métrica 13mm

Material Acero

Tamafio de rosca (UTS) #8

Longitud imperial 1 pulg

Acabado Chapado en zinc brillante, pasivado

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones DIN 7504-N.
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