Faroles LED

CARACTERISTICA
S

Cuerpo
ultracompacto y
compacto

El foco esta
fabricado de
aluminio y vidrio
endurecido

angulo de haz de
115°

Soporte ajustable

Las bombillas LED
ofrecen una
temperatura de color
de 4000K que se
traduce a una luz
blanca fria

Una luminaria LED
ofrece hasta un 90 %
mas de eficiencia
energética Que las
bombillas hal6genas
0 incandescentes
tradicionales

Adecuado para uso
al aire libre

Ideal para
aplicaciones
industriales y
comerciales, asi
COMo para uso
doméstico

Foco de LED RS Pro, 70 W,
6300 Im, IP65, 220 — 240 V

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Faroles LED

Descripcion del

Presentamos la gama de focos LED sin bastidor RS Pro, adecuados para reemplazar focos
halégenos. El foco RS Pro tiene un disefio extraplano y sin marco, lo que lo convierte en un foco
compacto y eficaz sin el mayor volumen. La carcasa ligera estéa fabricada de aluminio durable y
vidrio endurecido para usar en ambientes extremos como los elementos del exterior. La salida de
luz de 6300 Im (ltmenes) lo convierte en un foco muy versatil para grandes espacios como areas de
construccién, aparcamientos y jardines, mientras que la gama de focos esta disponible como
unidades de sensor PIR o estandar para mayor flexibilidad en funcién de sus necesidades.

Especificaciones

Tipo de foco
Luminosidad
Eficiencia luminica
Calibre

Color delaluz
Temperatura de color
Angulo de haz
Material de la caja
Color de la carcasa

Aplicaciones

Especificaciones

Foco LED
6300Im

90 Im/W
REX Slim
Blanco frio
4000K
115°
Aluminio
Negro

Almacenes, aparcamientos, pasillos, zonas de
construccién, parques y jardines, seguridad doméstica

Vataje

Tension

Rango de frecuencia
Tipo de lampara
Atenuable

Horas de vida

70W

220V a 240V ac
50Hz a 60Hz
LED fijo

No

30000h
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Faroles LED Eﬂg

Especificaciones mecanicas

Dimensiones 281,6 mm x 38mm x 320,9 mm
Altura 320.9mm
Anchura 281.6mm
Profundidad 38mm
Categoria de proteccion
indice de proteccién IP IP65
Calificacion IK IKO8

Cumplimiento/Certificaciones EN61340
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