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Crimpcontact - SF-10KP004 - 1607355
Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u
in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing.
(http://phoenixcontact.nl/download)

Crimpcontact, gedraaid, enkelvoudig contact, contactdiameter: 1 mm, crimpbereik: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

De afbeelding kan afwijken,
afhankelijk van het aansluitbereik

Uw voordelen

 crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

 hoge trekvastheid van de aansluiting

 geringe overgangsweerstanden

 eenvoudige productiebewaking

Commerciële gegevens
Verpakkingseenheid 100 stk

Douanetariefnummer 85366990

Land van herkomst Duitsland

Technische gegevens

Algemeen
contactuitvoering gedraaid

contactdiameter 1 mm

soort contact stift

Aansluitmethode crimpaansluiting

steekcycli mechanisch 100

min. aderdoorsnede 0,14 mm²

max. aderdoorsnede 0,5 mm²

contactmateriaal CuZn

contactoppervlak vernikkeld (Ni), verguld (Au)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
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Technische gegevens

Environmental Product Compliance
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het
tabblad "Downloads"

Tekeningen

Maatschets
Ø

1

Ø
2

,3

Ø
1

,8

Ø
1

,1

20,8

6,46,55

5,7 1,9

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27440204

eCl@ss 11.0 27440204

eCl@ss 4.0 27260700

eCl@ss 4.1 27260700

eCl@ss 5.0 27260700

eCl@ss 5.1 27261200

eCl@ss 6.0 27261200

eCl@ss 7.0 27440204

eCl@ss 9.0 27440204

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC000796

ETIM 6.0 EC000796

ETIM 7.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43201404

UNSPSC 13.2 39121522

UNSPSC 18.0 39121522

UNSPSC 19.0 39121522

UNSPSC 20.0 39121522
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Classificaties

UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121522

Toelatingen

Toelatingen

Toelatingen

EAC

Ex-toelatingen

Toelatingsdetails

EAC      B.01687

Toebehoren

Toebehoren

Crimpgereedschap

Crimp-locator - SF-Z0053 - 1615584

Locator voor crimptangen RC-Z2514 en RC-Z2504, voor het aancrimpen van gedraaide SF- en ST-contacten,
diameter: 0,6 mm ... 1,0 mm en 2,0 mm

 
 

Crimptang met digitaal display - SF-Z0054 - 1615585

Crimptang voor gedraaide crimpcontacten Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, aderdoorsnede: 0,06 mm² ...
2,5 mm²
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Toebehoren

Crimptang met digitaal display - SF-Z0025 - 1607452

Crimptang voor gedraaide crimpcontacten Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, aderdoorsnede: 0,08 mm² ... 6
mm²
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