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Thermomètre numérique LCD 

de RS Pro, pour une 
utilisation murale/au bureau      

 
RS code commande : 656-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Indication 
numérique de la 
température, de 
l'heure, du jour et de 
la date 

• Fonction d'alarme et 
de compte à rebours 

• Calendrier avec 
affichage du jour 

• Résultat précis 

• Horloge (peut être 
commutée entre le 
format 12 et 24 
heures) 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce thermomètre numérique de RS Pro est doté d'une horloge avec fonction d'alarme et de compte à 
rebours. Il est doté d'un affichage sélectionnable en °C/°F pour pouvoir basculer entre degrés Celsius 
et Fahrenheit, avec des plages de température de 0 à +50 °C. Ce thermomètre numérique peut être 
sit sur une surface pour une visualisation facile ou peut être monté sur un mur. Un thermomètre 
numérique peut mesurer la température à un point décimal plutôt qu'un nombre entier, ce qui signifie 
que ses résultats sont plus précis. 

 

 

 

 

Type de thermomètre Portable 
Nombre d'entrées de température 1 
Mesure de la température maximale 
absolue : +380 °C 50 °C  

Echelle de température Centigrade/Fahrenheit 
Type d'affichage LCD 
Température d'utilisation 0 à +50 °C. 

Applications 

Industrie alimentaire, tests d'hygiène, entretien 
industriel, chauffage et ventilation, recherche 
scientifique, tests médicaux, surveillance de la 
température à usage général  

 

 

Type de pile Pile bouton CR2032 
 

 

 

Dimensions 111 mm x 51,5 mm x 17 mm 
Longueur 111mm 
Largeur 54.5mm 
Hauteur 17 mm  

 

 

 

Conformité/certifications Ce, EN 61340, Certificat de conformité RoHS  
 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 
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Code 
commande 

Marque Nom du 
produit 

Type de 
thermomètre     

Mesure de la 
température 
maximale 
absolue : 
+380 °C 

Type de 
sonde 

123-3216 RS Pro. Thermomètre 
numérique 
d'acquisition 
de données 
RS52 

Portable +1 300 °C, 
+1999 °F. 

K 

123-3217 RS Pro. Thermomètre 
numérique 
d'acquisition 
de données 
RS53-II. 

Portable +1372 °C, 
+2501 °F 

J, K 
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