
DCF888P2B-QW - Visseuse à chocs XR 18V
5Ah Li-Ion BL TOOLCONNECT 
2 batteries - coffret TSTAK

Prix :

• TOOLCONNECT™, la solution connectée pour la gestion des stocks  
 et la personnalisation des vos outils. Permet à l’utilisateur d’activer et
 de désactiver l’outil à l’aide de l’application TOOLCONNECT™
 ou automatiquement lorsque l’outil est hors de portée
• Batteries Bluetooth TOOLCONNECT™ XR 18V 5.0Ah Li-Ion
 pour la connectivité, la sécurité et la gestion des stocks
• Alertes «hors de portée» lorsque l’outil quitte la zone
 de proximité
• Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire
 dans les applications de vissage pour éviter les dommages
 matériels et de fi xation

Equipement standard : Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip
ceinture, porte embout magnétique en coffret TSTAK      

Voltage 18V
Type de batterie 5 Ah Li-Ion
Couple max 205 Nm
Vitesse à vide 0-1000 / 2800 / 3250 trs/min
Impacts 0-3800 imp/min
Porte-outil  6.35 mm (1/4”)
Poids  1,56 kg
Gencod 5035048662236

SPÉCIFICATIONS PERSONNALISABLES
Caractéristiques Base Personnalisation

Luminosité FORTE ARRÊT- FORTE
Temps éclairage
de la LED 20 sec. 0-20 min.

Maximum vitesse 
(trs/min) 3 250 1 000 - 3 250

Precision Drive Désactivé Activé


