Induktive Nadherungsschalter / DC 3-Leiter

IFL M 18
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* Metallgeh&use

e Bauform M 18 x 1
o Kabel

¢ DC 3-Leiter
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¢ Metallgehause

e Bauform M 18 x 1

e Kabel mit Tulle

¢ DC 3-Leiter

¢ bis + 130 °C einsetzbar

¢ ohne LED

e Lieferumfang mit Klemmschelle H 18,
siehe Zubehor

SCHMERSAL

Vorschriften: IEC/EN 60947-5-2/VDE 0660-208
Sp: 5 mm, biindig einbaubar
Schaltelementfunktion: A: SchlieBer

oder B: Offner

Schaltausgang: P: 3 Anschlisse DC;
N: 3 Anschliisse DC
Up: 10...30VDC
le: 200 mA
10: ca.3mA (24 V)
Ug: ca. 1,2V (200 mA)
Schutzbeschaltung: Verpolungs-,
Induktions-, Uberlast-
und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -25°C...+70°C
Schaltfrequenz f: ca. 400 Hz
Schutzart: IP 67 gem. EN 60529
Werkstoff: Gehéuse und Mutter:
Messing, vernickelt

Anzugsdrehmoment

SW 24 max. 1800 Ncm
Kabel LiYY 3 x 0,34 mm?2,

2 mlang

Statt der Muttern kann auch
eine Klemmschelle geliefert
werden (siehe Zubehor).

fir Muttern:
Anschlussart:

Hinweis:

Vorschriften: IEC/EN 60947-5-2/VDE 0660-208
Sh: IFL 5-...: 5 mm, bindig einbaubar
IFL 8-...: 8 mm, nicht bundig einbaubar

Schaltelementfunktion: A: SchlieBer
Schaltausgang: P: 3 Anschliisse DC
Up: 10...30VDC
lg: 200 mA
10: ca. 1,8 mA (24 V)
Ug: ca. 1,2V (200 mA)
Schutzbeschaltung: Verpolungs- und

Induktionsschutz
Umgebungstemperatur:  -25°C ... + 130 °C

(trockene Warme)

Bestellindex -2130-1: mit

Silikon-Kabel fur hohe Feuchte

Schaltfrequenz f: ca. 200 Hz

Schutzart: IP 67 gem. EN 60529
Werkstoff: Gehdause: Messing, vernickelt
Klemmschelle H 18:
Thermoplast

Anzugsdrehmoment

SW 24 max. 1800 Ncm
Kabel Thermoflex 155
3x 0,34 mm2, 2 m lang,
mit starrer Tlle

fir Muttern:
Anschlussart:

Hinweis: Wird standardmaBig mit
Klemmschelle geliefert
(Ausflihrung mit Muttern:

Bestellindex -2130-2).

IFL 5-18L-01N
I %’;T”
O gsu ——
IFL 5-18L-01P
[N
I EL:H
@ Y S
IFL 5-18L-10N
L77 —Lt
[ ﬁL:j :
L A T
IFL 5-18L-10P
I — e
Lofe o
© o BU 1

IFL 5-18L-10TP-2130

—f—————L*

I L IBk —
@ lBU . 1.

NO.

I ’74*——77L+
\;HBK I:I*W

© lBu 1
NO

2-41



Zubehor fur Naherungsschalter

Montagewinkel HW 385-1 Klemmschelle H 6,5 Klemmschelle H 20
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® zur einfachen Montage der induktiven e zur einfachen Montage der induktiven  zur einfachen Montage der induktiven
Né&herungsschalter Bauform 385 Né&herungsschalter mit zylindrischer Bauform Né&herungsschalter mit zylindrischer Bauform
e Stahl, verzinkt und gelb chromatiert ® Material: Thermoplast * Material: Thermoplast

Montagewinkel HWE-1 Klemmschelle H 12 Klemmschelle H 30
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¢ zur einfachen Montage der induktiven e zur einfachen Montage der induktiven ¢ zur einfachen Montage der induktiven
Né&herungsschalter Bauform 333E Né&herungsschalter mit zylindrischer Bauform Né&herungsschalter mit zylindrischer Bauform
e Stahl, verzinkt und gelb chromatiert ® Material: Thermoplast ® Material: Thermoplast

Klemmschelle H 4 Klemmschelle H 18 Klemmschelle H 40
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¢ zur einfachen Montage der induktiven e zur einfachen Montage der induktiven e zur einfachen Montage der induktiven
Né&herungsschalter mit zylindrischer Bauform Né&herungsschalter mit zylindrischer Bauform Né&herungsschalter mit zylindrischer Bauform
* Material: Thermoplast ® Material: Thermoplast * Material: Thermoplast
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