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   リレー、コンタクタおよびスイッチ >  リレー >  高電圧リレー

 Auxiliary Contacts: なし

 エコノマイザー: 外部

 高電圧接続 (電源): スタッド端子

 高電圧接続 (コイル): フライング リード

 高電圧リレーの接点配置: 1 フォーム X、SPST-NO

特徴

製品のタイプの特徴

RF 定格 いいえ

製品タイプ リレー

リレーのタイプ 高電圧

構成の特徴

エコノマイザー 外部

電力スイッチング はい

電気的特性

高電圧リレーの電圧 (最大) 900 VDC

高電圧リレーのコイル定格電圧 9 – 36 VDC

高電圧リレーのコイル抵抗 3.14 Ω

高電圧リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 900

端子の特徴

高電圧リレーの接点配置 1 フォーム X、SPST-NO

Auxiliary Contacts なし

高電圧リレー端子の定格電流 500 A

端子のベース材質 銅

結線の特徴

高電圧接続 (コイル) フライング リード

 

 EV200AAANA  生産可能

 Kilovac

 型番: 1618002-7

Kilovac EV200, High Voltage Relays, High Voltage Relay Contact 

Arrangement 1 Form X, SPST-NO, Flying Leads, Stud Terminals, 

External Economizer

TE.comを見る>

Kilovac EV200|

https://www.te.com/jpn-ja/plp/ZnAg.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1618002-7.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X289x.html
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高電圧接続 (コイル) フライング リード

高電圧接続 (電源) スタッド端子

結線のスタイル スタッド端子

機械的アタッチメント

高電圧リレーの取り付けのタイプ ボトム

製品コンプライアンス
コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU 指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC 指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 閾値を超える物質は有りません。

EU REACH規則（EC）No. 1907/2006 ECHAによる現在の候補リスト: 2020年6月
(209)

候補リストの表記: 2020年6月(209)

REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量 低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あ
たり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR

/PVC　が無いこと

はんだ処理能力 無鉛半田で手半田可能

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されるこ
とがあります。TEがEU RoHSに準拠していると特定した製品の最大濃度は、鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、
DBP、BBP、DEHP、DIBPの均質材料中重量で0.1%及びカドミウムで0.01％です。 または、指令2011/65 / EU（RoHS2）
の附属書で制限の免除について定義されている。 最終的な電気・電子機器には、2011/65/EU 指令の定めるところによ
り、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。コネクタは基本的に部
品のためCEマークは表示されません。TEがEU ELV指令に適合と確認した製品は、均質物質あたりカドミウム0.01%以
下、鉛、六価クロム、水銀が0.1％以下に抑えられています。またこれらの物質にはELV指令2000/53/ECの除外規定に基
づき異なる含有率の製品もあります。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質
要件に関するガイダンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載
しています。

 製品番号 2-1618002-2

EV250-1A=RELAY, SPST-NO

 製品番号 1618002-5

EV200AAACA=RELAY, EV200 SPST-N

 製品番号 2-1618002-6

EV250-2B=RELAY, 24VDC SPST-NO

 製品番号 4-1618002-5

EV500-4B=RELAY, PRESSURIZED, S

適合製品

https://www.te.com/jpn-ja/product-1618002-7.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2-1618002-2.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1618002-5.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2-1618002-6.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-4-1618002-5.html
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高電圧リレー(17)DC コンタクタ(1)

 製品番号 1-1618013-4

PD150XB57=RELAY, VACUUM, SPST-

 製品番号 1-1618007-5

AP350XB57=RELAY, PRESSURIZED,

 製品番号 7-1618013-4

PD90XC57=RELAY, VACUUM, SPST-N

 製品番号 7-1618013-3

PD90XB57=RELAY, VACUUM, SPST-N

 製品番号 7-1618013-2

PD90XA57=RELAY, VACUUM, SPST-N

 製品番号 1-1618013-3

PD150XA57=RELAY, VACUUM, SPST-

 製品番号 4-1618002-8

EV500-5A=RELAY, PRESSURIZED, S

 製品番号 4-1618002-4

EV500-4A=RELAY, PRESSURIZED, S

 製品番号 5-1618413-0

EV600HVANM = CONTACTOR, SPST-

NO 12V COIL

 製品番号 4-1618002-9

EV500-5B=RELAY, PRESSURIZED, S

 製品番号 2-1618002-4

EV250-2A=RELAY, 12VDC SPST-NO

 製品番号 6-1618006-6

AP150XB57=RELAY, VACUUM, SPST-

 製品番号 2-1618013-6

PD350XB57=RELAY, PRESSURIZED,

 製品番号 2-1618002-3

EV250-1B=RELAY, SPST-NO

 製品番号 1618002-1

EV200A1ANA=RELAY,UN-ECON 

EV200

 関連シリーズ Kilovac EV200

この製品と一緒に購入されている製品

https://www.te.com/jpn-ja/plp/high-voltage-relays-ev200/Y30elX289x.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/dc-contactors-ev200/Y30e3X289x.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1-1618013-4.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1-1618007-5.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-7-1618013-4.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-7-1618013-3.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-7-1618013-2.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1-1618013-3.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-4-1618002-8.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-4-1618002-4.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-5-1618413-0.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-4-1618002-9.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2-1618002-4.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-6-1618006-6.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2-1618013-6.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2-1618002-3.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1618002-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X289x.html
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製品番号1123343-1

TH/.025 コネクタ システム、リセプタ
クルおよびタブ

製品番号1473672-1

TH/.025 コネクタ システム、ハウジン
グ

製品番号9-1618389-8

LEV100A5ANG=RELAY, SPST, 24Vdc

製品番号1-1618002-8

EV200HAANA=RELAY, SPST-NO WITH

製品番号3-1618389-7

LEV100A4ANG=RELAY, 12Vdc SPST-

NO

製品番号4-1618388-6

LEV200A5NAA=RELAY, SPST-NO

製品番号770854-3

AMPSEAL コンタクト
製品番号776164-1

AMPSEAL ハウジング

書類

CAD ファイル
3D モデル

3D

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_1618002-7_M.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_1618002-7_M.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_1618002-7_M.3d_stp.zip

英語
CADファイルをダウンロードすることにより、 に同意したこととなります。利用規約

データ シート/カタログ ページ
KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts

英語

5-1773450-5_sec7_EV200A

英語

https://www.te.com/jpn-ja/product-1123343-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1473672-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-9-1618389-8.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1-1618002-8.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-3-1618389-7.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-4-1618388-6.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-770854-3.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-776164-1.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1618002-7%7FM%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_1618002-7_M.pdf%7F1618002-7
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1618002-7%7FM%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1618002-7_M.2d_dxf.zip%7F1618002-7
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1618002-7%7FM%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1618002-7_M.3d_igs.zip%7F1618002-7
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1618002-7%7FM%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1618002-7_M.3d_stp.zip%7F1618002-7
https://www.te.com/jpn-ja/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7FEV200_R_TBD_KILOVAC_EV200_Ser_Contactors%7F0807%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_EV200_R_TBD_KILOVAC_EV200_Ser_Contactors_0807.pdf%7F1618002-7
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F5-1773450-5_sec7_EV200A%7F0313%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_5-1773450-5_sec7_EV200A_0313_._5-1773450-5_Sec7_EV200A.pdf%7F1618002-7

