Manuelles Kugelventil RO

MERKMALE

RS Pro Edelstahl-
o Hochdruckkugelventil 1/2 Zoll
gl?éirtosmnsbestandl BSPP 3-p0|ig

Nenndruck: 68 bar

Kugel und Schatft -
Edelstahl AlISI 316

Griff-Wash-Bolt-
Material - ASTM A36

Betriebstemperaturb

ereich: -15 °C bis
232 °C.

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Die RS Pro Serie von Kugelventilen mit L- und T-Anschluss aus Edelstahl, die zur
Durchflusssteuerung verwendet werden und eine ausgezeichnete Wabhl fir Abschaltanwendungen
sind. Diese Kugelventile sind Durable und funktionieren auch nach langer Zeit gut.

RS PRO RS Pro Kugelventile mit Edelstahl-Schraubkopf zur Steuerung des Durchflusses und sind in
einer Vielzahl von Gro3en und Typen erhéltlich.

499-1865 - Kugelventil mit L-Anschluss, 1/4 Zoll BSP F

499-1871 - Kugelventil mit L-Anschluss, 3/8 Zoll BSP F

499-1887 - Kugelventil mit L-Anschluss, 1/2 Zoll BSP F

499-1893 - Kugelventil mit L-Anschluss, 3/4 Zoll BSP F.

499-1938 - Kugelventil mit T-Anschluss, 3/8 Zoll BSP F

499-1944 - Kugelventil mit T-Anschluss, 1/2 Zoll BSP F

499-1950 - Kugelventil mit T-Anschluss, 3/4 Zoll BSP F.

499-1996 - Kugelventil mit T-Anschluss, 1 Zoll BSP F

Allgemeine Spezifikationen

Gewindeanschluss 1/2 Zoll BSPP
Befestigungstyp Mit Gewinde
Gehausematerial Edelstahl
GewindegrofRe 1/2in

Sicher fur den Einsatz mit Gas, Ol, Wasser
Kugelmaterial Edelstahl AISI 316
Gewindestandard BSPP
Griffmaterial Edelstahl AISI 304
Typ 3-polig

Heizsysteme; Wasseraufbereitung;

Anwendung Flissigkeitsstromkontrolle

Mechanische Spezifikationen

Anschlussgrofie 12.7mm
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Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur -15 °C bis 232 °C.
Maximaler Betriebsdruck 68 bar
Konformitat/Zertifizierung ISO-5211

Operating Temperature Range to +232°C
Pressure Raling WOG 68 bar
Ball and Stam AlIS] 316 Stainless Steel

Gland Mut, Handle, Stop-bolt and Lock Plate AIS| 304 Stainless Steel
Body Seal, Seal, Thrust Washer and Stem Fack Malenal | FTFE

Handle Washer-Bolt Material ASTM A6
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