Vannes
opercule - guillotine

Vannes ¢ opercu|e]

VANNES A OPERCULE - MONOBLOC

Utilisation :

¢ Réseaux d’adduction, distribution d’eau et chauffage.
¢ Ne convient pas pour les réseaux incendie.

PS : 16 bars.

TS:-10°C a +80 °C.

Passage intégral.

Construction :

e Axe Laiton CW614N.

¢ Presse-étoupe EPDM.

e Joint de chapeau Fibres.

LAITON CW617N

Construction (suite) :

¢ Tige a filetage intérieur non montante.

e Simple opercule.

Raccordement :

 Femelle - Femelle (@)

Normalisation :

e Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

14" 3/8"  1/2"  3/4" 1"1/4 1" 1/2 2" 1/2

Passage 11 13 15 19 24 32 37 47 60 72 93
PS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Ecartement 33 33 38 44 48 51 58 63 64 74 84
Code 102002 102003 102004 102005 102006 102007 102008 102009 102010 102011 102012
PRIX € H.T.

BRONZE

14" 3/8"  1/2"  3/4" 1"1/4 1" 1/2 2" 1/2

Passage 11 13 15 19 24 32 37 47 60 72 93
PS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Ecartement 36 38 38 45 48 51 58 62 76 80 9%
Code 146002 146003 146004 146005 146006 146007 146008 146009 146010 146011 146012
PRIX € H.T.

ACIER INOX ASTM A351 CF8M

Certificat Utilisation :
matiére 3.1 e Fluides courants compatibles.
sur demande PS : 16 bars.

TS :-20°C a +180 °C.
Passage intégral.

Construction :

¢ Robinet monobloc.

e Corps, opercule et chapeau vissé Acier Inox ASTM
A351 CF8M.

¢ Presse-étoupe PTFE.

C€

Construction (suite) :

¢ Tige a filetage intérieur non montante.

e Tige Acier Inox ASTM A182 F316.

e Simple opercule.

Raccordement :

¢ Femelle - Femelle ([(E3).

Normalisation :

* Directive 97/23/CE : C€ n° 0038 - Module H
ou Directive 2014/68/UE (voir fiche technique) :
- Catégorie de risque | du DN1/2" au DN1" 1/4.
- Catégorie de risque Il du DN1" 1/2 au DN2".

e Certificat 3.1 : 10 € par DN.

INOX

172" 3/ 1" 114 112 2"

Passage 15 20 25 32 40 50

PS 16 16 16 16 16 16

Ecartement 55 60,5 65,5 76,5 85,5 95,5
Code 106004 106005 106006 106007 106008 106009
PRIX € H.T.

VANNE A FERMETURE RAPIDE A DOUBLE OPERCULE BRONZE

Utilisation :

e Fluides courants compatibles.

¢ Ne convient pas pour les réseaux incendie.
PS:

® 16 bars jusqu’au DN2".

¢ 10 bars au-dela.

TS:-10°C a+110 °C.

Passage intégral.

Construction :

e Corps Bronze.

e Opercule et chapeau Laiton titré CW617N.

Construction (suite) :

* Double opercule.

e Joint d’axe PTFE.

e Joint de chapeau Fibres.

e Etanchéité Métal - Métal.

Raccordement : Femelle - Femelle (((E3)).
Normalisation :

e Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
Point fort :

® Fermeture rapide.

] BRONZE
@ nominal 3/8" 1/2" 3/4" 1"1/4 1" 1/2 2" 1/2
Passage 15 15 20 25 32 37 47 58 72 92
PS 16 16 16 16 16 16 16 10 10 10
Ecartement 44 46 51 57 61 67 77 86 91 102
Code 140003 140004 140005 140006 140007 140008 140009 140010 140011 140012
PRIX € H.T.
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