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Guide de sélection de dispositifs de contréle ESD

INTRODUCTION

De nombreux composants et assemblages électroniques utilisés dans les produits de haute
technologie peuvent étre endommagés ou dégradés par I’échange soudain de charges
électriques statiques. Cette décharge électrostatique, ou ESD, est la raison pour laquelle les
secteurs manipulant des composants électroniques sensibles doivent prendre des mesures
pour minimiser les risques.

QUE SONT LES ESD ET QUELS SONT LES RISQUES ? POURQUOI CONTROLER LES ESD ?

En tant qu’experts, nous offrons une vaste sélection d’équipements de contrdle de décharge
électrostatique pour tout environnement de travail. Les marques vont de RS Pro, notre propre
marque de haute qualité, approuvée par les professionnels, a SCS, Charleswater, Menda,
EMIT, Electrolube, Vermason, Eurostat et d’autres marques de pointe.

Lorsque deux éléments sont & des différents niveaux de charge
électrostatique, c’est-a-dire un chargé positivement et un
négativement, ils vont chercher & retourner & un équilibre. Si les
éléments sont suffisamment proches, il peut survenir un transfert
rapide et spontané de charge électrostatique de I'un & I'autre. |l
s’agit d’une décharge électrostatique, ou ESD.

L’ESD est I’ennemi caché dans un environnement de fabrication
de haute technologie. Les circuits électroniques modernes
peuvent briler ou fondre lorsqu’ils sont soumis & un événement
électrostatique qui est, concrétement, un éclair miniature.

Deux types de risques pour I’équipement électronique peuvent se
produire :

Panne catastrophique

Avec les progrés de la technologie
électronique, les circuits
électroniques deviennent de plus
en plus petits. Comme la taille
des composants est réduite,
I’espace microscopique entre les
isolants et les circuits & 'intérieur
sont également réduits.

Pour protéger les composants et

circuits électroniques sensibles,

une protection ESD doit étre considérée & chaque fois et partout
ol un élément est manipulé. Cela comprend toute opération
durant la fabrication, les essais, I’expédition, la manutention

ou les processus opérationnels, et lors des opérations de
maintenance sur le terrain.

EN 61340 Partie 5-1: protection des
dispositifs électroniques contre les
phénoménes électrostatiques. C’est la
norme que la plupart des entreprises utilisent
pour concevoir leur plan de contréle ESD.

La norme utilise un modéle du corps humain
pour simuler les décharges & partir d’'une personne et teste un
dispositif électronique a des décharges de plus en plus élevées

jusqu’d ce qu

2
1

dispositif.

| défaille. Cela établit la tenue en tension du

COMPOSANTS SENSIBLES AUX ESD

Une panne catastrophique provoque
une panne permanente. La décharge
électrostatique peut avoir causé une fusion
du métal, une coupure de jonction ou
une défaillance d’oxyde. Une inspection ‘! Classe ESD Tension

P! nominale (V)
normale est en mesure de détecter une
panne catastrophique.

Les composants électroniques dans le tableau ci-dessous
peuvent étre endommagés par les tensions électrostatiques
indiquées.

Noms des dispositifs

SLIZTELR IR Y
B R EEE

SAW, JFET, CCD, diodes régulatrices de tension de précision,
ampli-op, résistances & couche mince, circuits intégrés,
hybrides utilisant des piéces de classe 1, VHSI, CSCR.

I
R

Classe 0 0499

Défaut latent

Un défaut latent est lié & une décharge
électrostatique qui provoque une
dégradation partielle. Ce défaut peut
ne pas étre détecté par une inspection

SAW, JFET, CCD, diodes régulatrices de tension de précision,
ampli-op, résistances & couche mince, circuits intégrés,
hybrides utilisant des piéces de classe 1, VHSI, CSCR.

Classe 1 200 a 1999

JFET, circuits integres, VHSIC, réseaux de résistances de

yamaRABERRERRA DN
"

- N ' r Classe 2 2000a3999  précision (type RZ), hybrides utilisant des piéces de classe 2,
H normale et I'appareil peut continuer transistors bipolaires & faible puissance.
. de fonctionner comme il le devrait. Le JFETS, ampli-op, Cl, tous les autres microcircuits non inclus
- défaut peut alors provoquer une panne dans la classe 1ou 2, diodes de petits signaux, redresseurs
intermittente ou permanente & un moment Classe3 4000415999  Ou silicium & usage général, dispositifs optoélectroniques

(LED, phototransformateurs, optocoupleurs), Résistances
CMS, cristaux piézoélectriques, hybrides utilisant des piéces
de classe 3.

ultérieur.

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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PLAN DE CONTROLE ESD

Comment mettre en place un plan de contrdle ESD dans votre entreprise

Toute entreprise travaillant avec des éléments sensibles aux ESD doit mettre en place des mesures de prévention et de

contrdle ESD sous la forme d’un plan de contrdle, conformément & la norme EN 61340 Partie 5-1 (voir page 2).

Chaque entreprise dispose de différents processus et doit donc élaborer son propre plan. Les étapes & suivre pour

mettre en place votre plan de contrdle sont les suivantes :

Définir ce que vous souhaitez protéger

Identifiez les éléments sensibles aux ESD que
votre entreprise manipule. Traitez tout dispositif
que vous recevez dans un conditionnement
ESD comme un élément sensible.

Se familiariser avec les normes de
I’industrie en termes de contrdle ESD

Lisez la norme EN 61340-5-1 pour des conseils
si vous fabriquez, traitez, assemblez, installez,
emballez, étiquetez, entretenez, testez,
inspectez, transportez ou manipulez des
éléments sensibles.

Sélectionner un systéme de liaison de
mise & la terre/équipotentielle

Eliminez les différences de potentiel dans votre
zone protégée contre les ESD en connectant
les dispositifs de contrdle ESD et le personnel &
une terre de protection, une terre fonctionnelle
ou un systéme de liaison équipotentielle.

Déterminer une méthode de
mise d la terre du personnel pour les
opérateurs

Les opérateurs assis doivent utiliser un
bracelet, mais les travailleurs debout peuvent
utiliser un systéme de mise a la terre au
niveau des pieds. Dans certains cas, les deux
méthodes de mise a la terre sont utilisées.

Etablir et identifier une zone protégée
contre les ESD (EPA)

Définissez tous les secteurs qui seront des EPA.
Identifiez et contrdlez 'accés a I'aide de
signes, de marquages au sol et de mesures

de contréle d’accés. (Voir page 3 pour plus
d’informations).

Sélectionner les produits de contrdle
ESD & utiliser dans ’EPA

Considérez les produits tels que les surfaces
de travail, les sols, les siéges, I'ionisation, les
étagéres, les chariots et les vétements.

Elaborer un plan de conditionnement
pour la manipulation et le stockage des
matériaux

Lors du déplacement des dispositifs sensibles
aux ESD & I’extérieur d’une zone protégée, quel
conditionnement utiliser ?

Utiliser les marquages appropriés pour
les éléments, le systéme ou le
conditionnement sensibles aux ESD

A
Arad

Symbole de
sensibilité aux ESD

Symbole de
protection ESD

Mettre en ceuvre un plan de vérification
de la conformité

Documentez les étapes a suivre pour examiner,
vérifier, analyser, évaluer et améliorer votre
programme ESD. Les registres de vérification
de la conformité doivent étre conservés.

Elaborer un plan de formation

Votre plan de formation doit indiquer les
modalités de la formation en sensibilisation

et en prévention aux ESD du personnel qui
manipule ou entre en contact avec les éléments
sensibles aux ESD.

Intégrer le plan de contréle ESD dans le
systéme de qualité interne

Votre plan de contréle ESD doit inclure une liste
d’éléments de contréle ESD utilisés dans I'EPA,
le plan de vérification de la conformité et le
plan de formation.

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

Conditionnement, stockage et articles de papeterie ESD

INTRODUCTION
Pendant le stockage et le transport, les dispositifs
sensibles aux ESD nécessitent un conditionnement

spécial pour les protéger contre les dommages
dus aux ESD.

Contenu

Sachets.....vcvivinincncsiciincnicnnceceenenn Page 6
Bacs et boltes .....cccocvevcveciicncnncnncnennne...Page 16
Mousses, films et emballages ...................Page 17
Rubans ... Page 19

Armoires, tiroirs et inserts ......cceeveeveeenennene Page 21
Panneaux muraux, racks et poteaux
et KitSuuvenreieieeete Page 23

CONSIDERATIONS IMPORTANTES

Pour le transport en dehors d’une zone protégée contre

les ESD (EPA), la protection est réalisée en enveloppant

le dispositif dans un matériau avec une couche de

blindage, comme un sac de blindage. Il est souvent dit que
I’enveloppe a I'effet d’une cage de Faraday. Un matériau

de conditionnement ESD assure également une protection
mécanique ou une protection contre la contamination par la
poussiére ou I’humidité (p. ex., écran d’étanchéité ou sacs &
bulles de protection).

Lors du stockage de produits & I'intérieur d’une EPA (sur les
surfaces mises & la terre), utilisez des sacs ou des récipients
conducteurs pour stocker vos éléments sensibles aux ESD.
Les matériaux conducteurs offrent une faible résistance
électrique, ce qui permet aux électrons de circuler facilement
sur la surface. Les charges vont a la terre si les sacs ou les
récipients sont manipulés par un opérateur relié a la terre ou
sont stockés sur une surface mise a la terre.

GLOSSAIRE

Résistance/résistivité superficielle

Les produits de contréle, de conditionnement et de stockage
ESD utilisent les termes résistance superficielle et résistivité
superficielle pour définir leurs propriétés. Les deux sont des
mesures de la capacité d’'un matériau & offrir une protection
électrostatique ou une dissipation de charge.

La résistance superficielle, mesurée en ohms, exprime la
capacité d’'un matériau & conduire I’électricité entre deux
points sur la surface. Sa valeur dépend de I'intensité et de la
tension et est une mesure utilisée pour évaluer les produits a
dissipation statique qui nécessitent des caractéristiques de
plus faible résistance. La mesure de la résistance superficielle
doit étre effectuée conformément & la norme EN 61340-5-1
(voir page 2).

La résistivité superficielle est une mesure utilisée pour
évaluer les produits qui nécessitent des caractéristiques de
plus haute résistance. Mesurée en ohms par carré, c’est la
résistance mesurée entre les deux faces opposées d’un carré
sur la surface. Sa valeur n’est pas liée & la taille du carré.

La nature du produit définit si la résistivité (p. ex. bacs et
boites) ou la résistance (p. ex. mousse et film) est utilisée.

Dissipatif, conducteur, antistatique

En fonction de leur résistance
superficielle, ces termes définissent la
facilité avec laquelle la charge électrique
peut circuler au-dessus de la surface
d’un matériau.

Dissipatif

Les matériaux dissipatifs ont une résistance superficielle
supérieure & 1 x 10° ohms et permettent de disperser toute
charge statique.

Conducteur

Les matériaux conducteurs permettent de conduire

une charge électrique vers un point de terre désiré. lls ont une
résistance superficielle inférieure & 1 x 10° ohms.

Antistatique

Indigue un matériau généralement conducteur congu pour
limiter I'accumulation d’électricité statique lorsqu’il est
déconnecté de la terre.

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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SACHETS

Code
commande

182-8792
182-8809
182-8815
287-7739
182-8821
182-8837
287-8221
182-8843
287-7767
415-6977
387-6406
290-9375
387-6412
415-6999
4+15-7009
287-7773
431-9465
431-9471
431-9487
431-9493
431-9500

431-9516

431-9538

Description

Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé

Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet a blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet a blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage metallisé, Lot de 100
Sachet & blindage métallisé, lot de 10
Sachet & blindage métallisé, lot de 10
Sachet & blindage métallisé, lot de 10
Sachet & blindage métallisé, lot de 10
Sachet & blindage métallisé, lot de 10
Sachet & blindage métallisé, lot de 10

Sachet a blindage métallisé, lot de 100

76

102

127

152

152

203

203

254

254

279

305

305

356

381

457

457

102

102

162

254

305

457

102

127

152

203

203

254

254

305

305

356

381

406

457

457

457

457

610

102

152

203

305

406

457

162

Type de fermeture

Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Thermo-soudable
Fermeture & zip
Fermeture & zip
Fermeture a zip
Fermeture a zip
Fermeture a zip
Fermeture a zip

Fermeture & zip

Dissipatif

SNENANENENENENANENENENANENANENANENENENENENENEN

Conducteur

R NN N N N N N N N N N N N NENENENENEN

Antistatique Blindage statique

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Barriére

anti-humidité

x

R RN NN N N N N N N N N N N N N NENENENENEN
XXX KXEKKEXKEXEKEKEKEKEEKKEKEKX
XK XX KEKXKKEXEXKXKKEXXKEKKEXEK KKK

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

SACHETS
E corS:::ide Description Type de fermeture Dissipatif Conducteur Antistatique Blindage statique un:f,l:;if\;:ité

n 431-9544 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 152 203 Fermeture & zip \/ \/ \/ \/ X X
1] 4319550 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 264 305 Fermeture & zip v v v v X
a 431-9566 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 305 406 Fermeture & zip v v v v X X
n 431-9572 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 457 457 Fermeture & zip / \/ / \/ X X
2] 815-3492 Sachet & bulles & blindage métallisé, lot de 5 255 125 Fermeture & Rabat v v v v v X
2] 815-3480 Sachet & bulles & blindage métallisé, lot de 5 255 305 Fermeture & Rabat v v v v v X
2] 815-3499 Sachet & bulles & blindage métallisé, lot de 5 255 355 Fermeture & Rabat v v v v v X
2] 815-3486 Sachet & bulles & blindage métallisé, lot de 5 305 405 Fermeture & Rabat v v v v v X
2] 815-3483 Sachet & bulles & blindage métallisé, lot de 5 505 405 Fermeture & Rabat v v v v v X
B 122-9158 Sachet transparent dissipatif, Lot de 100 75 125 Fermeture & zip \/ \/ \/ \/ X p e

@ H 122-9154 Sachet transparent dissipatif, Lot de 100 100 150 Fermeture & zip \/ \/ \/ \/ X X
E 122-9155 Sachet transparent dissipatif, Lot de 100 150 200 Fermeture & zip \/ \/ \/ \/ X pd

m B 122-9156 Sachet transparent dissipatif, Lot de 100 200 250 Fermeture & zip \/ \/ \/ \/ X X
n 122-9157 Sachet transparent dissipatif, Lot de 100 250 300 Fermeture & zip \/ \/ \/ \/ X X
n 287-7852 Sachet antistatique rose, Lot de 100 125 75 Thermo-soudable X X \/ X X X
n 287-7868 Sachet antistatique rose, Lot de 100 165 100 Thermo-soudable X X \/ X X X
n 287-7874 Sachet antistatique rose, Lot de 100 203 162 Thermo-soudable X X \/ X X X
a 287-7880 Sachet antistatique rose, Lot de 100 229 152 Thermo-soudable X X v X X X
a 484-9073 Sachet antistatique rose, Lot de 100 254 155 Thermo-soudable X X v X X X
a 287-7919 Sachet antistatique rose, Lot de 100 255 205 Thermo-soudable X X v X X X
n 287-7903 Sachet antistatique rose, Lot de 100 205 305 Thermo-soudable X X / X X X
a 287-7925 Sachet antistatique rose, Lot de 100 356 25 Thermo-soudable X X v X X X
n 287-7931 Sachet antistatique rose, Lot de 100 406 305 Thermo-soudable X X \/ X X X

Pour en savoir plus, consultez P=§ fr.rs-online.com/esd Tous les produits sont conformes & la norme EN 61340-5-1 7


http://fr.rs-online.com/esd
http://fr.rs-online.com/web/p/products/431-9544/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-431-9544
http://fr.rs-online.com/web/p/products/431-9550/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-431-9550
http://fr.rs-online.com/web/p/products/431-9566/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-431-9566
http://fr.rs-online.com/web/p/products/431-9572/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-431-9572
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3492/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3492
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3480/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3480
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3499/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3499
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3486/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3486
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3483/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3483
http://fr.rs-online.com/web/p/products/122-9158/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-122-9158
http://fr.rs-online.com/web/p/products/122-9154/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-122-9154
http://fr.rs-online.com/web/p/products/122-9155/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-122-9155
http://fr.rs-online.com/web/p/products/122-9156/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-122-9156
http://fr.rs-online.com/web/p/products/122-9157/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-122-9157
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-7852/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-7852
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-7868/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-7868
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-7874/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-7874
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-7880/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-7880
http://fr.rs-online.com/web/p/products/484-9073/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-484-9073
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-7919/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-7919
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-7903/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-7903
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-7925/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-7925
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-7931/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-7931

R e

SACHETS
E corS:::ide Description Type de fermeture Dissipatif Conducteur Antistatique Blindage statique un:f,l:;if\;:ité

n 356-2343 Sachet & bulles antistatique, Lot de 50 135 100 Fermeture & zip X X \/ X \/ X

n 356-2359 Sachet & bulles antistatique, Lot de 50 185 130 Fermeture & zip X X v X v
1] 356-2365 Sachet & bulles antistatique, Lot de 50 235 180 Fermeture & zip X X v X v X
n 356-2371 Sachet & bulles antistatique, Lot de 50 285 230 Fermeture & zip X X v X v X
n 356-2393 Sachet & bulles antistatique, Lot de 50 435 305 Fermeture & zip X X \/ X \/ X
n 356-2400 Sachet & bulles antistatique, Lot de 50 435 380 Fermeture & zip X X \/ X \/ X
B 397-4291 Pochette & soufflets antistatique, Boites de 20 (Profor?::(l)ir 500) 650 Thermo-soudable X X \/ X X X
@ a 356-2179 Pochette & soufflets antistatique, Boites de 20 [Profo:gg’ur 610) 630 Thermo-soudable X X \/ X X X
m E 356-2191 Pochette & soufflets antistatique, Boites de 20 [Profo:ggﬁr 750) 1080 Thermo-soudable X X \/ X X pd
E 397-4308 Pochette & soufflets antistatique,Boites de 20 [Profonidseodr 1000) 1200 Thermo-soudable X X \/ X X pd
H 550-072 Sachet conducteur noir, Lot de 10 203 127 Thermo-soudable X \/ X X X pd
E 550-088 Sachet conducteur noir, Lot de 10 254 203 Thermo-soudable X \/ X X X pd
B 550-094 Sachet conducteur noir, Lot de 10 305 252 Thermo-soudable X \/ X X X X
n 550W-101 Sachet conducteur noir, Lot de 10 406 305 Thermo-soudable X \/ X X X X
B 550-117 Sachet conducteur noir, Lot de 10 508 406 Thermo-soudable X / X X X X
a 171-8532 Sachet avec barriére anti-humidits, Lot de 100 203 406 Thermo-soudage v X v v X v
B 171-8533 Sachet avec barriére anti-humidité, Lot de 100 254 305 Thermo-soudage \/ X \/ \/ X \/
EURGSTAY n 171-8534 Sachet avec barriére anti-humidité, Lot de 100 254 508 Thermo-soudage \/ X \/ \/ X \/
o n 171-8530 Sachet avec barriére anti-humidité, Lot de 100 406 457 Thermo-soudage \/ X \/ \/ X \/
B 171-8631 Sachet avec barriére anti-humidité, Lot de 100 457 457 Thermo-soudage \/ X \/ \/ X \/
n 171-8549 Sachets antistatiques verts en PE, Lot de 100 102 152 Thermo-soudage \/ X \/ X X X
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2359/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2359
http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2365/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2365
http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2371/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2371
http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2393/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2393
http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2400/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2400
http://fr.rs-online.com/web/p/products/397-4291/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-397-4291
http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2179/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2179
http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2191/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2191
http://fr.rs-online.com/web/p/products/397-4308/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-397-4308
http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-072/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-072
http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-088/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-088
http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-094/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-094
http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-101/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-101
http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-117/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-117
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8532/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8532
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8533/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8533
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8534/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8534
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8530/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8530
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8531/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8531
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8549/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8549

2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

L iy
b
= FE.
M CO'S::::‘ de Description
n 171-8551 Sachets antistatiques verts en PE, Lot de 100
n 171-8652 Sachets antistatiques verts en PE, Lot de 100
n 171-8553 Sachets antistatiques verts en PE, Lot de 100
n 171-8554 Sachets antistatiques verts en PE, Lot de 100
n 171-8555 Sachets antistatiques verts en PE, Lot de 100
B 171-8535 Sachet antistatique rose,Lot de 100
2| 1718536 Sachet antistatique rose, Lot de 100
a 171-8537 Sachet antistatique rose, Lot de 100
E 171-8539 Sachet antistatique rose, Lot de 100
E 171-8540 Sachet antistatique rose, Lot de 100
E 171-8541 Sachet antistatique rose, Lot de 100
-EURa 5-1-.-‘_&'1-' E 171-8542 Sachet antistatique rose, Lot de 100
E 171-8543 Sachet antistatique rose, Lot de 100
E 171-8545 Sachet antistatique rose,Lot de 100
E 171-8546 Sachet antistatique rose, Lot de 100
E 171-8547 Sachet antistatique rose, Lot de 100
E 171-8548 Sachet antistatique rose, Lot de 100
n 171-8518 Sachet & blindage métallisé en films polyester/
I polyéthyléne, Lot de 100
n 171-8519 Sachet & blindage métallisé en films polyester/
— polyéthyléne, Lot de 100
- Sachet & blindage métallisé en films polyester/
n e polyéthyléne, Lot de 100
n 171-8521 Sachet & blindage métallisé en films polyester/
— polyéthyléne, Lot de 100
- Sachet & blindage métallisé en films polyester/
n 1718528 polyéthyléne, Lot de 100
n 171-852 Sachet & blindage métallisé en films polyester/

polyéthyléne, pack de 100
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8541/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8541
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8542/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8542
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8543/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8543
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8545/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8545
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8546/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8546
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8547/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8547
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8548/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8548
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8518/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8518
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8519/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8519
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8520/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8520
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8521/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8521
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8523/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8523
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8524/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8524

2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

SACHETS
M corS:::T\de Description Type de fermeture Dissipatif Conducteur Antistatique Blindage statique un:fl:l:f\;:ité

n 171-8525 Sachet & film blindé antistatique, Lot de 100 203 305 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
n 171-8526 Sachet & film blindé antistatique, Lot de 100 254 305 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X
1] 171-8627 Sachet & film blindé antistatique, Lot de 100 306 406 Thermo-soudable v X v v X X
n 171-8528 Sachet & film blindé antistatique, Lot de 100 356 457 Thermo-soudable \/ X / \/ X X
a 171-8529 Sachet & film blindé antistatique, Lot de 100 457 1457 Thermo-soudable v X v v X X
n 171-8498 Sachet & film blindé, Lot de 100 76 102 Thermo-soudable / X \/ / X X
n 171-8499 Sachet & film blindé, Lot de 100 76 127 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
n 171-8501 Sachet & film blindé, Lot de 100 102 152 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
E 171-8502 Sachet & film blindé, Lot de 100 127 203 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
n 171-8503 Sachet & film blindé, Lot de 100 152 203 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
E 171-8504 Sachet & film blindé, Lot de 100 152 254 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X

EuresTAE  H 171-8505 Sachet & film blindé, Lot de 100 203 25k Thermo-soudable v b d v v X X
n 171-8506 Sachet & film blindé, Lot de 100 203 305 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
n 171-8507 Sachet & film blindé, Lot de 100 203 406 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
n 171-8508 Sachet & film blindé, Lot de 100 254 305 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
n 171-8509 Sachet a film blindé, Lot de 100 254 356 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
E 171-8510 Sachet & film blindé, Lot de 100 305 406 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
1] 171-8511 Sachet & film blindé, Lot de 100 305 457 Thermo-soudable v X v v X X
a 171-8512 Sachet & film blindé, Lot de 100 356 u57 Thermo-soudable v % v v X X
1] 171-8513 Sachet & film blindé, Lot de 100 381 457 Thermo-soudable v X v v X X
1] 171-8514 Sachet & film blindé, Lot de 100 457 457 Thermo-soudable v X v v X X
1] 171-8515 Sachet & film blindé, Lot de 100 457 610 Thermo-soudable v X v v X X
n 171-8517 Sachet & film blindé, Lot de 100 508 660 Thermo-soudable \/ X \/ \/ X X
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8526/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8526
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8527/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8527
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8528/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8528
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8501/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8501
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8502/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8502
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8503/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8503
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8504/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8504
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8505/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8505
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8506/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8506
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8507/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8507
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8508/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8508
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8509/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8509
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8510/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8510
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8511/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8511
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8512/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8512
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8513/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8513
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8514/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8514
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8515/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8515
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8517/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8517

OCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

v

SACHETS

M cor:::xide Description Type de fermeture Dissipatif Conducteur Antistatique Blindage statique un:::;i:!\'i':ité
1] 918-5591 Sachet & blindage statique, Lot de 100 152 203 Pas de fermeture v v v v X X
n 918-5608 Sachet & blindage statique, Lot de 100 3566 406 Pas de fermeture \/ \/ \/ \/ X X
2] 918-5602 o R L e 254 305 Pas de fermeture v v v v % v
B 918-561t e L e e 254 610 Pas de fermeture v v v v X v
B 174-5050 f;:tcgst‘goblindage avec barriére anti-humidité, 102 152 Pas de fermeture / X \/ / X \/
B 174-5051 f:tcgee:goblindage avec barriére anti-humidité, 102 610 Pas de fermeture \/ X \/ / X \/
B 174-5851 fstc:!\ee:goblindage avec barriére anti-humidité, 152 203 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X \/
a 174-5852 fstcgee:goblindage avec barriére anti-humidité, 152 251 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X \/
H 174-5052 f;:tc:::goblindage avec barriére anti-humidité, 203 251 Pas de fermeture \/ e \/ ‘/ X \/
H 174-5053 f:tc:::goblinduge avec barriére anti-humidité, 251 305 Pas de fermeture ‘/ e ‘/ ‘/ X \/
H 174-5054 f:tc‘;\::goblinduge avec barriére anti-humidité, 251 508 Pas de fermeture ‘/ e ‘/ ‘/ X \/

scs n 174-5061 fg:::ﬁgoblindage avec barriére anti-humidité, 251 508 Pas de fermeture ‘/ e ‘/ ‘/ X ‘/
n 174-5055 f:tc‘:\eeagoblindage avec barriére anti-humidité, 305 406 Pas de fermeture ‘/ X ‘/ ‘/ X ‘/
n 174-5062 f:tc(:\:ﬁgoblindage avec barriére anti-humidité, 305 457 Pas de fermeture \/ X ‘/ \/ X ‘/
n 174-5056 f:tc:i\:zgoblindage avec barriére anti-humidité, 305 457 Pas de fermeture \/ X ‘/ \/ X ‘/
n 174-5064 f;tcgzzgoblindage avec barriére anti-humidité, 305 508 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X ‘/
n 174-5057 f:tcclj'n:zgoblindage avec barriére anti-humidité, 381 457 Pas de fermeture \/ X / \/ X ‘/
n 174-5065 f:tcgzzgoblindoge avec barriére anti-humidité, 406 457 Pas de fermeture \/ X / / X \/
n 174-5058 f:tccz\::goblindage avec barriére anti-humidité, 406 457 Pas de fermeture \/ X / / X \/
n 174-5066 f:tc;\:i;goblindoge avec barriére anti-humidité, 457 610 Pas de fermeture \/ X / / v \/
a 174-5059 f:tcg:ﬁgoblindage avec barriére anti-humidité, 457 610 Pas de fermeture / X / \/ v \/
B 174-5060 f:tc;\:ﬁgoblindage avec barriére anti-humidité, 76 127 Pas de fermeture / X / \/ X ‘/
B 174-5858 f;:tcgst‘goblindage avec barriére anti-humidité, 102 152 Pas de fermeture ‘/ X ‘/ \/ X X
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2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

SACHETS
E corS:::ide Description Type de fermeture Dissipatif Conducteur Antistatique Blindage statique un:f,l:;if\;:ité

n 174-5859 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 102 102 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5860 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 127 203 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X
1] 174-6862 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 127 152 Pas de fermeture v X v v X X
n 174-5863 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 127 180 Pas de fermeture / X / \/ X X
a 174-5864 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 152 203 Pas de fermeture v X v v X X
n 174-5865 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 162 254 Pas de fermeture / X \/ / X X
[ 1] 174-5866 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 152 305 Pas de fermeture v X v v X X
n 174-5081 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 152 762 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5082 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 203 254 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5083 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 203 305 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5084 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 203 305 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X

scs n 174-5086 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 203 406 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5867 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 203 457 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5087 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 254 305 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5088 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 254 356 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5089 Sachet a blindage métallisé, Lot de 100 254 406 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5090 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 254 457 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
1] 174-5092 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 254 610 Pas de fermeture v X v v X X
1] 174-5093 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 254 762 Pas de fermeture v X v v X X
a 174-5094 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 279 381 Pas de fermeture v % v v X X
n 174-5095 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 305 305 Pas de fermeture \/ X / \/ X X
1] 174-5096 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 305 356 Pas de fermeture v X v v X X
n 174-5097 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 305 406 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
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, 2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

SACHETS
mm Description Type de fermeture Dissipatif Antistatique Blindage statique anz?l:;ﬁ::ité
n 174-5098 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 305 455 Pas de fermeture \/ X \/ / X X
n 174-56099 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 305 610 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
[ 1] 1745100 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 356 455 Pas de fermeture v X v v X X
n 174-5101 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 356 508 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5102 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 381 455 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5103 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 406 455 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5104 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 406 610 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5868 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 406 508 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5105 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 455 455 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
n 174-5106 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 455 610 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
[1] 1745107 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 508 508 Pas de fermeture v % v v X X
SCS 1 1745109 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 508 610 Pas de fermeture v X v v X x
1] 1745110 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 51 102 Pas de fermeture v X v v X X
n 174-5111 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 51 152 Pas de fermeture / X / \/ X X
a 174-5112 Sachet & blindage métallis, Lot de 100 610 610 Pas de fermeture v X v v X X
n 174-5869 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 76 127 Pas de fermeture / X \/ / X X
B 174-5853 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 102 102 Fermeture & zip \/ X \/ / X X
B 174-5854 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 102 152 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X X
a 174-5067 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 102 610 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X X
E 174-5068 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 127 203 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X X
E 174-5069 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 152 254 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X X
E 174-5070 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 203 254 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X X
2] 174-5071 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 203 305 Fermeture & zip v X v v X X
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, 2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

— e
1] H H 5
SACHETS
mﬂmm Type de fermeture Dissipatif Antistatique Blindage statique B.f"rié':e. 2
commande anti-humidité

174-5072 Sachet a blindage métallisé, Lot de 100 Fermeture a zip / X / \/ X X

n 174-5073 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 254 305 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X
n 174-5074 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 254 356 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X X
n 174-5075 Sachet a blindage métallisé, Lot de 100 279 380 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X X
n 174-5076 Sachet a blindage métallisé, Lot de 100 305 406 Fermeture & zip \/ X \/ \/ X X
n 174-5077 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 356 457 Fermeture a zip \/ X \/ / X X
n 174-5078 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 380 457 Fermeture a zip \/ X \/ / X X
1] 174-5079 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 457 457 Fermeture & zip v % v v % '
scs 1] 174-5080 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 457 610 Fermeture & zip v X v v X X
n 174-5856 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 51 76 Fermeture & zip / X / \/ X X
a 174-5857 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 76 127 Fermeture & zip v X v v X X
2| 174-5113 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 152 254 Pas de fermeture v X v v X X
B 174-5114 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 178 330 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
B 174-5115 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 178 508 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
E 174-5116 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 203 508 Pas de fermeture \/ X \/ \/ X X
2] 1745117 Sachet & blindage métallisé, Lot de 100 356 457 Pas de fermeture v % v v X X
Vermanan 4] 7389767 2:;":::Ig:'t';dfgf d’;‘%‘g'isé avec b°"ié'e 254 610 Thermo-soudable v v v v X v
B 7389763 Sachet & blindage métallisé avec barriére 450 400 Thermo-soudable \/ / / / v \/

anti-humidité, Lot de 100
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BACS ET BOITES

]
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Code
commande

815-7003
217-9883
550-864
550-870
287-8091
550-886

217-9221

420-1386

287-8108

550-325
550-331
121-8486
121-8487
121-8488
233-496
233-503
539-227

287-8237

Description

Boite et couvercle pour composants
conducteurs

Boite de rangement SMT

Boite de rangement conductrice, XXXS

Boite de rangement conductrice, XXS

Boite de rangement conductrice, XS
Boite de rangement conductrice, S
Boite de rangement conductrice, M
Boite de rangement conductrice, L

Boite de rangement conductrice, XL

Bofite de rangement conductrice, XXL

Boite de rangement conductrice, XXXL

Bac de rangement, S

Bac de rangement, M

Bac de rangement, L

Bac de rangement TC4

Bac de rangement TC5

Bac de rangement TC6

Boite de transport dissipative, XS
Boite de transport dissipative, S
Boite de transport dissipative, M
Boite de transport dissipative, L
Boite de transport dissipative, XL

Boite de transport dissipative, XXL

40

55

o4

86

106

126

127

130

126

100

100

240

205

205

420

127

191

216

267

394

318

28

40

89

m

140

229

229

232

229

90

165

150

350

350

375

175

229

267

318

521

394

38

23

32

33

42

50

75

130

132

182

182

38

o4

o4

o4

o4

64

superficielle (Q)

1x10% - <1 x 10°

1x102- <1 x10°

1x10%- <1 x 10°

1x102- <1 x 10°

1x102-<1x10°

1x102-<1x10°

1x102- <1 x10°

1x102- <1 x 10°

1x102- <1 x 10°

1x102- <1 x 10°

1x10% - <1 x 10°

<102

<102

<103

<103

<103

<103

1x10° - <1 x 10"

1x10°- <1 x 10"

1x10°- <1 x 10"

1x10° - <1 x 10"

1x10°- <1 x 10"

1x10° - <1 x 10"

Thermoplastique
Polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carbone, polypropyléne
Carton ondulé B conducteur
Carton ondulé B conducteur
Carton ondulé B conducteur
Carbone, polypropyléne
Carton ondulé B conducteur

Carton ondulé B conducteur

Dissipatif

x

XXX XXX AXNRARRRNAKXK KKK XK R R KK

Conducteur

A NN N N N N N N N N N N N NENENENENEN

Antistatique

X

XK XX XXX AXNRNRRRNAK KKK XXX KK

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-319/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-319
http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-325/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-325
http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-331/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-331
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-8486/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-8486
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-8487/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-8487
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-8488/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-8488
http://fr.rs-online.com/web/p/products/233-496/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-233-496
http://fr.rs-online.com/web/p/products/233-503/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-233-503
http://fr.rs-online.com/web/p/products/539-227/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-539-227
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-8237/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-8237
http://fr.rs-online.com/web/p/products/233-519/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-233-519
http://fr.rs-online.com/web/p/products/539-233/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-539-233

, 2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

BACS ET BOITES

mﬁ e o
Description
commande

AEDEDRHEIID Dissipatif Conducteur Antistatique

superficielle (Q)

877-2548 Boite pour circuit imprimé 267 318 64 1x10° - <1 x 10" Carton dur X \/ X
s Panneau de fibres.
E 877-2542 Boite pour circuit imprimé avec mousse 267 318 64 1x10°% - <1 x 10" mousse ? X
MENDA B 719-9891 Boite & outils dissipative ESD 191 368 127 1% 108 - <1 x 10" Polypropyléne v X X
4] 774-0465 Bac pour tapis roulant en plastique, S 125 50 133 1% 10" - <1 x 10° pomsrgg:feéne v X X
n 7740474 Bac pour tapis roulant en plastique, M 1256 75 173 1x10% - <1 x 10" po'ljgl;:?'ggsleé,ne \/ X X
n 7740477 Bac pour tapis roulant en plastique, L 1256 101 228 1x10% - <1 x 10° poil;:?'ggsleé,ne / X X
r"_r 3aco a 774-0471 Bac pour tapis roulant en plastique, XL 125 126 300 1x10% - <1 x 10° pof;gtgg;réne v X X
__J B 253-9566 Mallette conductrice de transport 260 338 57 1x10% - <1 x 10° Polypropyléne \/ X X
n 236-5286 Boite & outils conductrice 215 426 170 1x10% - <1 x 10° Polypropyléne \/ X X
236-4823 Boite pour entretien & 15 sections 225 320 47 1x10* - <1 x 10° Velostat \/ X \/
236-4839 Boite pour entretien & 32 sections 225 320 4“7 1x10% - <1 x 10 Polypropyléne, velostat \/ X X
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2548/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2548
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2542/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2542
http://fr.rs-online.com/web/p/products/719-9891/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-719-9891
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0465/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0465
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0474/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0474
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0477/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0477
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0471/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0471
http://fr.rs-online.com/web/p/products/253-9566/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-253-9566
http://fr.rs-online.com/web/p/products/236-5286/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-236-5286
http://fr.rs-online.com/web/p/products/236-4823/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-236-4823
http://fr.rs-online.com/web/p/products/236-4839/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-236-4839
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MOUSSES, FILMS ET EMBALLAGES

Code Epaisseur ésistance ce tunce a Bllnduge
“Mmm SRl S = -

815-3512 Mousse conductrice & faible densité, S Mousse, faible densité <1x10° 1x10%2-=<1x10° Noir X \/

n 815-3474 Mousse conductrice & faible densité, L Mousse, faible densité 1000 1 6 <1 x 108 1x102-=1x10° 7 Noir X \/ X \/

E 798-9310 Mousse antistatique & faible densité Mousse, faible densité 1500 1 6 n/a 1x105-<1x10" 7 Rose \/ X \/ X

B 815-3509 Mousse conductrice & haute densité, S Mousse, haute densité 305 0.3 6 <1x10°% 1x10%2-=1x10° 7 Noir X / X /

n 815-3503 Mousse conductrice & haute densité, L Mousse, haute densité 1000 1 6 <1x10° 1x10%2-=1x10° 7 Noir X / X /

B 798-9326 Mousse antistatique & haute densité Mousse, haute densité 800 1 6 n/a 1x107 - <1 x 10" 7 Rose / X / X

@ n 815-7012 Film étirable dissipatif Film étirable 300 0.5 0.025 Non testé 10° Non testé Rose \/ X / X
m 628-1772 Grand rouleau & bulles antistatique, S Emballage & bulles 500 25 12 Non testé 10" Non testé Rose \/ X \/ X
628-1693 Grand rouleau & bulles antistatique, M Emballage & bulles 750 25 12 Non testé 10° Non testé Rose \/ X \/ X

628-1564 Grand rouleau & bulles antistatique, L Emballage & bulles 1500 25 12 Non testé 10° Non testé Rose \/ X \/ X

356-2315 Petit rouleau & bulles antistatique, S Emballage & bulles 500 50 L Non testé 10° Non testé Rose \/ X \/ X

639-1920 Petit rouleau & bulles antistatique, M Emballage & bulles 750 50 L) Non testé 10° Non testé Rose \/ X \/ X

366-2157 Petit rouleau & bulles antistatique, L Emballage & bulles 1500 50 L Non testé 107 Non testé Rose \/ X \/ X

DECOUVREZ L’ENSEMBLE DES PRODUITS POUR

LES POSTES DE SOUDURE, DE DESSOUDAGE ET
DE RETOUCHE. LES BONS PRODUITS A DES EN SAVOIR PLUS >
PRIX IMBATTABLES.
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3512/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3512
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3474/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3474
http://fr.rs-online.com/web/p/products/798-9310/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-798-9310
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3509/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3509
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-3503/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-3503
http://fr.rs-online.com/web/p/products/798-9326/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-798-9326
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-7012/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-7012
http://fr.rs-online.com/web/p/products/628-1772/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-628-1772
http://fr.rs-online.com/web/p/products/628-1693/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-628-1693
http://fr.rs-online.com/web/p/products/628-1564/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-628-1564
http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2315/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2315
http://fr.rs-online.com/web/p/products/639-1920/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-639-1920
http://fr.rs-online.com/web/p/products/356-2157/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-356-2157
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro

, DITIONNEMEN OCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

MOUSSES, FILMS ET EMBALLAGES

Code Description T Epaisseur| Résistance Résistance Résistance a la Couleur
commande eserip ype (mm) de volume (Q) | superficielle (Q) traction (N/cm?)

Blindage

Dissipatif |Conducteur|Antistatique statique

125-2348 Enveloppe & soufflets, S Enveloppe & soufflets 1250 1.85 80 10" <1o" 1,000 & 1,100 Rose \/ X \/ X
n 1256-2349 Enveloppe a soufflets, M Enveloppe a soufflets 1250 1.6 80 10" <1o" 1,000 & 1,100 Rose / X \/
n 125-2350 Enveloppe a soufflets, L Enveloppe & soufflets 579 0.7 80 10" <1o" 1,000 & 1,100 Rose \/ X / X
E 125-2399 Cerclage ESD dissipatif noir, S Sangle 25.4 0.5 0.5 10" <10" 14,023.50 Noir \/ X X X
E 125-2398 Cerclage ESD dissipatif noir, L Sangle 25.4 0.9 0.5 10" <10" 14,023.50 Noir \/ X X X
E 125-2358 Tube noir, S Tube 76 152 100 10° <10® 1,000 & 1,300 Noir X \/ X X
E E 125-2359 Tube noir, L Tube 102 152 100 10° <105 1,000 & 1,300 Noir X \/ X X
m n 125-2351 Tube rose, 100mm Tube 100 250 90 10" <10 1,000 & 1,200 Rose \/ X \/ X
n 125-2352 Tube rose, 150mm Tube 150 250 90 10" <10" 1,000 & 1,200 Rose \/ X \/ X
n 125-23563 Tube rose, 200mm Tube 200 250 90 10" <101 1,000 & 1,200 Rose \/ X \/ X
n 125-2354 Tube rose, 2560mm Tube 250 250 90 10" <10 1,000 & 1,200 Rose \/ X \/ X
n 125-2355 Tube rose, 300mm Tube 300 250 90 10" <10 1,000 & 1,200 Rose \/ X \/ X
a 125-2356 Tube rose, 400mm Tube 400 250 90 10" <10 1,000 &1,200 Rose v X v X
n 125-2357 Tube rose, 500mm Tube 500 250 90 10" <10" 1,000 & 1,200 Rose \/ X \/ X
-EURGSTAT 5 | 171-8556 Enveloppe & soufflets Enveloppe & soufflets 1250 1.85 0.08 10" <10" 1,000 & 1,100 Rose v X v X
n 787-0323 Mousse de rechange pour PCSA-1 Mousse, Amortissement 220 0.2 H 104 10% - 10° Non testé Noir/gris X \/ X X
ﬂ' = =] n 787-0320 Mousse de rechange pour PCSA-2 Mousse, Amortissement 220 0.5 10 104 10% - 10° Non testé Noir/gris X v X X
n 787-0332 Mousse de rechange pour PCSA-4 Mousse, Amortissement 350 0.5 42 104 108 - 10° Non testé Noir/gris X \/ X X
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2348/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2348
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2349/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2349
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2350/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2350
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2399/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2399
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2398/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2398
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2358/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2358
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2359/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2359
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2351/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2351
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2352/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2352
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2353/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2353
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2354/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2354
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2355/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2355
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2356/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2356
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2357/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2357
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8556/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8556
http://fr.rs-online.com/web/p/products/787-0323/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-787-0323
http://fr.rs-online.com/web/p/products/787-0320/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-787-0320
http://fr.rs-online.com/web/p/products/787-0332/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-787-0332
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RUBANS ADHESIFS

RS

PRO

EURGSTAT

Vermuason

SHSU-~U-H-H-H-H-H-HoNoN-N-WeM-l~0-0-0 -0

Code
commande

443-9799
443-9812
443-9828
443-9834

733-980

125-2397
125-2361

125-2360
340-7633

171-8611

877-2517
877-2510
877-2514
877-2523
877-2526
877-2520
877-2639
877-2497
877-2491
877-2501

877-2504

Description

Ruban quadrillé adhésif en polypropyléne,
12mm
Ruban quadrillé adhésif en polypropyléne,
18mm
Ruban quadrillé adhésif en polypropyléne,
24mm
Ruban quadrillé adhésif en polypropyléne,
48mm

Ruban de conditionnement antistatique en PVC

Ruban de conditionnement en 3 langues
Ruban de recouvrement dissipatif noir
Ruban de recouvrement dissipatif noir
Ruban de marquage de sol EPA

Ruban de sol autoadhésif en PVC en anglais
Ruban ESD transparent, 12mm, M

Ruban ESD transparent, 18mm, M

Ruban ESD transparent, 2tmm, M

Ruban ESD transparent, 12mm, L

Ruban ESD transparent, 18mm, L

Ruban ESD transparent, 24mm, L

Ruban ESD transparent, 48mm, L

Ruban de symbole ESD transparent, 2mm
Ruban de symbole ESD transparent, 18mm
Ruban de symbole ESD transparent, 24mm

Ruban de symbole ESD transparent, 48mm

Type d’utilisation

Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Sol
Sol
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement
Conditionnement

Conditionnement

36

36

66

66

500

1000

66

66

33

33

33

66

66

66

66

66

66

66

66

24

48

50

50

35

35

50

50

18

24

18

24

48

18

24

48

Logo
Logo
Logo
Logo
Attention
Attention
Vierge
Vierge
ESD Protected Area
ESD Protected Area
Vierge
Vierge
Vierge
Vierge
Vierge
Vierge
Vierge
Ruban antistatique
Ruban antistatique
Ruban antistatique

Ruban antistatique

PP
PP
PP
PP
pvC
pvC
Polyéthyléne
Polyéthyléne
pPvC

PVC
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc
Plastique,
caoutchouc

Dissipatif

v
v
v
v
x
x
v
v
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
X
X
X

XK KK KX XX XXKEKEKKKEKEXXKXEKEKK
SN ASENENANENENENANANENENENEREENENEIFIEA LS
XK K XK XK XXX XEKEKEKKEKEKEXKEXXEKEKK
NN ENENENANENENENRNENENEI ENENENENENENENENEN

Mm
X X

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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http://fr.rs-online.com/esd
http://fr.rs-online.com/web/p/products/443-9799/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-443-9799
http://fr.rs-online.com/web/p/products/443-9812/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-443-9812
http://fr.rs-online.com/web/p/products/443-9828/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-443-9828
http://fr.rs-online.com/web/p/products/443-9834/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-443-9834
http://fr.rs-online.com/web/p/products/733-980/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-733-980
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2397/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2397
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2361/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2361
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2360/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2360
http://fr.rs-online.com/web/p/products/340-7533/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-340-7533
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8611/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8611
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2517/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2517
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2510/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2510
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2514/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2514
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2523/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2523
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2526/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2526
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2520/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2520
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2539/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2539
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2497/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2497
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2491/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2491
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2501/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2501
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2504/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2504

OCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

, 2 CONDITIONNEMEN

RUBANS ADHESIFS

Code

commande Description Type d’utilisation Texte/logo sur le ruban Dissipatif Conducteur Conducteur Salle blanche
n 877-2508 Ruban & rayure jaune ESD transparent, 12mm Conditionnement 66 12 Ruban antistatique Plastique, Caoutchouc X X \/ X
n 832-56376 Ruban & rayure jaune ESD transparent, 18mm Conditionnement 66 18 Ruban antistatique Plastique, caoutchouc X X \/ X
n 832-5385 Ruban & rayure jaune ESD transparent, 24tmm Conditionnement 66 24 Ruban antistatique Plastique, caoutchouc X X \/ X
n 832-5388 Ruban & rayure jaune ESD transparent, 48mm Conditionnement 66 48 Ruban antistatique Plastique, caoutchouc X X \/ X
E 877-2494 Ruban de masquage haute température Masquage 55 12 Vierge Papier X X \/ X
V'EI'IMSDII E 8325382 :Q;r:;n de masquage haute température ESD, Masquage 55 18 Vierge Papier X X ‘/ X
E 832-5391 gsrztr‘r:‘ delmasgliageliatiteliemperatitelESh; Masquage 55 24 Vierge Caoutchouc X X \/ X
E 832-5394 Eg:::: cle e R (i e ERID) Masquage 55 48 Vierge Caoutchouc X X / X
n 877-2481 Ruban quadrillé de blindage, 2mm Blindage IEM 36 24 Symbole ESD Plastique, caoutchouc X \/ X X
n 877-2485 Ruban quadrillé de blindage, 48mm Blindage IEM 36 48 Symbole ESD Plastique, caoutchouc X / X X
a 1468419 f(;‘igl"encizfg"e'ft';‘it?:u‘:jgf;” Ruissapiet Masquage 33 12 Vierge Polyamide X X v v
B s Smorbreldmieeens e % ’ x x v v
n 468-447 ?;Elaencif]fgﬂiitrgit?:uz,?g:if prissapie Masquage 33 25 Vierge Polyamide X X \/ \/
DEVIDOIR DE RUBAN ADHESIF
Gt Description A utiliser avec Largeur de ruban Type
commande
msm B 877-2632 Dévidoir de ruban adhésif ESD Ruban & mandrin de 76 mm 50mm De table
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2532/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2532
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2508/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2508
http://fr.rs-online.com/web/p/products/832-5376/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-832-5376
http://fr.rs-online.com/web/p/products/832-5385/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-832-5385
http://fr.rs-online.com/web/p/products/832-5388/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-832-5388
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2494/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2494
http://fr.rs-online.com/web/p/products/832-5382/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-832-5382
http://fr.rs-online.com/web/p/products/832-5391/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-832-5391
http://fr.rs-online.com/web/p/products/832-5394/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-832-5394
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2481/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2481
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2485/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2485
http://fr.rs-online.com/web/p/products/468-419/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-468-419
http://fr.rs-online.com/web/p/products/468-415/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-468-415
http://fr.rs-online.com/web/p/products/468-447/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-468-447

2 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

ARMOIRES

M Code Description ) Hul.!teur ) Lur?eur ) Profo.ndeur H‘uu‘teur L‘urgeur Pr?fo‘ndeur de Comp(:.rtiments Tiroirs Ppar
commande d’armoire (mm) | d’armoire (mm) | d’armoire (mm) de tiroir (mm) de tiroir (mm) tiroir (mm) par insert armoire
n 909-6987 Tiroirs ESD, S 290 1 12 Armoire ESD
@ n 909-6978 Tiroirs ESD, M 290 310 180 40 69 170 1 24 Armoire ESD
m E 909-6984 Tiroirs ESD, L 550 310 180 62 92 170 1 24 Armoire ESD
E 909-6980 Tiroirs ESD, XL 550 310 180 40 69 170 1 48 Armoire ESD
B 774-0459 Plateau tournant ESD pour armoire 1200 1760 680 n/a 1760 680 680 1 12 Rangement rotatif
n 7740480 Carrousel & bacs ESD 1600 655 n/a 1600 655 655 1 288 Rangement rotatif
B 051-9217 Armoire de stockage & 18 tiroirs 420 307 146 60 9N 154 1 18 Armoire
n 051-9201 Armoire de stockage & 36 tiroirs 420 307 146 H 67 153 1 36 Armoire
n 816-271 Armoire de stockage & 48 tiroirs 565 307 146 LYl 67 163 1 48 Armoire
252-0203 Armoire de stockage & 45 tiroirs w7 306 150 52 35 135 1 45 Armoire
n 252-0196 Armoire de stockage & 2\ tiroirs 555 306 150 87 135 57 1 24 Armoire
n 252-0180 Armoire de stockage & 60 tiroirs 552 306 150 52 135 35 1 60 Armoire
n 183-7465 Armoire de stockage & 6 tiroirs 435 357 255 57 320 240 1 6 Armoire
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/909-6987/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-909-6987
http://fr.rs-online.com/web/p/products/909-6978/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-909-6978
http://fr.rs-online.com/web/p/products/909-6984/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-909-6984
http://fr.rs-online.com/web/p/products/909-6980/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-909-6980
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0459/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0459
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0480/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0480
http://fr.rs-online.com/web/p/products/051-9217/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-051-9217
http://fr.rs-online.com/web/p/products/051-9201/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-051-9201
http://fr.rs-online.com/web/p/products/816-271/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-816-271
http://fr.rs-online.com/web/p/products/252-0203/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-252-0203
http://fr.rs-online.com/web/p/products/252-0196/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-252-0196
http://fr.rs-online.com/web/p/products/252-0180/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-252-0180
http://fr.rs-online.com/web/p/products/183-7465/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-183-7465

2 CONDITIONNEMENT,

OCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

TIROIRS ET INSERTS

Code
commande

575-728

575-734

4+84-9607
484-9613
774-0443
774-0452
774-0455
7740468
252-0225
774-0483
774-0487
774-0496
183-7487

183-7471

Description

Tiroir ESD & 18 compartiments
Tiroir ESD & 36 compartiments
Diviseurs de tiroir antistatiques, L
Diviseurs de tiroir antistatiques, S
Tiroir d’armoire, S

Tiroir d’armoire, M

Tiroir d’armoire, L

Tiroir d’armoire, XL

Diviseurs de tiroir antistatiques
Insert de tiroir ESD, S

Insert de tiroir ESD, M

Insert de tiroir ESD, L

Insert d’armoire ESD 16 compartiments

Insert d’armoire ESD 32 compartiments

Hauteur
d’armoire (mm)

Largeur
d’armoire (mm)

Profondeur
d’armoire (mm)

Hauteur
de tiroir (mm)

20

87
64
W
"
50
57
n/a
47
Y7
Y7
315

315

Largeur
de tiroir (mm)

275

49

31

55

67

9

320

31

39

55

79

220

220

Profondeur de
tiroir (mm)

250

163
163
154
240
n/a
55
79
109
47

47

Compartiments
par insert

36

24

48

Tiroirs par
armoire

Type
Tiroir
Tiroir
Séparation
Séparation
Tiroir
Tiroir
Tiroir
Tiroir
Séparation
Insérer
Insérer
Insérer
Insérer

Insérer

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/575-728/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-575-728
http://fr.rs-online.com/web/p/products/575-734/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-575-734
http://fr.rs-online.com/web/p/products/484-9607/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-484-9607
http://fr.rs-online.com/web/p/products/484-9613/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-484-9613
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0443/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0443
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0452/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0452
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0455/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0455
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0468/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0468
http://fr.rs-online.com/web/p/products/252-0225/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-252-0225
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0483/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0483
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0487/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0487
http://fr.rs-online.com/web/p/products/774-0496/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-774-0496
http://fr.rs-online.com/web/p/products/183-7487/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-183-7487
http://fr.rs-online.com/web/p/products/183-7471/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-183-7471

2 CONDITIONNEMEN OCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

PANNEAUX MURAUX, RACKS, POTEAUX ET KITS

Code

Marque Image commande Description Type Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Conducteur

n 121-2704 Rack & bobine CMS, avec 10 diviseurs Rack 155 390 250 X

n 121-2705 Diviseur pour rack & bobines CMS Séparation 250 155 n/a X

n 121-2707 Rack & bobines & montage en surface Rack 10 400 250 X

@ n 121-2708 Conteneur pour bobines CMS Rack 178 330 560 X
m B 287-8079 Racks pour circuits imprimés en forme de L, S Rack 275 210 95 \/
B 287-8085 Racks pour circuits imprimés en forme de L, L Rack 350 210 130 /

H 550-016 Porte-carte conducteur Support 4 353 254 \/

406-9788 Kit de porte-carte conducteur antistatique Support 15 354 255 \/

n 171-8607 Boite & bobine Rack 102 188 Environ. 90 \/

-EURGSTAF

I s | 171-8608 Boite & bobine Rack 174 365 Environ. 165 v
"r_aacg B 519-223 Kit de bacs antistatiques Kit 388 500 305 X
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-2704/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-2704
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-2705/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-2705
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-2707/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-2707
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-2708/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-2708
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-8079/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-8079
http://fr.rs-online.com/web/p/products/287-8085/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-287-8085
http://fr.rs-online.com/web/p/products/550-016/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-550-016
http://fr.rs-online.com/web/p/products/406-9788/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-406-9788
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8607/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8607
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8608/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8608
http://fr.rs-online.com/web/p/products/519-223/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-519-223

2 CONDITIONNEMEN OCKAGE ET ARTICLES DE PAPETERIE ESD

o | m . @

FOURNITURES ET PAPETERIE

Code
mﬁmm Frotondet [mm]

121-2703 Notes autocollantes ESD Notes autocollantes
a 733-946 Classeur & anneaux antistatique Al 1 320 Classeur & anneaux Spine 40 Ring 25 \/ X X
a 443-9840 Liant transparent de sécurité antistatique A4 5 315 Liant transparent 235 L X X /
@ n 733-952 Pochette & documents antistatique Al 100 297 Pochette & documents 220 n/a X X v
m B 815-7006 Corbeille conductrice 14 L 1 320 Corbeille 285 n/a X \/ /
a 125-2403 Corbeille conductrice 40 L 1 530 Corbeille 330 530 X v X
125-2404 Corbeilles roses 10 750 Corbeille 330 530 X X \/
n 815-7000 Sacs & déchets en polyéthyléne dissipatifs 500 450 Sac & déchets 600 n/a \/ X X
n 171-8609 Classeur & 4 anneaux bleu dissipatif 1 315 Ring Binders 255 mm (fermé) 40 \/ X \/
—“EURGSTAT
o m 171-8610 Bac & documents At conducteur 1 45 Bac & documents Al 245 mm (interne) 31 (interne) X \/ \/
HEH DA m 121-2702 Tasse 1 195 Tasse n/a n/a X \/ X
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-2703/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-2703
http://fr.rs-online.com/web/p/products/733-946/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-733-946
http://fr.rs-online.com/web/p/products/443-9840/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-443-9840
http://fr.rs-online.com/web/p/products/733-952/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-733-952
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-7006/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-7006
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2403/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2403
http://fr.rs-online.com/web/p/products/125-2404/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-125-2404
http://fr.rs-online.com/web/p/products/815-7000/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-815-7000
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8609/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8609
http://fr.rs-online.com/web/p/products/171-8610/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-171-8610
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-2702/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-2702
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Equipement de test et de surveillance ESD

INTRODUCTION

Testez vos systémes réguliérement pour étre
shrs qu’ils offrent la protection ESD dont vous
avez besoin. Diverses méthodes de test sont
décrites dans la norme ESD EN 61340 Partie 5-1:
Protection des dispositifs électroniques contre
les phénoménes électrostatiques. La norme
spécifie également les valeurs acceptables.

TeSteurs et Page 26
Contrdleurs permanents.........cccceeeeennnee Page 28
Unités d’étalonnage .......ccccceurucuveucunee.... Page 28

CONSIDERATIONS IMPORTANTES

Notre gamme de test et de surveillance se compose de trois types
d’équipement. Les contréleurs comprennent un groupe d’unités
destinées & tester I'intégrité des produits de contrdle ESD, des
testeurs de résistivité superficielle aux testeurs de bracelet.

Les moniteurs permanents éliminent le temps consacré & réaliser

des contrdles d’intégrité fréquents, étant donné que I'intégrité ESD
est surveillée en permanence toute la journée. Les testeurs et les
vérificateurs couvrent les produits utilisés pour confirmer I'exactitude
des contréleurs.

Les tests et la surveillance peuvent &tre répartis en deux familles
distinctes : les tests du personnel et les tests d’EPA (zone protégée
contre les ESD).

La famille de tests du personnel offre un choix de testeurs de
bracelets et/ou de chaussures ou des stations de test, pour tester

les systémes de mise & la terre du personnel avant d’entrer dans une
EPA. D’autres testeurs sont congus pour une utilisation & I'intérieur de
I’EPA pour tester les résistances internes. Cela permet de réduire les
files d’attente au niveau de la station de test au début d’une période
de travail. lls peuvent également &tre utilisés pour contrdler la mise &
la terre du personnel en continu (moniteurs continus).

La famille de tests d’EPA se compose d’équipement pour mesurer la
résistance électrique et les champs électrostatiques. Les mesureurs
de résistance sont utilisés pour qualifier une EPA tandis que les
mesureurs de champ électrostatique permettent de localiser les
charges électrostatiques, identifier les matériaux d’isolation ou
servent & équilibrer les ioniseurs.

Point de test

L’équipement de test et de surveillance ESD est spécifiquement
congu pour évaluer un ou plusieurs points de test physiques sur le
personnel, les stations de travail, I'équipement et/ou les surfaces. Un
point de test peut étre le poignet, la cheville, le pied d’une personne,
le matériel accessoire de surface de travail (ioniseur, etc.) ou le point
de mise a la terre, etc.

Chacun de ces points peut étre testé pour assurer la conformité avec
les relevés attendus, et pour maintenir la sécurité du personnel, de
I’équipement et des composants.

Station de test

Une caractéristique d’un moniteur ESD qui permet & un opérateur
de placer ou ranger son bracelet sur le moniteur en quittant
temporairement la station de travail. Le rangement du bracelet
doit étre réalisé dans un laps de temps prédéterminé pour éviter
I’activation d’une alarme.

Surveillance de superviseur

Une caractéristique de certains équipements de test et de
surveillance ESD selon laquelle un point de connexion secondaire
existe pour étre utilisé par un deuxiéme opérateur ou pour une
surveillance.

Détection EOS

Certains équipements de test et de surveillance ESD ont la capacité
de détecter des conditions de surtension qui peuvent entrainer une
surcharge électrostatique (EOS) et une décharge électrostatique.

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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TESTEURS

Sm—

mM e d’equipement mm Fene [mm]
commande

776-8315
122-9143
126-8850
253-0727

733-996

PRO

253-0727

877-2488

776-8318

SpooNOoNBamA

821-1264

4+18-0885

Analyseur de prise secteur avec fiche
britannique

Testeur de bracelet, batterie 9 V

Testeur faible résistance

Testeur de bracelet portable et facile & utiliser
Station de test de bracelet/talonnette
RSCAL(2530727), testeur de bracelet WBT-02

RSCAL(733996), station de test de bracelet

Testeur de bracelet et de chaussure avec
semelle

Mesureur de résistance superficielle
analogique

Testeur de résistivité superficielle

Testeur

Testeur

Testeur

Testeur

Testeur

Testeur

Testeur

Testeur

Kit de test de résistance
superficielle analogique

Testeur de résistivité

Poignet
Poignet
Chaise, Sol, Surface, Poignet

Poignet

Poignet et pied
Poignet

Poignet et pied

Poignet et pied
Surface

Surface

RS molex

H&

FAITES VOTRE CHOIX PARMI 30 000 CONNECTEURS PCB
PROVENANT DE TOUTES LES GRANDES MARQUES DU MARCHE

C (DR

Secteur, britannique

Batterie
Batterie

Batterie, secteur
Batterie

Batterie, Mains
Batterie

Secteur, UE/Royaume-Uni

Batterie

Batterie

70

50

70

70

70

70

143

305

230

90 30
120 20
115 26
115 26
115 n/a
115 26
90 n/a
89 24
305 75

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/776-8315/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-776-8315
http://fr.rs-online.com/web/p/products/122-9143/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-122-9143
http://fr.rs-online.com/web/p/products/126-8850/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-126-8850
http://fr.rs-online.com/web/p/products/253-0727/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-253-0727
http://fr.rs-online.com/web/p/products/733-996/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-733-996
http://fr.rs-online.com/web/p/products/253-0727/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-253-0727
http://fr.rs-online.com/web/p/products/418-0885/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-418-0885
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2488/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2488
http://fr.rs-online.com/web/p/products/776-8318/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-776-8318
http://fr.rs-online.com/web/p/products/821-1264/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-821-1264
http://fr.rs-online.com/

rs B
op |

TESTEURS

mﬂ e d’éqmpement mm Fene [mm]
commande
126 24

EMIT

n 776-8321 Mesureur de champ statique numérique Testeur Surface Batterie 70

E 776-8324 Kit de test d’ionisation Testeur Surface Batterie 70 126 2L
a 685-8745 Testeur chaussures/bracelets Testeur Poignet et pied Batterie, secteur 140 80 40
B 685-8754 ':ls;:::tcombiné &l el G B e Testeur Poignet et pied Batterie, secteur 140 80 40
B 685-8757 Unité d’étalonnage pour testeur combiné Etalonneur Poignet et pied Non nécessaire 110 80 25

DECOUVREZ L’ENSEMBLE DES PRODUITS POUR

LES POSTES DE SOUDURE, DE DESSOUDAGE ET
DE RETOUCHE. LES BONS PRODUITS A DES PRIX (MAaAiLLGULRSS -
IMBATTABLES.
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/776-8321/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-776-8321
http://fr.rs-online.com/web/p/products/776-8324/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-776-8324
http://fr.rs-online.com/web/p/products/685-8745/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-685-8745
http://fr.rs-online.com/web/p/products/685-8754/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-685-8754
http://fr.rs-online.com/web/p/products/685-8757/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-685-8757
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro

Nombre de

Tension q A -
Nombre Surveillance Détection de

Code
commande

Description d’alimentation Type de borne o surfaces de Station de test Détection EOS
d’opérateurs

de superviseur| charge

(\)] travail

n 126-8852 Moniteur d’intégrité de point de mise & la terre 220 ac Fiche banane n/a 76 51 51
E 126-8851 Moniteur de tension de corps 5dc Fiche banane 1 1 \/ X X \/ 69 61 30
B 918-5618 Moniteur pour poste de travail 100 - 120 ac Bouton-pression 1 1 X X X X 79 165 35
n 126-8845 Moniteur Iron Man Plus 100 - 240 ac Embase 1 1 X X \/ \/ 61 66 22
n 685-8763 Moniteur permanent double opérateur, 220 V 220 ac Téléphone 2 2 \/ \/ X X 280 130 74
5 | 685-8767 Moniteur permanent zéro volt, fil double 100-240qc 10 Boutonepreseion, iSphone, 2 2 v v X % 19 142 66
n 685-8751 xgcci!tiiuzrz%e\r}munent miniature pour poste de 220 ac 10 bouttoc’r:‘t%rfessssi%r:; 4 bou- 1 1 X \/ X X 53 70 18
685-8760 Adaptateur secteur, moniteur, entrée CEl, 220 V 220 ac n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

UNITES D’ETALONNAGE ESD

Code s o o
mﬁ Description Type de test Profondeur (mm) Poids (kg) Type de piles (V)

763-0945 Etalonneur de testeur de bracelet Talon, poignet 61 40 96 0.1 9

Unité d’étalonnage 763-0945 - version .
PRO B 761-0711 et 9 Talon, poignet 81 40 96 01 9
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http://fr.rs-online.com/web/p/products/126-8852/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-126-8852
http://fr.rs-online.com/web/p/products/126-8851/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-126-8851
http://fr.rs-online.com/web/p/products/918-5618/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-918-5618
http://fr.rs-online.com/web/p/products/126-8845/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-126-8845
http://fr.rs-online.com/web/p/products/685-8763/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-685-8763
http://fr.rs-online.com/web/p/products/685-8767/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-685-8767
http://fr.rs-online.com/web/p/products/685-8751/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-685-8751
http://fr.rs-online.com/web/p/products/685-8760/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-685-8760
http://fr.rs-online.com/web/p/products/763-0945/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-763-0945
http://fr.rs-online.com/web/p/products/761-0711/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-761-0711
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loniseurs

INTRODUCTION

Un ioniseur crée de grands nombres d’ions
positivement et négativement chargés. Les
ventilateurs permettent aux ions de circuler sur
la zone de travail. Lionisation peut neutraliser
les charges statiques sur un isolant en quelques
secondes, réduisant ainsi leur risque d

causer des dommages ESD.

loniseurs

Pistolets a air ionisé.........cccceueeueuecnnenenne... Page 31
Accessoires d’ionisation.............c.c............Page 31

CONSIDERATIONS IMPORTANTES

Les ioniseurs de table tirent parti de la possibilité d’étre
déplacés facilement entre les postes de travail. Toutefois, il
faut prendre soin de s’assurer que les éléments normalement
sur I’établi n’obstruent pas le débit d’air ionisé.

L’ionisation suspendue a été mise en place pour résoudre
le probléme d’éléments sur un établi bloquant le flux d’air
ionisé. En outre, le débit d’air descendant est plus constant
sur ’ensemble de ’établi. Les ioniseurs suspendus sont
parfaits pour les zones ol ’espace sur établi est limité.

Les ioniseurs ventilés utilisent de I’air comprimé ou de
I’azote pour neutraliser les charges statiques dans des zones
localisées - ils sont une option rapide a visée directe.

Le principal avantage de ce type est la capacité & fournir une
forte projection d’air pour aider & déloger la contamination,
tandis que I'ionisation dans le flux d’air élimine I’attraction
statique des particules en méme temps.

GLOSSAIRE

Tension d’offset

Une tension de sortie préréglée qui permet & I'ioniseur de
créer et émettre une quantité équilibrée d’ions positifs et
négatifs.

Débit d’air

Certains ioniseurs ont besoin d’un débit d’air pour
fonctionner correctement. Ceux-ci nécessitent un flux d’air
ou peuvent intégrer un ventilateur pour fournir le débit.
Les ioniseurs & gaz comprimé nécessitent une source et un
filtrage de gaz compatibles avec une utilisation dans une
zone protégée contre les ESD.

Pression d’air minimale/maximale

Ces valeurs se rapportent aux réglages qui doivent étre
effectués sur le régulateur de pression qui alimente I'ioniseur
& partir d’'une alimentation en air ou en azote propre.

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS


http://fr.rs-online.com/esd
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Code - Profondeur 9 '!'enswn q Tension Nombre de Débit d’air Vitesse de o
Description d’alimentation| , a = Type de connecteur male
commande (mm) (Ve.a) d’offset (V) | ventilateurs (cfm) ventilateur
Pistolet & électricité statique nulle avec détec- Pistolet & air
[ 1] 3407511 pEEEE olet g i 165 n/a n/a n/a n/a n/a
@ E 877-2466 loniseur de table De table 80 150 240 220 3-25 1 50 - 100 Variable Type F - fiche méle Schuko (NF)
m n 877-2469 loniseur suspendu, $ Suspendu 610 165 89 220 10-25 2 100 - 200 Variable Type F - fiche méle Schuko (NF)
E 877-2463 loniseur suspendu, L Suspendu 940 165 89 220 10-25 3 150 - 300 Variable Type F - fiche male Schuko (NF)
loniseur d'air de table avec source i
n 126-8843 d'alimentation De table 104 181 219 100 - 240 15 1 12 Variable NF
sc s B 918-5595 loniseur d'air de table, version européenne De table 14 216 229 100 - 240 15 1 12 Variable NF
a 126-884 (ot Gleil Suppemely Gee senEs Suspendu 172 1080 120 100 - 240 15 3 100 - 200 Variable NF
d'alimentation
818-8108 Mini-ioniseur zéro volt De table L0 90 140 24 5-25 2 33 -51 Variable Fiche européenne, britannique, américaine
684-2920 loniseur de table zéro volt De table 79 152 241 220 3->25 1 50 - 100 Variable Type F - fiche male Schuko (NF)
E M lT B 121-2700 loniseur OH avec lampe, S Suspendu 566 168 99 220 10-20 2 100 - 200 Variable Type F - fiche male Schuko (NF)
B 121-2701 loniseur OH avec lampe, L Suspendu 947 168 99 220 10-20 3 150 - 300 Variable Type F - fiche male Schuko (NF)
B 684-2942 loniseur suspendu Chargebuster Suspendu 89 940 165 220 10-20 3 150 - 300 Variable Type F - fiche male Schuko (NF)
n 684-2954 loniseur suspendu zéro volt Suspendu 88 1066 165 220 0-5 3 195 - 300 Variable Type F - fiche méle Schuko (NF)

Pour en savoir plus, consultez P=RRIIE LIRS VLS

NF = non fournie (fiche disponible séparément)

Tous les produits sont conformes & la norme EN 61340-5-1


http://fr.rs-online.com/esd
http://fr.rs-online.com/web/p/products/340-7511/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-340-7511
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2466/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2466
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2469/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2469
http://fr.rs-online.com/web/p/products/877-2463/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-877-2463
http://fr.rs-online.com/web/p/products/126-8843/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-126-8843
http://fr.rs-online.com/web/p/products/918-5595/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-918-5595
http://fr.rs-online.com/web/p/products/126-8844/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-126-8844
http://fr.rs-online.com/web/p/products/818-8108/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-818-8108
http://fr.rs-online.com/web/p/products/684-2920/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-684-2920
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-2700/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-2700
http://fr.rs-online.com/web/p/products/121-2701/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-121-2701
http://fr.rs-online.com/web/p/products/684-2942/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-684-2942
http://fr.rs-online.com/web/p/products/684-2954/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-684-2954
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PISTOLETS A AIR IONISE

Code . Longueur de Pression d’air Pression d’air
mM pe chactvation e [V - ) minimele (PSI] meximale (PSI]
65

scs n 918-5611 Pistolet & air ionisé Pistolets & air ionisé Secteur - adaptateur secteur vendu séparément Déclencheur manuel
E M lT E 684-2958 Contrdleur lon Python, pistolet manuel Pistolet manuel Secteur - cordon d’alimentation vendu séparément  Déclencheur manuel 220 21 30 100
a 684-2967 Contréleur lon Python, buse & air Buse fixe Secteur - cordon d’alimentation vendu séparément  Interrupteur & pédale 220 1.5 30 100

ACCESSOIRES D’IONISATION

Code . . . ) .
mﬁ Type d S

E M l I n 761-7141 Bras de fixation de ioniseur Bras de fixation de ioniseur MIT 50670 (RS 6842920)

scs B 918-5605 Adaptateur d’alimentation ESD Adaptateur n/a

NETTOYEZ VOS EQUIPEMENTS ET CARTES

ELECTRONIQUES TOUT EN LES PROTEGEANT EN SAVOIR PLUS >
DES DECHARGES ELECTROSTATIQUES

Pour en savoir plus, consultez P=§ fr.rs-online.com/esd Tous les produits sont conformes & la norme EN 61340-5-1 31


http://fr.rs-online.com/esd
http://fr.rs-online.com/web/p/products/918-5611/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-918-5611
http://fr.rs-online.com/web/p/products/684-2958/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-684-2958
http://fr.rs-online.com/web/p/products/684-2967/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-684-2967
http://fr.rs-online.com/web/p/products/761-7141/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-761-7141
http://fr.rs-online.com/web/p/products/918-5605/?intcmp=FR-TDD-_-NP-SG2-_-NA-_-918-5605
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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Mise a la terre du personnel, vétements et chaussures ESD

INTRODUCTION

Les personnes sont la principale source de charges
électrostatiques. Etant donné qu’il n’est pas
pratique d’empécher la génération de ces charges,
il est nécessaire de relier le personnel qui travaille
au sein d’une EPA a la terre.

Bracelets .....ccovevievinniiicicsninni