
 

 

 

ITALIANO 

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno 
utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 

 
 

 
Scheda tecnica 
Serie RS W81136 
Codice RS: 251-8367 

 
 
 

 
 

 
 

 
Specifiche: 

 
Contatto  
Resistenza: 20 milliohm max 
Corrente nominale: 1 amp max. 
Tensione sopportata dal dielettrico: C.A. 650 Volt valore efficace al livello del mare 
Materiale: Ottone durezza media. 
Placcatura:  Latta: Stagno puro lucido 6,0 micron su nichel 2,5 micron. 

 Oro: Au/Ni 0,1 Oum oro su nichel 2.5um 
Modanatura  
Materiale: 30% poliestere rinforzato con fibra di vetro (polibutilentereftalato - PBT) 
Resistenza di isolamento: 5000 MΩ (contatto-contatto) a 500 V c.c. 
Resistenza d'arco: 145 secondi a 23 °C 
Resistenza elettrica: 121 KV/cm a 23 °C 
Costante dielettrica: 3,9 (48 ore 90% UR) a 100 Hz 23 °C 
 4,5 a 100 Hz, 121 °C 
 3,7 (48 ore 90% UR) a 1MHz 23 °C 
 Da 4,3 a 1 MHz,121 °C 
Fattore di dissipazione: 0,0077 (48 ore 30% UR) a 100 Hz 23 °C 
 0,0300 a 100 Hz,121 °C 
 0,0150 (48 ore 30% UR) a 1 MHz 23 °C 
 0,0200 a 1 MHz,121 °C 
Resistenza di volume: 3 x 1013 n-cm (48 ore a 90% UR) a 25 °C 
 1013 ohm-CM a 121°C 
Temperatura d'esercizio: da -65°C a 150°C 
Infiammabilità: UL94V-0 
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Dimensioni: 
 
 

 

Tolleranza: 

Dimensioni in mm 


