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一般技术指标
温度

工作 -10 °C 至 50 °C

存储 -40 °C 至 70 °C

相对湿度 95 % 无冷凝

海拔

工作 2000 m

存储 12 000 m

屏幕 8.9 cm 触摸屏，对角线全景彩色 QVGA (320 x 240) LCD，带背光灯

电池 锂离子充电电池

电池续航时间，按测试结果 无 WiFi 时连续 ≥2 小时（实际续航时间取决于设置和使用情况）

充电时间 ≤1.5 小时

充电温度 0 °C 至 40 °C

充电模式 使用微型 USB 连接线将本产品连接至 PC，可在下载图像的同时充电

节电 用户可选择睡眠和关机

安全性 IEC 61010-1：污染等级 2

无线电

频率 2412 MHz 至 2462 MHz

输出功率 <100 mW
CMIIT 2019DJ4384

电磁兼容性 (EMC)

国际 EN61326-1， CISPR 11：第 1 组， A 类

第 1 组：设备内部产生和 / 或使用与传导相关的无线电频率能量，该能量对于设备自身的内部功能必不可少。

A 类：设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。在其他环境中，可能因
为传导和辐射干扰而难以保证电磁兼容性。

小心：此设备不可用于住宅环境，且在此类环境中可能无法提供充分的无线电接收保护。

韩国 (KCC) A 类设备（工业广播和通讯设备）

A 类：本产品符合工业电磁波设备的要求，销售商或用户应注意这一点。本设备旨在用于商业环境中，而非家庭环境。

美国 (FCC) 47 CFR 第 15 子款 C 节 15.207、 15.209、 15.249

抗振性 10 Hz 至 150 Hz， 0.15 mm， IEC 60068-2-6

抗冲击性 30¬g, 11¬ms, IEC 60068-2-27

跌落测试 1 m

尺寸（高 x 宽 x 长） 89 mm x 127 mm x 25 mm

重量 0.233 kg

防护等级 IEC 60529: IP54

支持的语言
捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、挪威

语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
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详细技术指标
工作范围 0.5¬m 至 1.2¬m

温度范围

-20 °C 至 150 °C, 序列号 : PTi120-xxxxxxxx

-20 °C 至 400 °C, 序列号 : PTi120H-xxxxxxxx

（未在 -10 °C 以下进行校准）

准确度 ±2 °C 或 2 % （取较大值）

热图像功能

图像捕获频率 9 Hz

探测器分辨率 120 x 90

总像素 10 800

热灵敏度 (NETD)
≤0.06 °C （30 °C 下） 
目标温度 (60 mK)

光谱带 8.0 mm 至 14 mm （长波）

节距大小 17¬mm

视场 （水平 x 垂直） 50 ° x 38 °

空间分辨率 (IFOV) 7.6 mRad

F 停止编号 F1.13

最小焦距 0.5 m

IR-Fusion 技术 可调 AutoBlend™ 模式

可视（可见光）功能

工作范围 0.5¬m 至 3.0¬m

分辨率 320 x 240 输出

总像素 307 200

视场 (H x V) 68 ° x 52 °

对焦 固定透镜

照明 是 （开、关、照明）

调色板 灰阶、铁红色、高对比度、琥珀色、液态金属色、蓝红色

图像捕获和数据存储

内部存储容量 ∼500 幅图像

文件格式
非辐射测量（.jpg）或全辐射测量 （.is2）。 .jpg 文件无需分析软件。 .is2 文件需要 
Fluke ConnectTM 桌面软件。

内存查看 缩略图和全屏查看

文本附注 是 （仅限 .is2 文件格式，而非 .jpg 文件格式）

无线连接 PC 和 WiFi 连接至 LAN （如可用）


