
TECHNISCHE
SPEZIFIKATIONEN

KOPFSCHUTZ

KONFORMITÄT
Entspricht: EN812:2012 - inklusive Änderung A1:2012

BRANCHENFÜHRENDE ANSTOßKAPPEN-TECHNOLOGIE MIT HOHEM SCHUTZ UND KOMFORT

HARDCAP™ A1+
KOMFORTPAD:

Neopren

KAPPE:
Stoff

RUNDUMSCHUTZ:
Die Inneschale ist aus der

Textilkappe herausnehmbar.
Beide Teile können somit separat
gereinigen werden, was Hygiene
und eine längere Lebensdauer

gewährleistet.

SCHWEISSBAND:
Frottee-Schweißband
für mehr Komfort und

Schweißabsorption

EINZIGARTIGER
VERSTELLRIEMEN:

Einzigartiger Einhandriemen, der an
die meisten Kopfgrößen angepasst
werden kann. Für Kopfgrößen von

53cm bis 64cm geeignet.
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AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung 
und - entwicklung können sich die
Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jspsafety.com

Standardschirm 7cm, kurzer Schirm 5cm und Mikroschirm - 2.5cm

REINIGUNG & PFLEGE
Der Standardbezug kann sauber gebürstet oder mit Seife und
warmem Wasser gereinigt werden.

Chemische oder scheuernde Reinigungsmittel sollten nicht
verwendet werden.

Trocknen Sie die Kappe mit einem weichen Tuch.

Die Kappe sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und
Chemikalien geschützt und nicht extremen Temperaturen
ausgesetzt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Setzen Sie die Anstoßkappe auf den Kopf und befestigen Sie den
Riemen, um den korrekten Sitz zu gewährleisten
Für einen angemessenen Schutz muss diese Kappe mit dem Schirm nach
vorne gerichtet und auf die Größe des Kopfes des Benutzers abgestimmt
getragen werden

Nicht in einer Umgebung verwenden, in der ein Arbeitsschutzhelm
erforderlich ist.

HARDCAP™ A1+LEISTUNG
Konzipiert als Schutz vor unbeabsichtigtem Stoß/Kratzern des
Kopfes

Die Prüfung nach A1 umfasst Schlagprüfungen bei 30° und 60°
von der Krone sowie die nach EN812 geforderten normalen Tests

Vollständig verstellbar für eine perfekte Passform

12 Lüftungspunkte

Erhältlich in einer Reihe von Farben

Firmenpersonalisierung wahlweise durch Transferdruck oder
Bestickung möglich
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NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Die Kappe ist nicht dazu bestimmt, den Träger vor
herabfallenden Teilen zu schützen.

Der Schutz wird nur bei korrektem Tragen der
Kappe geboten.

Jede Kappe, die starken Stößen ausgesetzt
ist, sollte sofort ausgetauscht werden.
Verwenden Sie keine Farben, Lösungsmittel,
Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten, es sei denn,
Sie befolgen die Anweisungen des Herstellers.

Die Benutzer werden auch auf die Gefahren
aufmerksam gemacht, die mit dem Ändern oder
Entfernen von Originalbauteilen verbunden sind, die
nicht den Empfehlungen des Herstellers entsprechen.

Das Innenfutter kann bei Kontakt mit der Haut
allergische Reaktionen bei anfälligen Personen
auslösen.
Verlassen Sie in diesem Fall den Gefahrenbereich,
entfernen Sie die Kappe und suchen Sie einen Arzt auf.

                      KOPFSCHUTZ   

EN
 STANDARD

EN812:2012:A1:2012 Ja

PERFORMANZ Aufprallresistenz

Seitenaufprall

Ja 12x4               
Joules
Ja

MATERIAL SCHALE HDPE
Recyclebar

Ja
Ja

OPTIONEN Belüftet
Standardschirm
kurzer Schirm
Mikroschirm

Ja
Ja
Ja
Ja

LOGO
OPTIONEN

Vorderseite
Rückseite

Ja
Nein

Bestickung

Transfer

Erstbestellung
Folgebestellung
MBM

60
20
40

HARDCAP™ A1+ EIGENSCHAFTEN

MAßE ÄUSSERE VERPACKUNG
Menge:  20

Gewicht: 4.1kg (ungefähr)

HÖHE:
365mm

LENGTH:
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BRANCHENFÜHRENDE ANSTOßKAPPEN-TECHNOLOGIE MIT HOHEM SCHUTZ UND KOMFORT

HARDCAP™ A1+ 
Standardschirm 7cm, kurzer Schirm 5cm und Mikroschirm 2.5cm

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen
 Produktverbesserung und - entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden 
Sie bitte eine E-mail an technical@jspsafety.de

 Standardschirm Kurzer Schirm

Mikroschirm

Marineblau

Schwarz 

Schwarz/Grau    

Grau/Rot      

Marineblau/Gelb   

Schwarz/Hv Orange       

Rot

Schwarz

HV Gelb        

HV Orange         

Marineblau

Schwarz/Grau    

Blau/Gelb

Grau/Rot      

Marineblau/Gelb   

Schwarz/Hv Orange       

  HV Gelb        

HV Orange

Marineblau

Schwarz/Grau    

Grau/Rot      

Schwarz/Hv Orange       

Schwarz

LÄNGE:
620mm

BREITE:
390mm

MAßE DER HARDCAP™ A1+
Größe: 530 - 640mm

Gewicht: 200g (ungef.)


