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RS 24V Pro dc cctv 电源、 0 → 

6.25a 、 3 引脚 iec 连接器 
RS 号： 144-0992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 节能紧凑型设计 

 

• 符合节能等级 vi 标准 

 

• 调节输出 

 

• 通用输入 

 

• 88% 效率 

特点 
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这些 CCTV 电源为 150 W 交流-直流（I 类）电源，具有能效等级 VI。提供 IEC 2 引脚 (C8)/IEC 3 引
脚 (C6)/IEC 3 引脚 (C14) 入口。 

 

 

输入连接器 iec C14 
输入插头类型 3 引脚 iec 
输出连接类型 2.1 x 5.5 mm 连接器 
输出数 1 
能效水平 VI 
安装样式 25°c 时 50 、 000 小时 
电缆长度 1500mm 
应用 扬声器、充电器、笔记本电脑、灯和灯 

 

 

 

输入规格 
额定输入电压 100VAC 至 240Vac 
全输入电压范围 90V 至 264V 交流 
额定频率 50Hz 至 60Hz 
全频率范围 47Hz 至 63Hz 
效率 88% 
起动电流 80A 
泄漏电流（最大值） 最大 3.5ma 

 

 

输出规格 

线路调节 ±3.0% 

负载调节 ±5.0% 

无负载功耗 0.21W 

保持时间（典型值） 最小 5ms 

过电压保护 输出应锁定。 

过温保护 输出应锁定。 

短路保护  是的 

商品描述属性  

电气规格 

一般规格 
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总长度 173mm 

总深度 71mm 

总宽度 71mm 
 

 

 

工作湿度 20% 至 90% 相对湿度  
工作温度范围： 0 至 45°c 
存储温度范围 -20 至 80°c 
温度系数 ± 0.03% / c 
操作期间的海拔高度 10000 英尺 

抗振性 10-60x 300Hz 、 1G 、沿 x 、 y 、 z 轴、每个轴 60 分
钟 

 

 

 

安全标准 x501-1 、 csa c22.2 no.60950-1 、 x501-1 、 x50-
1 、 a/nzs 60950.1 UL60950 IEC60950 EN60950 

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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