
O
n

-l
in

e
 d

a
to

v
ý 

li
s

t

WFS3-40P415
WFS

VIDLICOVÉ SNÍMAČE



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

WFS3-40P415 | WFS
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Objednací informace

Typ Výrobek č.

WFS3-40P415 6043919

Další provedení přístroje a příslušenství  www.sick.com/WFS

  

Technická data v detailu

Vlastnosti
Funkční princip Optický princip detekce

Rozměry (Š x V x H) 10 mm x 25 mm x 64,3 mm

Provedení pouzdra (výstup světla) Ve tvaru vidličky

Rozteč vidlice 3 mm

Hloubka vidlice 42 mm

Nejmenší detekovatelný objekt (MDO) Mezera mezi etiketami / Velikost etiket: 2 mm 1)

Detekce etiket ✔

Vysílač světla LED dioda, Infračervené světlo

Nastavení Tlačítko plus/minus (teach-in, citlivost, spínání na světlo/tmu)
Kabel (Dynamická funkce teach-in)

Proces teach-in Dvoubodová funkce teach-in
Dynamická funkce teach-in

Spínací funkce Spínání na světlo/tmu nastavitelné pomocí tlačítka

1) Závisí na tloušťce etikety.

Rozhraní
Funkce IO-Link —

Pokročilé funkce —

Průmyslová sběrnice, průmyslová síť -

Způsob integrace průmyslové sběrnice -

Mechanika/elektrika
Napájecí napětí 10 V DC ... 30 V DC 1)

Zbytkové vlnění < 10 % 2)

1) Mezní hodnoty, zajištěné proti přepólování. Provoz v síti s ochranou vůči zkratu: max. 8 A.
2) Nesmí přesáhnout horní ani dolní mez tolerance Uv.
3) Bez zatížení.
4) Při poměru světla a tmy 1:1.
5) Doba průchodu signálu s odporovou zátěží.

2 REGISTRAČNÍ SNÍMAČE | SICK On-line datový list | 2018-07-08 10:22:34

Omyly a změny vyhrazeny

http://www.sick.com/6043919
http://www.sick.com/6043919
https://www.sick.com/WFS


 

WFS3-40P415 | WFS
VIDLICOVÉ SNÍMAČE

Odběr proudu 20 mA 3)

Spínací frekvence 10 kHz 4)

Doba odezvy 50 µs 5)

Stabilita doby odezvy ± 20 µs

Jitter 40 µs

Spínací výstup PNP

Výstupního spínacího prvku (napětí) PNP: HIGH = UV – ≤ 2 V / LOW cca 0 V

Druh spínání Spínání na světlo/tmu

Výstupní proud Imax. 100 mA

Vstup, teach-in (ET) PNP
Teach: U > 5 V ... < UV
Run: U < 4 V

Inicializační čas 20 ms

Druh připojení Konektor M8, 4pinový

Odolnost vůči okolnímu světlu ≤ 10.000 lx

Třída ochrany III

Ochranné okruhy Přípojky UV zajištěné proti přepólování
Výstup Q s ochranou vůči zkratu
Potlačení rušivého impulzu

Krytí IP65

Hmotnost Cca 36 g

Materiál pouzdra PA (vyztužené skleněnými vlákny)

1) Mezní hodnoty, zajištěné proti přepólování. Provoz v síti s ochranou vůči zkratu: max. 8 A.
2) Nesmí přesáhnout horní ani dolní mez tolerance Uv.
3) Bez zatížení.
4) Při poměru světla a tmy 1:1.
5) Doba průchodu signálu s odporovou zátěží.

Údaje o prostředí

Teplota okolí provoz –20 °C ... +60 °C 1)

Teplota okolí sklad –30 °C ... +80 °C

Odolnost v rázu Podle normy EN 60068-2-27

UL-File č. NRKH.E191603

1) Při teplotě pod 0 °C kabel neohýbejte.

Klasifikace

ECl@ss 5.0 27270909

ECl@ss 5.1.4 27270909

ECl@ss 6.0 27270909

ECl@ss 6.2 27270909

ECl@ss 7.0 27270909

ECl@ss 8.0 27270909

ECl@ss 8.1 27270909

ECl@ss 9.0 27270909
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ETIM 5.0 EC002720

ETIM 6.0 EC002720

UNSPSC 16.0901 39121528

Výkres (Rozměry v mm)
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①  Optická osa

Možnosti nastavení
Nastavení: teach-in pomocí tlačítek plus/minus (WFxx-B416)

3s

6s

1s TI

1s TII

1 2

3

①  Indikátor funkce (žlutý), výstupní spínací prvek
②  Indikátor funkce (červený)
③  Tlačítko „+“/„–“ a funkční tlačítko
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Schéma zapojení
cd-092
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Doporučené příslušenství
Další provedení přístroje a příslušenství  www.sick.com/WFS

Stručný popis Typ Výrobek č.

Univerzální upínací systémy

Montážní tyč, přímá, Ocel, pozinkovaná BEF-M12GF-A 2059414

Konektory a kabely

Hlava A: Zásuvka, M8, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 2 m

YF8U14-020VA3XLE-
AX

2095888

Hlava A: Zásuvka, M8, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 5 m

YF8U14-050VA3XLE-
AX

2095889

Hlava A: Zásuvka, M8, 4-pinový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 10 m

YF8U14-100VA3XLE-
AX

2095890

Hlava A: Zásuvka, M8, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 2 m

YG8U14-020VA3XLE-
AX

2095962

Hlava A: Zásuvka, M8, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 5 m

YG8U14-050VA3XLE-
AX

2095963

Hlava A: Zásuvka, M8, 4-pinový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 10 m

YG8U14-100VA3XLE-
AX

2095964

Hlava A: Zásuvka, M8, 4-pinový, přímý
Hlava B: -
Kabel: nestíněno

DOS-0804-G 6009974

Hlava A: Zásuvka, M8, 4-pinový, úhlový
Hlava B: -
Kabel: nestíněno

DOS-0804-W 6009975
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Stručný profil SpolečnoSti SiCK
Společnost SiCK se řadí mezi přední výrobce inteligentních senzorů a senzorových řešení pro průmyslové vy-
užití. Jedinečné spektrum výrobků a služeb vytváří optimální základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, 
ochranu osob před úrazem a zamezení ekologickým škodám. 

Získali jsme rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a známe Vaše procesy a požadavky. Díky inteligentním 
senzorům jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům právě to, co potřebují. V aplikačních centrech 
v evropě, Asii a Severní Americe jsou systémová řešení testována a optimalizována v souladu s požadavky 
zákazníků. to vše z nás dělá spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vývoje.

naši nabídku doplňují rozsáhlé služby: SiCK lifetime Services poskytují podporu během celého cyklu život-
nosti stroje a zajišťují bezpečnost a produktivitu. 

To je podstatou „Sensor Intelligence“.

JSme Vám nAblíZKu KDeKoliV nA SVětě:
Kontaktní osoba a další pobočky - www.sick.com


