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Fluoropolímero transparente 
de manguera de aire RS Pro 

serie 6mm x 1005T 

Código RS 486-8917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Compatible con una 
amplia variedad de 
conexiones 

 

 Presión de 
funcionamiento 
máxima de hasta 22 
bares 

 

 Cumple con la FDA 
para sustancias 
generalmente 
reconocidas como 
seguras 

 

 Tubo de PTFE con 
alta resistencia a 
agentes agresivos y 
corrosivos 

 

 Nuestros tubos 
neumáticos le 
proporcionan una 
alta resistencia a la 
abrasión 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Independientemente de si está buscando una actualización de su tubo de poliuretano, tubo de 
caucho, Get More Out de su sistema neumático, o hay un defecto Visual. Conseguir la manguera 
de aire adecuada es esencial para una presión de aire comprimido estable y la seguridad del 
usuario. 

 

 

 

Color Transparente 

Material Fluoropolímero 

Características especiales 
Tubos de PTFE con alta resistencia a agentes 
agresivos y corrosivos, alta resistencia a la abrasión 

Aplicación Aplicaciones industriales y alimentarias 
  

    

 

Diámetro interior de la manguera 4 mm 

Diámetro exterior de la manguera 6mm 

Longitud 5m 
 

 

 

Presión máxima de funcionamiento 20 bares 
• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-40°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

150 °C. 

 

 

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Cumplimiento/Certificaciones FDA 177.1550 

       

 


