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MERKMALE

USB-Steckverbinder von RS
Pro, Frontplattenmontage,
e Robuste Ausfihrung Mini-|P67-BUChse

e Schutzart IP65/67

e RoHS-konform

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine Serie von hochwertigen wasserdichten USB-A-Buchsen fir Frontplattenmontage von RS Pro.
Die IP65/67-Buchsen fur Frontplattenmontage in dieser Serie bestehen aus robusten Materialien und
sind daher ideal fir Au3enanwendungen. Die Serie bietet Standardmontagearten, Kupplungen und
Rechteckflanschtypen mit zwei integrierten USB-A-Buchsen. Alle Modelle sind sehr zuverlassig und

von ausgezeichneter Qualitat.

Teilenummer 111-6749 - Standard-USB-A-Einbaubuchse - DIP-Verriegelung
Teilenummer 111-6753 - Vierkant-Flansch-Zweiel-USB-A-Buchse und integrierte Kappe
Teilenummer 111-6754 - Vierkant-Flansch-Zweiel-USB-A-Buchse mit integrierter Kappe und 2 m

Kabel

Teilenummer 111-6759 - Standard-USB-A-Klinkenkupplung fur Frontplattenmontage
Teilenummer 111-6760 - Standard-USB-A-Einbaubuchse - DIP-Schraube

Allgemeine

Geschlecht

Montageart

USB-Typ
Kontaktwerkstoff
Anschlussmethode
USB-Version
Gehdauseausrichtung
Anzahl der Anschliisse
Farbe

Gehausematerial

Elektrische Spezifikationen

Buchse
Tafelmontage

Mini
Kupferlegierung
Schraubanschluss
USB 2.0

Gerade

1

Schwarz
Thermoplast

Nennstrom
Kontaktwiderstand
Isolationswiderstand

1.5A
30mQ
100MQ

Abmessungen

29,2 x 25,4 X 22 mm
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116749/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116753/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116754/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116759/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116760/
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DrahtgroRRe 22 AWG bis 8 AWG

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -40.0°C
Maximale Betriebstemperatur 80 °C.

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP67/65

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform
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Recommend
Panel Cut-0Out
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