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A. 範疇

    此規格書適用於電磁式蜂鳴器, KXG1205C

B. 規格

No. 内容 单位 规格 条件 
1 額定電壓 VDC 5.0 

2 操作電壓 VDC 3.0~7.0 

3 平均耗電流 mA Max. 30 

4 輸出音壓 dBA 
最小.85 

(典型 94) 在自由音場 10 公分處,施以額定電壓.

5 諧振頻率 Hz 2300 ± 300 

6 操作溫度 ℃ -40 ~ +85
7 儲存溫度 ℃ -40 ~ +85
8 尺寸 mm φ12.0 × H9.5 請參照外觀尺寸圖

9 重量 gram 2.0 
10 材質 PBT + 15％玻璃（黑色） 
11 端子 针型 (鍍化金/Plating Au) 請參照外觀尺寸圖

12 環保法規 HSF 

C.焊接規格

●手工焊: 330℃～380℃, 5 秒以内

●波峰焊請參考下圖
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D.頻率響應曲線
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E.外觀尺寸圖
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  公差: ± 0.5 

 单位: mm  

遮蔽标签

发声孔

灌封胶



F.測量方式

G.機械特性

No. 项目 测试条件 评估标准 

1 焊錫附著性
端子部份浸入松香溶液 5 秒後,再浸入+270±5℃溶融焊鍚槽中 3±1
秒. 

浸入端子部份附著焊鍚

90%以上.(末端斷面不算) 

2 焊錫耐熱性 距離端子根部 1.5mm 的位置,浸入+260±5℃的焊鍚槽 3±1 秒. 操作上無任何不良

3 端子強度 各端子的軸方向施以 9.8N (1.0kg)的力量 10 秒. 端子不鬆動, 不脫落 

4 振動測試
振動週波數 10～55HZ、全振幅 1.5mm 於 X.Y.Z 3 個方向,各 2 小

時. 
經測試後,單體除音壓外,外
觀及電氣特性須符合規格. 
輸出音壓變化量須±10dBA
內. 

5 落下測試 單體從 75 公分高處, X.Y.Z.3 個方向,各 3 回,落於 40mm 厚木板上.

+V DC



H.環境測試

No. 项目 测试条件 评估标准 
1 高溫測試 置於+85℃環境中 96 小時

經測試後, 靜置於+25℃
（室溫）環境中 4 小時後,

單體除音壓外, 外觀及電

氣特性須符合規格. 輸出

音壓變化量須在±10dBA
內.

2 低溫測試 置於-40℃環境中 96 小時

3 熱衝擊試驗

對單體施以熱衝擊試驗 10 次循環,其循環內容如圖示 
+85℃

-40℃

30 min.      30 min. 

60 min. 

4 溫度/溼度循環測試 

單體承受溫度/溼度循環測試 10 次.其循環內容如圖示 

+85℃
a,b : 90~98%RH 

c : 80~98%RH 
a      b

+25℃
   3hrs   12±0.5hrs  3hrs  

   c 

24hours 

I.信賴性測試

No. 项目 测试条件 评估标准 

1 
壽命測試

1.高溫壽命測試(連續)
在+60℃環境下, 輸入 5VDC,連續操作 72 小時.

2.室溫壽命測試(間歇).
在室溫下(+25±10℃), 輸入 5VDC, 通電 1 分鐘/斷電 1 分鐘,測試 10000
次循環.

經測試後, 靜置於+25℃
（室溫）環境中 4 小時後,
單體除音壓外, 外觀及電
氣特性須符合規格. 輸出
音壓變化量須在±10dBA
內. 

  測試條件. 
一般測試條件 :  a) 溫度 : +5 ~ +35℃ b) 濕度 : 45-85% c) 氣壓 : 860-1060mbar
爭議時測試條件   :  a) 溫度 : +25 ± 2℃ b) 濕度 : 60-70% c) 氣壓 : 860-1060mbar



J.包裝規格
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