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Tragbarer Gasdetektor RS PRO 

für brennbare Gase, zur 

Lecksuche 

RS Best.-Nr. 144 - 5341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• LCD-Anzeige  

 

• 16-Zoll-verstellbarer 
Tastkopf 

 

• Austauschbarer 
Sensor  

 

• Tri-Mode-Erkennung 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

Wir stellen vor: Der RS PRO Handgasdetektor, der in der Lage ist, brennbare und explosive 
Gaslecks wie Methan, Propan, Butan, Ammoniak, Kohlendioxid und vieles mehr zu lokalisieren und 
zu erkennen. Es kann Konzentrationen von bis zu 1 ppm und bis zu 1000 ppm erkennen, was 
bedeutet, dass es in den schwierigsten Umgebungen mit minimalen Störungen betrieben werden 
kann. Diese effektive und einfach zu bedienende Gasdetektionseinheit von RS PRO ist ideal für die 
ordnungsgemäße Installation von Gasleitungen, Wartungs- und Reparaturarbeiten und ist einfach 
genug, um brennbare Gaslecks in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen schnell zu 
erkennen. 

 

 

 

Gas erkannt Brennbar 

Ansprechzeit  2s 

Messgerätetyp Tragbar 

Anzeigetyp LCD 

Akustischer Alarm Ja 

Visual Alarm Ja 

Stromquelle Batterie 

Batterie im Lieferumfang enthalten Ja 

Batterietyp Li-Ion-Polymer 

Empfindlichkeit <10 ppm (Methan) 

ATEX-Zulassung Nein 

Anwendung 
Kesselanlagenraum, Automobilindustrie, Schweißen, 
Kraftwerke, Kühlanlagen, Textilindustrie 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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