Interruttori a pulsante =

CARATTERISTICH
E
Interruttore momentaneo a

Funzionamento pulsante unipOIare a doppla

interruttore

momentanco corsa RS PRO (SPDT), 6,35
Sndea e Ll mm (diam.), circuito stampato,
32/50 /125V

Montaggio su
circuito stampato

Non illuminato

Configurazione dei
contatti SPDT
(Single Pole Double
Throw, singolo polo
doppio contatto)

Dimensione foratura
del pannello di (D)
6,35 mm

Attuatore bianco
an 120VALC

'MA2HOVALC
G NO NG

Tensione nominale
di 32/50/125 V c.a.

Corrente nominale
dei contattidi 3A @
120 V c.a.

Attuatore cilindro

terminal a foro

Tensione nominale
c.c. del contatto di
28 V.

Attuatore del tappo

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
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La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre una qualita paragonabile a quella
dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

Descrizione del prodotto

Consente il passaggio dell'elettricita attraverso il circuito con l'interruttore a pulsante momentaneo
unipolare a doppia corsa RS PRO (SPDT). Questo componente elettrico € ampiamente utilizzato nella
produzione di apparecchiature di telecomunicazione, strumentazione e dispositivi medici. Ha una
tensione nominale di 32/50/125 V c.a. e una corrente hominale dei contattidi 3 A @ 120 V c.a. Questo
interruttore bianco & dotato di una funzionalita momentanea, il che significa che é sufficiente premerlo
per completare il circuito. Viene fornito con un pulsante con attivazione a scatto realizzato in nylon
rinforzato con fibra di vetro o poliestere rinforzato con fibra di vetro. Puo essere fissato saldamente al
circuito stampato (scheda a circuito stampato) con un terminal a foro passante.

Specifiche generali

Tipo Anti-vandalo
Funzionamento dell'interruttore Momentaneo
. . SPST (Single Pole Single Throw, singolo polo singolo
Configurazione contatto contatt(o) 9 9 golop 9
lluminato No
Colore attuatore Bianco
Forma dell'attuatore Cilindro
Colore del contenitore Argento

Apparecchiature di test, telecomunicazioni, reti,
dispositivi portatili

Applicazioni
Caratteristiche del materiale
Caso Diallil ftalato (DAP) (UL94V-0
Boccola Ottone, nichelato
Nylon rinforzato con fibra di vetro o poliestere rinforzato

Stantuffo con fibra di vetro
Contatto Placcato in argento o oro
Terminali Ottone, placcato argento
Hardware Dado (ottone nichelato)
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Specifiche elettriche

Tensione nominale 32/50/125V c.a.
Tipo di terminal Foro passante
Tipo di attuatore Cappuccio

Specifiche dei contatti

Tensione nominale CA del contatto 120V, 250 V
Tensione nominale c.c. del contatto 28V

Corrente nominale del contatto 3A@120Vc.a.
Resistenza di isolamento >=1,000% (min.)
Rigidita dielettrica 1.000 RMS @ sea level

Specifiche meccaniche

Tipo di montaggio PCB

Dimensione foratura pannello 6,35 mm (diam.)

Diametro di foratura del pannello 6,35mm

Vita meccanica 50.000 cicli di apertura e chiusura a pieno carico

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di conservazione Da-30°C a 85 °C.
Temperatura di esercizio massima 85 °C.
Temperatura di esercizio minima -30°C

Omologazioni

Conformita/certificazioni RoHS
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POS.1 POS.2
Mode
S 4 A
IMS7 ON | MOM
Term.
Comm. 1-3 1-2
R
SCHEMATIC | 1 comm G\T 1 Comim. ¢
2 N:_ 3 WC

SWITCH FUNCTION

RS Components — Acquista questo prodotto da https://uk.rs- Pagina 5di 5



	Interruttore momentaneo a pulsante unipolare a doppia corsa RS PRO (SPDT), 6,35 mm (diam.), circuito stampato, 32/50 /125V

