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Informacoes do pedido

IMEO8-02BPSZT0S 1040870

Outras versoes do aparelho e acessorios

Figura pode ser diferente

Ce®-Z

Dados técnicos em detalhe

Caracteristicas

Construcao Modelo de constru¢do métrico
Construcao da carcaca Padrao
Tamanho da rosca M8
1
Diametro @8 mm
Distancia de comutacao S, 2 mm
Distancia de comutacao protegida S, 1,62 mm
Montagem em metal Nivelado
Frequéncia de comutacao 4.000 Hz
Tipo de conexao Conector macho M8 de 3 pinos
Saida de comutacao PNP
Funcéo de saida NA
Modelo elétrico 3 fios CC
Grau de protecao pe7 Y

Y Conforme EN 60529.

Mecéanica/sistema elétrico

Tensao de alimentacao 10vDC..30VDC
Ondulacao residual <10%

Queda de tensao <oy?d

Consumo de corrente 10 mA 2

Atraso de disponibilidade <100 ms

D com I3 max.

2 sem carga.

)
)
3 Ub e Ta constantes.
)

4
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Histerese

Reprodutibilidade

Desvio de temperatura (de S,)

CEM

Corrente permanente I,

Protecao contra curto-circuitos
Protecao contra polaridade reversa
Supressao do impulso de ligacao
Resisténcia a impactos e vibragoes
Temperatura ambiente, operacao
Material da carcaca

Material, face ativa

Comprimento da carcaca
Comprimento de rosca util

Torque de aperto max.

N° arquivo UL

D com I3 max.

N

3
4

)

) Sem carga.
) Ub e Ta constantes.
)

De Sr.

Fatores de reducao
Observacao

Aco St37 (Fe)

Aco inoxidavel (V2A)
Aluminio (Al)

Cobre (Cu)

Latao (Ms)

Nota relativa @ montagem
Observacao

B
Cc
D
F

Classificacoes
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1

2018-07-25 18:22:31 | Sem data Sheet online

Sujeito a alteragoes sem aviso prévio

5%..15%

<2%3%

+10%

Conforme EN 60947-5-2
<200 mA

v

v

v

30g,11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
-25°C...+75 °C
Metal, Latao, niquelado
Plastico, Plastico

50 mm

34 mm

<5Nm

NRKH.E181493

Estes valores sao valores de referéncia, que podem variar
1

Aprox. 0,8

Aprox. 0,45

Aprox. 0,4

Aprox. 0,4

Grafico correspondente, ver “Nota relativa @ montagem”
16 mm

8 mm

6 mm

16 mm

27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
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ECI@ss 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
UNSPSC 16.0901 39122230

Nota relativa a montagem

Montagem nivelada

Esquema de conexao
Cd-002

''''' 1
BN! 1 (L)
BK| 4 NO

Desenho dimensional (Dimensdes em mm)

IMEO8 Standard, conector macho, nivelado
@ ©)
] 1
® . —

<
34 (1.34 9]
=

50 (1.97)

@® Conexao
® Indicador LED
® Porca de fixagdo (2 unid.); tamanho de chave 13, metal
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Acessorio recomendado

Outras versoes do aparelho e acessorios
Descricao resumida Tipo N° de artigo

Sistemas de fixagao universais

i

e Suporte tipo grampo universal para barras de montagem com didametro de 12 mm, Pe- BEF-KHS-KH3 5322626
\(: w ¢a de zinco fundido, sem placa de fixagao e parafusos

Cantoneiras e placas de fixagcao

i

il

Placa de fixacao para sensores M8, Aco, galvanizado, sem material de fixacao BEF-WG-M08 5321722

Cantoneira de fixacao para sensores M8, Aco, galvanizado, sem material de fixacao BEF-WN-M0O8 5321721

Suportes de fixacao e alinhamento

= Bloco de terminais para sensores circulares M8 sem batente fixo, Plastico (PA12) refor- BEF-KH-M08 2051477
cado a fibra de vidro, incl. material de fixagcao
Bloco de terminais para sensores circulares M8 com batente fixo, Plastico (PA12) refor- BEF-KHF-M08 2051478

cado a fibra de vidro, incl. material de fixacao

Conectores encaixaveis e cabos

Cabecote A: Conector fémea, M8, 3 pinos, reto, Codificado A YF8U13-020VA1X- 2095860
‘\ Cabecote B: Chicotes LEAX
Q Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, nao blindado, 2 m
Cabecote A: Conector fémea, M8, 3 pinos, reto, Codificado A YF8U13-050VA1X- 2095884
Cabecote B: Chicotes LEAX
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, ndo blindado, 5 m
Cabecote A: Conector fémea, M8, 3 pinos, reto, Codificado A YF8U13-100VA1X- 2095885
Cabecote B: Chicotes LEAX
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, nao blindado, 10 m
Cabecote A: Conector fémea, M8, 3 pinos, angular, Codificado A YG8U13-020VA1X- 2096165
s Cabecote B: Chicotes LEAX
| B Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, nao blindado, 2 m
Cabecote A: Conector fémea, M8, 3 pinos, angular, Codificado A YG8U13-050VA1X- 2096166
Cabecote B: Chicotes LEAX
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, ndo blindado, 5 m
Cabecote A: Conector fémea, M8, 3 pinos, angular, Codificado A YG8U13-100VA1X- 2096209
Cabecote B: Chicotes LEAX

Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, nao blindado, 10 m

Cabecote A: Conector fémea, M8, 3 pinos, reto DOS-0803-G 7902077
Cabecote B: -
Cabo: nao blindado

Cabecote B: -
Cabo: nao blindado

l o
~ Cabecote A: Conector fémea, M8, 3 pinos, angular DOS-0803-W 7902078
o
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Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



