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Box DIN di Giunzione e Terminazione fino a 12fo   
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Box di giunzione e terminazione 12fo per applicazioni indoor. 

Il box è dotato di attacco per barra DIN, ed è in grado di gestire in ingresso un cavo multifibra 

diametro massimo 10mm.  

Le bretelle vengono connesse al Box tramite un pannello frontale dotato di Adapter. 

 

Box metallico dotato di: 

 coperchio fissato con n°4 viti 

 gancio per barra DIN 

 n.4 ingressi dotati di 2 passacavi idonei a cavi diametro max 10mm e due tappi copriforo 

 n.2 ancoraggi per l’elemento di tiro del cavo 

 scheda di giunzione removibile con capacità max 12 giunti 

       pannello frontale idoneo all’alloggiamento di: 

Tipo 1 -   8 fori per Adapter SC simplex, E2000 simplex, LC duplex, ST simplex, FC simplex 

Tipo 2 -   6 fori per Adapter SC duplex, ST duplex, LC quad (solo cavi precablati) 

 

                       

 Materiale    Acciaio verniciato  

 Colore     Grigio chiaro RAL 7035  

 Applicazione   Indoor 

  Montaggio   Su barra DIN  

  Dimensioni [mm]  126 x 130 x 35 

  Peso    590 g 

G E N E R A L E  

D E S C R I Z I O N E  P R O D O T T O  

C A R A T T E R I S T I C H E  
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