
Produktdatenblatt
Technische Daten

SR2COM01
Kommunikationsinterface Modem, für Zelio Logic

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Zelio Logic
Produkt oder Komponententyp Modem-Kommunikationsschnittstelle
Gesicherte Daten Flash-Speicher

Zusatzmerkmale
Packungsinhalt 1 x SR2CBL07

Modem-Kommunikationsschnittstelle
Produktkompatibilität SR.B.....

SR2E.....
Funktion verfügbar Anweisung zum Senden und Empfangen von Alarmen

Alarm an E-Mail-Adresse senden
Übertragungsprogramm
Aktualisierung Überwachungs-Firmware

Anzahl von Meldungen <= 28
Elektrische Datenaufzeichnung Datum und Uhrzeit

Diskreter digitaler Wert
Telefon/E-Mail

Nennhilfsspannung [UH,nom] 12...24 V DC
Nennhilfsspannungsbereich 10-28,8 V
Versorgungsstrom <= 550 A

30 mA 12 V
30 mA 24 V

Verlustleistung in W 1.1 W
Verpolungsschutz Mit
Zugehörige Absicherung 1 A
Elektrische Verbindung 1 Kabel Com-M spezifisch für Zelio, RS232, seriell, spezifisches Zelio-Kommunikationsprotokoll für

Verbindung mit dem Modem, AT-Befehle
1 Kabel Com-Z spezifisch für Zelio, spezifisches Zelio-Kommunikationsprotokoll für Smart-Relais
Zelio Logic SR.B-.. und SR2 E-.. Version (>= V3.1)

Isolation 1780 V-Optokoppler, Verbindungstyp: Com-Z-spezifisch für Zelio
Durch Kabel SR2 CBL07, Verbindungstyp: Com-M-spezifisch für Zelio

Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen, 1 x 0,25-1 x 2,5 mm², AWG 24-AWG 14, flexibel Kabel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,25-2 x 0,75 mm², AWG 24...AWG 18, flexibel Kabel mit Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2-1 x 2,5 mm², AWG 25...AWG 14, halbfest Kabel
Schraubklemmen, 1 x 0,2-1 x 2,5 mm², AWG 25...AWG 14, starr Kabel
Schraubklemmen, 2 x 0,2-2 x 1,5 mm², AWG 24...AWG 16, starr Kabel
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Anzugsmoment 0,5 Nm
Produktgewicht 0,2 kg

Montage
Produktzertifizierungen CSA

C-Tick
GOST
UL

Normen EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 61000-4-11
EN/IEC 61000-4-12
EN/IEC 61000-4-2 Level 3
EN/IEC 61000-4-3
EN/IEC 61000-4-4 Stufe 3
EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 61000-4-6 Stufe 3

Schutzart (IP) IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529
IP40 (Frontplatte) entspricht IEC 60529

Umgebungsbedingungen EMV Direktive entspricht EN/IEC 61000-6-2
EMV Direktive entspricht EN/IEC 61000-6-3
EMV Direktive entspricht EN/IEC 61000-6-4
EMV Direktive entspricht EN/IEC 61131-2 Zone B
Niederspannungsrichtlinie entspricht EN/IEC 61131-2

Strahl-/Leitungsgeb. Störung Klasse B entspricht EN 55022-11 Gruppe 1
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 61131-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20-55 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2

-20...40 °Cgemäß IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Aufstellungshöhe 2000 m
Höhentransport <= 3048 m
Relative Feuchtigkeit 95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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Produktdatenblatt
Maßzeichnungen

SR2COM01

Kommunikationsschnittstelle

Montage auf Schiene

Schraubmontage (versenkbare Befestigungslaschen)

3


