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RS Pro hdmi 电缆、公对公 - 
1.2m 

RS 号： 876-2393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 紧凑型用户友好设计

可满足客户对消费性

设备的需求 
 

• 5 gb/s 带宽支持单根

电缆中的未压缩音频 / 
视频 
 

• 信号布局低阻抗不匹

配 
 

• 完全屏蔽 esd 保护 
 

• 满足 HDMI 1.2b 标准

和该标准要求的更高

带宽 
 

• 镀金触点 
 

• HDMI（19 引脚）公到 
HDMI（19 引脚）公 

 

特点 
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此 RS PRO HDMI（高清晰度多媒体接口）电缆是公对公电缆，特别适用于 HDTV、Freeview 或其他 
HDMI 设备。这些电缆可用作 PC 显示器、数字电视和数字音频设备连接。支持分辨率高达 1080i 的高

质量视频和音频，非常适合家庭和办公室使用。 
此 RS PRO 系列包括各种电缆长度： 
•489-428 – 1m 黑色  
•489-412. – 2m 黑色  
•489-422 – 3M 黑色  
•489-466 – 5m 黑色  
•489-399 – 10m 黑色  
•489-400 – 15m 黑色  
•876-2393 – 1.2m 白色 

 

 

 

电缆类型 hdmi 到 hdmi     
hdmi 版本 hdmi 1.2a    
连接器 a 公 HDMI 
接头 a 性别 公 
连接器 a 型 HDMI 
接头 b 公 HDMI         
接头 b 极性 公 
连接器 b 型 HDMI 
最大传输速率 5 gb/s    
外层护套材料  pvc  
护套颜色 白色 
带护罩  模制类型   
应用       计算机显示器、数字广播、蓝光播放器、游戏控制台    

  

 

 

电缆电气测试 100% 开路短路和漏线测试  
 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/489428/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489412/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489422/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489466/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489399/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489400/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8762393/
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长度   1.2m   

线规 
3AWG [ 1P * （ 30AWG 铜 + fpe ） + d + al ] * 5P 
+ （ 30AWG 铜 + hdpe ） * 4C + 铝 +64/0.12 almg + d 
+ PVC6MM 

 

 

 

合规性 / 认证 EN61340 
符合标准   rohs       

        

 

 

 

机械规格 

认证 


	RS Pro hdmi 电缆、公对公 - 1.2m

