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Codice RS 663-617 
 

 

Spelafili semplice da usare che taglia e spela l'isolamento da una gamma 
di dimensioni del filo in un'unica operazione. 

 
• Corpo e manico in lega di zinco, lamiera di acciaio al carbonio 

medio per meccanismo di spelatura, impugnatura morbida a 
iniezione in PVC 

• Acciaio ad alto tenore di carbonio per lame di taglio e spelafili 
• Molla in acciaio per molla di tensione con ritorno automatico 
• Rivestimento a polvere grigio chiaro per telaio in lega di zinco, 

finitura annerita chimicamente per la lama del coltello 
• Trattamento termico 38 - 53 HRC (lame per coltelli da taglio e 

spelafili), rivetto 25 HRC 
• Lunghezza totale: 165 mm 
• Dimensioni filo awg conduttore: spessore 8, 10, 12, 14, 18 e 22 

 
 
 
Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di 
marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 
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